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Meer informatie op www.HellermannTyton.nl/identificatiesystemen

Identificatiesystemen 
Markeringen voor ader en kabel

MATERIAAL Polyolefine vernet (PO-X)

Gebruikstemperatuur -55 °C tot +135 °C

Brandbaarheid ASTM D2671 B

Aanbevolen tonerband TTDTHOUT

TAGUL is speciaal ontwikkeld voor het markeren van bekabeling in 
standaard applicaties. Het labelmateriaal is geschikt voor het bedrukken 
met een thermotransfer- of laserprinter. De labels worden aan de 
bekabeling of het leidingwerk gemonteerd middels bundelbanden.

De tags worden als ladderformaat geleverd in rolvorm, na het 
bedrukken kan de betreffende tag gemakkelijk worden losgenomen en 
gemonteerd.

Bedrukken met de premium serie thermotransferprinters en 
tonerbanden van HellermannTyton of met een laserprinter.

Printers: TT4000+ en TT430

Tonerband: TTDTHOUT

Accessoires voor TT4000+: perforator (P4000), mes (S4000)

Accessoires voor TT430: mes (S430)

Software: TagPrint Pro

Hoofdkenmerken
• TAGUL is een Tiptag voor standaard toepassingen
• bedrukken middels thermotransfer- of laserprinter
• leverbaar in wit of geel
• voldoet aan MIL-STD 202G Method 215 "mark permanence" tests
• goede mechanische sterkte, zeer flexibel
• levering in stevige dozen, markeringen blijven stofvrij
• eenvoudig en efficiënt markeringen ontwerpen en printen met 

TagPrint Pro-software

Markeringsplaatjes "ladderformaat", 
thermotransfer

Markeringsplaatjes TAGUL voor standaard applicaties.

TAGUL - standaard Tiptags in ladderformaat

Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen
en specificaties vindt u in de Appendix.

TYPE
Lengte

(L)
Breedte

(W) Inhoud Kleur Artikelnr.

TAGUL10X51-4WH
51,0 10,0 400 st. wit (WH) 556-82010

51,0 10,0 2.000 st. wit (WH) 556-82000

TAGUL10X51-4YE
51,0 10,0 400 st. geel (YE) 556-82011

51,0 10,0 2.000 st. geel (YE) 556-82001

TAGUL20X51-4WH
51,0 20,0 200 st. wit (WH) 556-82012

51,0 20,0 1.000 st. wit (WH) 556-82005

TAGUL20X51-4YE
51,0 20,0 200 st. geel (YE) 556-82013

51,0 20,0 1.000 st. geel (YE) 556-82004

TAGUL20X51-6WH
51,0 20,0 200 st. wit (WH) 556-82014

51,0 20,0 1.000 st. wit (WH) 556-82002

TAGUL20X51-6YE
51,0 20,0 200 st. geel (YE) 556-82015

51,0 20,0 1.000 st. geel (YE) 556-82003

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden. 
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. Andere kleuren zijn op aanvraag leverbaar.
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