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 ActiveFinder Pro 083.014A 4 021563 705078 5

–  Contactloos testapparaat voor de lokalise-
ring van elektrische spanningen (230 VAC) in 
contactdozen, kabels, lampfittingen, zekeringen, 
schakelkast- en installatieonderdelen.

–  Contactloze registratie van spanningvoerende 
leidingen

– Identificatie van de fasegeleider 
–  Vindt onderbrekingen in draden en kabels

– Optische waarschuwing en akoestisch signaal

ActiveFinder One
inclusief transporttas 
+ batterijen (2 x 1,5 V AAA)

Verpakkingsformaat (B x H x D)
110 x 235 x 80 mm

TECHNISCHE GEGEVENS
INDICATOR Led (rood / groen)

SPANNINGSBEREIK  
100 VAC ~ 1.000 VAC  
Frequentie 50 ... 60Hz

OVERSPANNINGSCATEGORIE  
CAT IV - 1000 V 
Verontreinigingsgraad 2

STROOMVERZORGING  
2 x 1,5 AAA (NEDA 24A/IEC LR 03)

WERKOMSTANDIGHEDEN  
0°C ... 50°C, Luchtvochtigheid  
max. 80 % rH, niet-condenserend,  
Werkhoogte max. 2000 m

OPSLAGVOORWAARDEN  
-10°C ... 60°C,  
Luchtvochtigheid max. 80 % rH

AFMETINGEN (B x H x D) 
20 x 157 x 26 mm

GEWICHT (incl. batterijen) 58 g

Meerkleurig ledsignaal

Professionele spanningtest  
aan elektrische leidingen en  
installaties – in handig penformaat

Met zakclip Met Zaklamp


