
SPECIFICATIEBLAD - XV100-BOX-E4-DC1

Easy X4 starterset, XV-102-A0-35TQRB-1E4 + EASY-E4-DC-12TC1+ switch
+ easySoft

Type  XV100-BOX-E4-DC1
Catalog No.  198514
 
 

Leveringsprogramma
Assortiment     Stuurrelais easyE4

Basisfunctie     Startpakketten

Opgenomen apparaten

Y7-197213 EASY-E4-DC-12TC1 easyE4 basisunit
Y7-198513 XV-102-A0-35TQRB-1E4 Aanraakscherm
Y7-197226 EASYSOFT-SWLIC Softwarelicentie

Ethernet-switch
3 x patchkabel

Voedingsspanning     24 V DC

Software     EASYSOFT-SWLIC/easySoft 7
SW-GALILEO/Galileo 10

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie      

Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk Pvs W 7

Bedrijfsomgevingstemperatuur min.   °C 0

Bedrijfsomgevingstemperatuur max.   °C 50

Typebeproeving IEC/EN 61439      

10.2 sterkte van materialen en delen      

10.2.2 Corrosiebestendigheid     Aan de eisen van de productnorm is voldaan.

10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling     Aan de eisen van de productnorm is voldaan.

10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte     Aan de eisen van de productnorm is voldaan.

10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte     Aan de eisen van de productnorm is voldaan.

10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling     Aan de eisen van de productnorm is voldaan.

10.2.5 Optillen     Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden
beoordeeld.

10.2.6 Slagtest     Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden
beoordeeld.

10.2.7 Opschriften     Aan de eisen van de productnorm is voldaan.

10.3 Beschermingsgraad van omhullingen     Aan de eisen van de productnorm is voldaan.

10.4 Lucht- en kruipwegen     Aan de eisen van de productnorm is voldaan.

10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken     Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden
beoordeeld.

10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen     Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden
beoordeeld.

10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen     Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.

10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders     Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.

10.9 Isolationseigenschaften      

10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid     Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.

10.9.3 Stootspanningsvastheid     Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.

10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof     Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.

10.10 Opwarming     Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de
schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de
apparaten.

10.11 Kortsluitvastheid     Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.

10.12 EMC     Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.

10.13 Mechanische functie     Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de
montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Goedkeuringen
Product Standards     UL 60950-01; CSA-C22.2 No. 60950-1; IEC/EN 61131-2; CE marking
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https://datasheet.eaton.com/datasheet.php?model=197213&locale=de_DE&_lt=
https://datasheet.eaton.com/datasheet.php?model=198513&locale=de_DE&_lt=
https://datasheet.eaton.com/datasheet.php?model=197226&locale=de_DE&_lt=


UL File No.     E208621

North America Certification     UL recognized, certified by UL for use in Canada

Conditions of Acceptability     The investigated Pollution Degree is: 2
The following end-product enclosures are required: Fire
The unit must be supplied via a SELV source.
The provided Ethernet Connection is only allowed to connect to inhouse networks.

Specially designed for North America     No

Current Limiting Circuit-Breaker     No

Degree of Protection     IEC: IP20, UL/CSA Type: -

17.06.2021 Eaton Industries GmbH
http://www.eaton.eu

© 06/2021 by Eaton Industries GmbH
Eaton Y7-198514 ED2021 V80.0 NL

2 / 2


