
Artikelnummer 4903

• Multifunctioneel: video-opname met geluid, foto, licht
• Foto: 1920x1080 (JPEG); Video: 1920x1080 / 25 fps (AVI)
• PIR-bewegingsdetectie met een hoek van 120° tot ~ 8m (open gebieden)
• PIR-triggertijd 0,2-0,25 seconden
• Licht met een hoge helderheid van 150 lumen (4W) tot een afstand 

van ~ 8m (open ruimtes)
• MicroSD-kaart* tot 512GB (*niet inbegrepen)
• Ingebouwde 8000mAh oplaadbare batterij (tot 2** weken opname) 

**Constant zonlicht verlengt de levensduur van de batterij aanzienlijk
• Stand alone apparaat gevoed door batterijen en zonnepaneel (3W)
• Beschermingsklasse IP56 (stof- & waterdicht)

FullHD zonne-buitencamera met LED-lamp TX-156
FullHD buitencamera op zonne-/batterijvoeding met LED-licht en bewegingsdetector

Technische speci�caties:
• 1/4" CMOS 2MP
• Camera lens: F/NO 2.0; FOV = 120°; Auto IR-�lter
• Videoduur: standaard 10 seconden; instelbaar
• 2x 18650-2P Li-Ion-batterijen met elk 4000mAh 3,7V 

geïntegreerd
• Werkduur batterij: ongeveer 2 weken (afhankelijk van modus, 

instellingen, uren zonlicht, temperatuur, enz.)
• Video: 10seconden = 42MB; met 100 triggers per dag zou 32GB 7 

dagen meegaan voordat de lusfunctie begint te werken
• Foto: 5x foto = 3MB; met 500 triggers per dag zou 32GB 20 

dagen meegaan
• Bedrijfstemperatuur:  -10°C tot +40°C
• Materiaal: ABS
• Gewicht / Afmetingen: 582g / (L) 24 x (B) 16,0 (H) 9,5 cm

Inhoud verpakking:
• FullHD zonne-buitencamera met LED-lamp TX-156
• 1x MicroUSB-kabel
• 1x bevestigingsriem
• 2x schroeven met pluggen
• Gebruikersaanwijzing
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