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Artikelnummer 4922

• Op batterijen aangedreven camera met tijdsverloop 
voor binnen- en buitenshuis

• Ideaal voor time-lapse opnames van bouwterreinen, 
woningbouw, plantengroei (tuin, boomgaard), 
buitenopnames, bewaking, etc.

• Time-lapse opnames in kleur overdag; time-lapse 
opnames ‘s nachts in hoge helderheid met behulp van 
de geïntegreerde LED (bereik ~18m)

• Selectie uit de functies: time-lapse foto, time-lapse 
video, foto of video, stop motion

• MicroSD-kaart** tot 512GB (**niet meegeleverd)
• Camera-beschermingsklasse IP66 (stofdicht & 

waterstraal bescherming)

Technische speci�caties:
• Beeldsensor: 1/ 2,7" CMOS 2MP (weinig licht)
• Lens: f=4mm, F/NO1.4, FOV=110°, Automatische IR-�lter
• Videoresolutie: 1920x1080/25fps, 1280x720/30fps
• Fotoresolutie: 2MP (1920x1080), 1MP (1280x720)
• Bestandsformaat: JPEG/AVI
• Belichting: +3,0 EV ~-3,0 EV in stappen van 1,0EV
• Videolengte: 3 sec.– 120sec. programmeerbaar
• Time-lapse interval: Aangepast: 3 seconden tot 24 uur; Ma-Zo
• Voeding: 12x AA batterijen* (*inbegrepen); externe DC6V/1A 

voeding**  [**niet inbegrepen]
• Apparaattaal: EN, DE, SP, FR, IT, NL, FI, SE, DK, PO
• Bedrijfstemperatuur: -20°C tot +50°C
• Gewicht & Afmetingen: 378g (zonder batterijen) / (L) 12,5 x (B)8 x (H) 15cm

Inhoud verpakking:
Full HD Time-lapse Camera TX-164, MicroUSB-kabel, Montageriem, 
Koord, Muurbeugel, Montagebeugel, 3x schroeven & 3x pluggen, 12x 
Aa-batterijen, Gebruikersaanwijzing
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Ingebouwde microfoon en luidspreker Beschermingsklasse IP66 Verwerkingstijd 6 maanden MicroSD-opslag 

Photo (1920x1080)   Gezichtsveld  Werken met batterijen TFT-kleurendisplay2MP 11001080P 2.4”


