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IP 54

Professionele multisensor-thermometer  
ter waarborging van de hygiënevereisten 
conform de HACCP-richtlijnen en  
-temperatuurvoorschriften in de  
levensmiddelenindustrie

–  Nauwkeurige infrarood-oppervlaktethermo-
meter met een D:S-verhouding 8:1, hygiënische 
bepaling van opslag- en verwerkings- 
temperaturen  

–  Snelle, uitklapbare insteekthermometer voor 
de dieptemeting met een kleine Insteekdiameter 
en een meetpuntdiepte van max. 80 mm

–  Duale lc-weergave met kleuralarm voor  
snelle en betrouwbare controle, vergelijkbaarheid 
en gevarenpunt-lokalisering (groene led-achter-
grondverlichting: temperatuur voldoet aan de 
HACCP-voorschriften < 4°C en > 60°C, rode  
led-achtergrondverlichting: temperatuur ligt in  
de gevarenzone van 4°C ... 60°C) 

– Instelbare emissiegraad 0,10 - 1,00 

–  Groot temperatuurbereik van -60°C … 350°C 
omvat de belangrijkste temperatuurpunten in de 
koeling en de verwerking van levensmiddelen

– Dual-laser doelmarkering

 ARTIKEL ARTIKELNR EAN-CODE VE

 ThermoInspector 082.037A 4 021563 699001 2

Duale lc-weergave met kleuralarm

ThermoInspector  
+ batterijen

Verpakkingsformaat (B x H x D) 
–Lange, uitklapbare insteeksensor  

met zeer dunne meetpunt

TECHNISCHE GEGEVENS
MEETBEREIK -60°C ... 350°C

D:S-VERHOUDING 8:1

NAUWKEURIGHEID INFRAROOD 
(Omgevingstemperatuur = 25 °C) 
± 1,0°C + 0,1°C/graad (< 0°C) 
± 1,0°C (0°C ... 15°C) 
± 0,6°C (15°C … 35°C) 
± 1,0°C (35°C ... 65°C) 
± 1,5% (> 65°C)

NAUWKEURIGHEID MEETPUNT 
(Omgevingstemperatuur = 25 °C) 
± 1,0°C (< -5°C) 
± 0,5°C (-5°C … 65°C) 
± 1,0% (> 65°C)

EMISSIEGRAAD 0,1 ... 1,0 instelbaar

DISPLAY Lc-display met meerkleurige  
achtergrondverlichting

LASER 2-punts doellaser

LASERGOLFLENGTE 650 nm

LASER KLASSE 2 / < 1 mW

STROOMVOORZIEJNING 
batterijen 2 x 1,5 V type AAA

BESCHERMINGSKLASSE IP 54

ARBEJDSBETINGELSER -20°C ... 70°C, 
80%rH, ikke-kondenserende,  
Arbejdshøjde maks. 2000 m.o.h.

OPBEVARINGSBETINGELSER -20°C ... 
70°C, 80%rH, ikke-kondenserende

AFMETINGEN (B x H x D) 
40 x 158 x 53 mm

SENSOR L 95 mm / ø 3,3 mm

GEWICHT (incl. batterijen) 146 g


