
ROLINE USB 2.0 verlenging via RJ45, 1x USB, max. 
50m

Art.nr. 12.04.1102
Fabrikant ROLINE
Art.nr. fabrikant 12.04.1102
EAN (een stuk) 7611990146628

• Verleng uw USB-poort op RJ45 (tot 50 meter) en maakt de aansluiting van een (1x) USB2.0-
apparaten (hub-functionaliteit)
• Sluit uw op afstand zijnde USB-apparaat aan uw PC aan
• Verbinding met Cat. 5e / Cat. 6 Twisted Pair-kabel
• Inhoud: Master Unit (RJ45 Female; USB Type A connector), afstand unit (RJ45 Female; USB 
Type A Female)
• Ondersteuning hot-plug
• Zender: USB A Male connector / RJ45
• Ontvanger: 1x USB A Female connector / RJ45
• Ondersteunt PoC (Power over Cable)
• Ondersteuning datasnelheden tot 480 Mbit / s
• externe voeding nodig voor de zender (inbegrepen, 24 VDC, 0,5 A)
• Metalen behuizing, wandmontage optie

Technische specificaties

Producent ROLINE

Produkt groep Adapter, Terminatoren, Converter

Produkt type USB-Verlängerung

Kleur zwart

Leveringsomvang Master unit(RJ45 Female; USB Type A connector), Remote unit 
(RJ45 Buchse; 4x USB Type A Female)



Overdracht kwaliteit USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s

Aansluiting kant 1 (PC) USB A Male

Aansluiting kant 2 
(Peripherie)

USB A Female

Type connector kant 1 USB 2.0 type B

M/F kant 1 Female

Type connector kant 2 USB 2.0 type A

M/F kant 2 Female

Omzet richting USB - TP - USB

Toepassing extern

Technische 
bijzonderheden

aansluiting via Twisted Pair Kabel

Gewicht 354.7 g

Hoogte verpakking 70 mm

Breedte verpakking 200 mm

Diepte verpakking 240 mm

Gewicht verpakking 0.55 kg


