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USB FOR

CHARGING
FUNCTION

EN

- Digital Audio Broadcasting : DAB+

« PLL FM radio

+ LCD display

« 10 FM presets

« 10 DAB+ presets

« Alarm function

- Display with dimmer function

» Snooze function

« Built-in 2 speakers

« Telescopic antenna

« Output power: 2x2 Watt (RMS)

- Connection: USB output for charging
function only, 3,5 mm earphones jack

« Included : AC adapter

DE

- Digitalradio : DAB+

« PLL FM Radio

- LCD-Display

» 10 Stationsspeicher fiir FM

- 10 Stationsspeicher fir DAB+

« Alarmfunktion

- Display mit Dimmerfunktion
Schlummerfunktion

» 2 eingebaute Lautsprecher

« Teleskopantenne

» Ausgangsleistung: 2x2 Watt (RMS)

+ Anschliisse: USB-Anschluss zum Aufladen,
3,5 mm Kopfhorerbuchse

« Inklusiv : Netzadapter

Subject to changes without prior notice

Lenco

Stereo Grystal Clear Sound

NL

- Digital Audio Broadcasting : DAB+

+ PLL FM radio

+ LCD scherm

» 10 FM presets

+ 10 DAB+ presets

« Alarm functie

« Display met dimmerfunctie

« Snooze functie

» 2 ingebouwde luidsprekers

« Telescopische antenne

- Uitgangsvermogen : 2x2 Watts (RMS)

« Aansluitingen: USB aansluiting alleen
voor oplaadfunctie, Audio uitgang
3,5mm

« Inclusief: AC Adapter

FR

» Radio numérique: DAB+

« Radio FM PLL

- Ecran LCD

+ 10 présélections FM

+ 10 présélections DAB+

- Fonction alarme

- Ecran avec fonction variateur de lumiére
« Fonction snooze

» 2 haut-parleurs intégrés

» Antenne téléscopique

» Puissance de sortie: 2x2 Watts (RMS)
» Connexion: Port USB seulement pour

fonction recharge, Prise casque de 3,5 mm

« Inclus: Adaptateur AC

ES

- Radiodifusion de audio digital : DAB+

- Radio FM PLL

« Pantalla LCD

« 10 presintonias en FM

« 10 presintonias en DAB+

« Alarma

- Pantalla con funcién de regulacion de
intensidad de iluminacién

« Funcion de repeticion

» 2 altavoces incorporados

- Antena telescépica

« Potencia de salida: 2x2 Watt (RMS)

- Conexiones: Sortide USB solo para
funcién de carga, Entrada para
auriculares de 3.5mm

« Incluye : Adaptador AC

DATA

- Power source: AC 230V, 50Hz

« Power consumption max: 6W

« Dim. unit : 200 x 56 x 60 mm(WxDxH)

+ Net/Gross Weight: 0,368 kg / 0,49 kg

- Master/Inner carton quantity: 20pc / 5pc

+ EAN-code: 87.11902.03699.9

Container quantity :
20'ft: 9333pcs
40'ft : 19333pcs
40'HQ: 22333pcs
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