Productinformatieblad

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2015 VAN DE COMMISSIE met betrekking tot de ener-
gie-etikettering van lichtbronnen

Naam van de leverancier of handelsmerk: Bemko Sp. z o.0.

Adres van de leverancier: Dziat techniczny, Bocznicowa 13, 05-850 Ozaréw Mazowiecki Jawczyce
Mazowieckie, PL

Typeaanduiding: SLB-E27-A60-110-4K-MS

Lichtbrontype:

Gebruikte verlichtingstechnolo- LED Niet-gericht of ge- NDLS

gie: richt:

Type voet van de lichtbron E27

(of andere elektrische aanslui-

ting)

Netspanning of niet-netspan- MLS Geconnecteerde Nee

ning: lichtbron (CLS):

Lichtbron met regelbare kleur: Nee Ombhulsel: -

Lichtbron met hoge luminantie: Nee

Antiverblindingsscherm: Nee Dimbaar: Nee

Productparameters

Parameter Waarde Parameter Waarde
Algemene productparameters:

Energieverbruik in de gebruiks- 11 Energie-efficiéntie- F

stand (kWh/1 000 u), naar bo- klasse

ven afgerond op het dichtstbij-
zijnde gehele getal

Nuttige lichtstroom (¢use), 1 055 in Bre- Toegevoegde kleur- 4000
waarbij wordt vermeld of deze | de kegel (120°) | temperatuur, afge-
verwijst naar de lichtstroom in rond op de dichtst-
een bol (3609), in een brede ke- bijzijinde 100 K, of
gel (1209) of in een smalle kegel het bereik van toe-
(909) gevoegde kleurtem-

peraturen, afgerond
op de dichtstbijzijn-
de 100 K, die kunnen
worden ingesteld

Energie in gebruiksstand (P,,), 11,0 Energie in stand-by- 0,50
uitgedrukt in W stand (Py,), uitge-
drukt in W en afge-
rond op twee deci-

malen
Energie in netwerkgebonden - Kleurweergave-in- 80
stand-by (P.et) voor CLS, uitge- dex, afgerond op het
drukt in W en afgerond op twee dichtstbijzijnde ge-
decimalen hele getal, of het be-

reik van CRl-waar-
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den die kunnen wor-
den ingesteld

Buitenafme- Hoogte 112 Spectrale distributie Zie afbeelding op

tingen  zon- | Breedte 60 in het bereik van 250 laatste bladzijde

der afzonder- Diepte 60 nm tot 800 nm, bij

lijk voorscha- vollast

kelapparaat,

onderdelen

voor lichtrege-

ling en niet-

verlichtings-

onderdelen, in

voorkomend

geval (in milli-

meter)

Beweerd equivalent vermo- Ja Indien ja, equivalent 75

gen®@ vermogen (W)
Kleurcodrdinaten (x 0,397
eny) 0,374

Parameters voor led- en oledlichtbronnen:

R9-waarde 13 Overlevingsfactor 0,90

Lumenbehoudsfactor 0,96

Parameters voor led- en olednetspanningslichtbronnen:

Verschuivingsfactor (cos ¢1) 0,70 Kleurconsistentie in 3
MacAdame-ellipsen

Beweringen dat een ledlicht- -(b) Indien ja, dan be- -

bron een vervanging vormt voor wering dat de licht-

een fluorescentielichtbron zon- bron een vervanging

der geintegreerde ballast van vormt (W)

een bepaalde wattage.

Metriek voor flikkering (Pst LM) 1,0 Metriek voor stro- 0,4

boscopisch  effect
(SVM)

(@)r; niet van toepassing;

(b)..: : niet van toepassing;
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EPREL-registratienummer: 1129964

Model in de EU in de handel gebracht van 21/07/2022.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1129964

Vrijwillige parameters:
GTIN-code: 5900280966339

Leverancier: BEMKO SPOtKA Z OGRANICZONA ODPOW Website: www.bemko.eu
IEDZIALNOSCIA (Fabrikant)

Dienst voor klantenservice:

Naam: Dziat techniczny Website: www.bemko.pl
E-mail: techniczny@bembko.pl Telefoon: (022)7321185
Adres:

Bocznicowa 13
05-850 Jawczyce
Polen
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