% o

cTEK

KRAFTIG INTEGRERT | °

LADING UNDERVEIS @ ©

Med prisvinnende svensk teknologi gjar den dobbelte
innmatingen til D250SE at du kan nyte kjgretayet
med mer maksimalisert batterikapasitet som den
ideelle laderen for kjgretay som ikke har tilgang til en
nettstramforsyning.

NYT MER OG SLAPP AV

D250SE er en helautomatisk, 5-trinns lader som
leverer opptil 20 A strgm til et 12 V blysyre- eller
litium*-servicebatteri fra 40-300 Ah. Det har valgbare
ladningsalgoritmer for AGM og litium*batterier og

kan bruke strgm via sin doble inngang fra dynamo,
solpanel og vindkraft. Nar driftsbatteriet er full-
stendig ladet, vil D250SE automatisk redirigere
vedlikeholdsladningskraften til startbatteriet. D250SE
kan opprettholde en stahil utmating pa opptil 20A

til kjgretgy utstyrtmed smarte ECU-kontrollerte
generatorer og har ogsa en temperatursensor far
optimalisert lading uansett veerforhold.

*)12V litiumbatterier (LiFeP0Oa, Li-Fe, Li-iron, LFP)

* 20A helautomatisk
temperaturkompensert lading for
batterier fra 40-300Ah, mens du er
underveis

* Dobbelt inngang (solkraft og generator
parallelt)

= Smart generator-kompatibel
* Valgbar litium*- og blysyremodus
* Vedlikeholdslading av generatorbatteri

* Solpanelregulator med Maximum Power
Point Tracking (MPPT)
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TEKNISKE DATA
INN 11.6-23V,25A
uT 14.4/14.2/14.7 V, 20 A maks.
RETURSTR@OM* Mindre enn 1 Ah/maned
OMGIVELSESTEMPERATUR -20°C til +50°C
BATTERITYPER 12V: WET, EFB, Ca/Ca, MF, AGM, GEL, LiFePO4
BATTERIKAPASITET 40-300 Ah
ISOLASJONSKLASSE IPB5 (sprut- og st@vsikker)
GARANTI 2ar

*) Returstrgm er stremmen som tappes fra batteriet nar laderen ikke er tilkoplet stremnettet.
CTEK-ladere har sveert lav returstrgm.

GARANTERT KVALITET FRA CTEK

CTEKs kundestgtte gir svar pa alle
sporsmal i forbindelse med lading og
CTEK-ladere. Sikkerhet, enkelhet og
fleksihilitet kiennetegner alle produktene
og Igsningene som selges av CTEK.

CTEK leverer ladere til over 70 land

i hele verden. CTEK er ogsa en
pélitelig OEM-leverandpr til mange
av verdens mest prestisjefylte bil- og
motorsykkelprodusenter.

For mer informasjon, besgk
WWW.CTEK.COM
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