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Detektor wycieku chtodziwa
testo 316-4
Nr produkiv 122088
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Specyfikacje

Funkcje i zastosowania

Testo 316-4 to przyrzgd do wykrywania nieszczelnosci stuzgcy do szybkiej i
niezawodnej detekcji wyciekdw systemdw chtodniczych oraz pomp ciepta. Stezenia
gazy sygnalizowane sg w sposéb graficzny i dzwiekowy. Przyrzgd mozna dostosowac
do indywidualnych wymagan dzieki wymiennej gtowicy czujnika.

0554 3180: gtowica czujnika chtodziwa dla R134a, R22, R404a, H2 oraz CFC, HCFC,
HFC

-0554 3181: gtowica czujnika NH3- amoniaku

(szczegdty patrz Wskazowki i pomoc)

Testo 316-4 nie stanowi urzgdzenia zabezpieczajgcego! Dla wtasnego
bezpieczenstwa nie stosuj testo 316-4 jako przyrzgdu monitorujgcego!

Dane techniczne

Techniczne dane pomiarowe

- Czujnik: potprzewodnik czuty na gaz

- Prég reakcii <3g/a / <0.1uncji/rok (okreslony dla chtodziw
referencyjnych)

- Czas reakci: <ls

Dalsze dane przyrzgdu

-Warunki pracy: -5 do 50°C/23 do 122°F/ 20 do 80%RH, o ograniczonej
funkcjonalnosci (sygnalizacja tylko dzwiekowa, zredukowana doktadnosc,
zredukowany czas pracy) moze takze byc¢ stosowany w zakresie -20°C do -5°C / -4
do 23°F

- Warunki sktadowania/transportu: -25 do 70°C/ -13 do 158°F/20 do 80%RH
- Minimalny promien zgiecia szyjki: 40 mm

- Zasilanie: pakiet akumulatorkéw NiMh

- Zywotnos¢ baterii: okoto 6 godzin (w 22°C/72°F)

- Czas tadowania: okoto 8 godzin

“Wymiary : 57 x 190 x 42mm

- Ciezar: 348g

Wskazéwki, normy, testy
- Wskazdwka WE 89/336/EWG
-Spetnia SAE J1627 dla chtodziwa R134a

Gwarancja
- Czas tfrwania: 2 lata
- Warunki gwarancyjne: patrz karta gwarancyjna

Strona2z9

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z 0.0., ul. Krélowej Jadwigi 146, 30-212 Krakdw, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl



www.conrad.p

Opis produktu
Widok

* 1. Gtowica czujnika z czujnikiem gazu,

wymienna

2. Elastyczny przewdd sondy

e 3. Gora: gniazdo stuchawki, gniazdo
zasilacza sieciowego

« 4. Wyswietlacz

5. Przyciski robocze

Wyswietlacz i elementy sterowania

Wyswietlacz

Kolor podswietlenia wyswietlacza Inaczenie
Zielony Nie wykryto gazu
Czerwony Wykryto gaz
Symbole
. Wyswietlacz trendu stezenia gazu: Nie wykryto gazu/ Wykryto
gaz
i I Wyswietlacz trendu stezenia gazu: Pierwszy prég alarmowy/Drugi

prog alarmowy

51 Wyswietlacz maksymalnej wartosci stezenia gazu: maksymalne
stezenie gazu wykryte od ostatniego zresetowania wyswietlacza
wartosci maksymalnej lub od ostatniego wtgczenia przyrzgdu.

-~ Rodzaj gazu, jaki ma by< wykryty.
-~
&, Tryb lokalizacji.
o
B0 Pojemnos¢ baterii: bateria petnia/bateria cze$ciowo
roztadowana/ pozostata pojemnosc <15min.
oa

Sygnat dzwiekowy: wt/wyt.

Strona3z9
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z 0.0., ul. Krélowej Jadwigi 146, 30-212 Krakdw, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl




www.conrad.p

Funkcje przyciskow

[® Przyrzad: wt/wyt.

& Rodzaj gazu, jaki ma by¢ wykryty : wybierz.
[* Sygnat dzwiekowy: wt/wyt.

®. Przetgcz tryb poszukiwania/tryb lokalizacii.

Trzymaj przycisk wcisniety przez 2 sekundy: wyzerowanie.
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Powiadomienie dzwiekowe

Powiadomienie dzwiekowe generowane jest w postaci pojedynczego dzwieku o
czestotliwosci wzrastajgcej wraz ze wzrostem stezenia gazu. Sygnat ciggty rozlega sie
PO przekroczeniu drugiego progu alarmowego.

Pierwsze kroki

tadowanie baterii

Uzywaj wytgcznie oryginalnego zasilacza sieciowego 0554 1093!

Akumulatorek moze byc¢ tadowany wytgcznie w temperaturze otoczenia od 0 do
45°C (32 do 113°F).

Jesli akumulatorek jest catkowicie roztadowany, tadowanie zajmuje okoto 8 godzin.
Aby zapewnic¢ jak najdtuzszg zywotnos$¢ baterii, nalezy zawsze catkowicie jg
roztadowac¢ a potem natadowac ponownie.

Przyrzgd moze by¢ uzywany podczas tadowania.

1 Podtqgcz wtyczke sieciowqg do przejsciowki wtasciwej dla danego kraju a nastepnie
podtgcz jg do gniazda sieciowego.

2 Podtqgcz wtyczke przyrzgdu do gniazda zasilacza sieciowego przyrzgdu.

- Rozpoczyna sie tadowanie: 0.« 8 zaswiecajg sie naprzemiennie.
- tadowanie konczy sie automatycznie, kiedy akumulatorek jest petny: zaswieci
sie L}

Uzycie stuchawki:

Uzywaj wytgcznie oryginalnej stuchawki 0554 5001!

Gtosnik przyrzadu pozostaje nieaktywny po podtgczeniu stuchawkil

Podtgcz wtyczke potgczeniowq stuchawki do gniazda stuchawki w przyrzgdzie.

Strona5z9

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z 0.0., ul. Krélowej Jadwigi 146, 30-212 Krakdw, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl



www.conrad.p

Uzycie produktu

Wiqczanie przyrzgdu:

1 Przycisnij o

- Zaswiecq sie wszystkie segmenty wyswietlacza (przez 3 sekundy), uruchomi sie
pompa ssgca (szum wentylatora).

- Przeprowadzana jest faza wstepna (automatyczny test, ogrzewanie). Wyswietlany
zostaje czas, jaki pozostat dokona jej trwania.

- Po zakonczeniu fazy wstepnej: zaswieca sie pozycja OK. (przez 2 sekundy).

Uwagal! Niebezpieczenstwo poparzenia gorgcq gtowicq czujnika po dtuzszym
uzywaniu!

Zanim dotkniesz gtowicy czujnika lub obudowy przyrzgdu, wytgcz go i poczekaj az
ostygnie.

Wybér gazu, jaki ma by wykryty (tylko dla gtowicy czujnika 0554 3180):
Przyciénij kilkakrotnie przycisk & az pod wybranym rodzajem gazu zaswieci sie
strzatka.

Dla pozostatych rodzajéw gazu — patrz tabela w rozdziale Wskazéwki i pomoc .

Przeprowadzanie wyzerowania
Trzymaj wcisniety przycisk #_az ustyszysz sygnat ztozony z dwdch dzwiekdw.
Przyrzqd zostat przystosowany do aktualnego stezenia gazu.

Zmiana trybu pracy

Po wtgczeniu przyrzgdu znajduje sie on automatycznie w trybie Lokalizaciji
(optymalizacja czutosci wzgledem zmiany sygnatu). Jesli wymagane, mozna
aktywowac tryb Wyszukiwania (optymalizacja czutos$ci wzgledem ilosci wycieku).
Przyciénij przycisk #._.

C zgasnie. Tryb Wyszukiwania zostat wigczony.

Ponownie przycisnij przycisk o

- R wyswietli sie na wyswietlaczu. Tryb Lokalizacji zostat ponownie wtgczony.

Przeprowadzanie detekcji gazu
Uwaga! Uszkodzenie czujnika przez substancje nie bedgce desorbentami (np. oleje).
Nie uzywaqj przyrzgdu w otoczeniu zanieczyszczonym.

Przesun gtowice czujnika jak najblizeji powoli (3-5cm /sek) nad czescig ktorej
szczelno$¢ sprawdzasz.
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Reset wyswietlacza wartosci maksymailnej
Przyci$nij rbwnoczesnie przycisk L&_j[%

Wylgczanie przyrzgdu
Przycisnij i przytrzymaj ©_ az wyswietlacz zgasnie.

Konserwacja produktu
tadowanie akumulatorka:
Patrz rozdziat ,,Pierwsze kroki".

Wymiana gtowicy czujnika

Uwagal! Niebezpieczenstwo poparzenia gorgcqg gtowicq czujnika po dtuzszym
uzywaniu!

Zanim dotkniesz gtowicy czujnika lub obudowy przyrzgdu, wytgcz go i poczekaj az
ostygnie.

1 Odkrec gtowice czujnika i zdejmij jg z przewodu sondly.
2 Podtgcz nowqg gtowice czujnika do przewodu sondy i mocno dokrec.

Czyszczenie czujnika

Dym papierosowy, zanieczyszczone powietrze, oleje, ttuszcz oraz parujgce ciecze lub
gazy mogq prowadzi¢ do wytworzenia sie osaddw na powierzchni czujnika. Moze
skutkowac to zmniejszong czutoscig oraz zafatszowaniem wyswietlania stezen. W
razie koniecznosci wyczysc czujnik.

Wtqcz przyrzad, poczekaj do kohca fazy wstepnej i wytgcz go ponownie. Powtérz te
procedure kilkakrotnie.

Czyszczenie gltowicy czujnika
Jesli gtowica jest zanieczyszczona, wyczys¢ jg miekkqg, suchg szmatkg.

Czyszczenie obudowy
Jesli obudowa jest zanieczyszczona, wyczys¢ jg wilgotng szmatkqg (roztwér mydta).
Nie stosuj agresywnych srodkéw czyszczgcych ani rozpuszczalnikow!

Regularne serwisowanie
Testo zaleca coroczny serwis detektora gazu w autoryzowanym centrum
serwisowym.
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Wskazowki i pomoc

Pytania i odpowiedzi

Pytanie Mozliwe przyczyny/rozwiqzania

"Error 01" * Btad przyrzgdu: skontaktuj sie z dilerem lub obstuga klienta Testo.

"Error 02" * Wadliwy_Czujnik (przerwanie przewodu]: skontakiujsie z dilerem Iub
obstuga Klienta Testo.

"Error 03" * Nieprawidtowe podtgczenie czujnika: sprawdz podtgczenie wtyczki
gtowicy czujnika.

"Error 04" » Niedozwolona gtowica czujnika: wymien gtowice czujnika.

"Sensor" * Zanieczyszczony czujnik: wyczys¢ czujnik, patrz rozdziat ,,Konserwacja

miga produkfu™.

Jesli nie bedziemy w stanie odpowiedzie¢ na twoje pytanie, prosimy o kontakt z
dilerem lub obstugq klienta Testo. Dane kontaktowe znajdujq sie w karcie
gwarancyjnej lub w Internecie na stronie: www.testo.com

Chtodziwa wykrywalne

Chtodziwo Grupa Chtodziwo referencyjne Wybér chlodziwa w
chtodziwa Chtodziwo przyrzgdzie

(okreslony niski prog reakciji)
wykrywalne

CFC X R22

HCFC X R22

HFC X R404a

R12 X R22

R22 X R22

R123 X R22

R134q X R134q

R404 X R404a

R407a,b,c, d, e X R134a

R408 X R22

R409 X R22

R410a X R134a

R505 X R22

R507 X R134q

R600 X R22

Wodor X H2

Amoniak X

Wyposazenie i czesci zamienne

Opis Nr czesci

Gtowica czujnika 0554 3180

chtodziwa

Gtowica czujnika NH3 0554 3181

Zatyczka do uszu 0554 5001
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Lasilacz sieciowy

Petna lista wyposazenia i czesci zamiennych znajduje sie katalogach produktu i
broszurach lub na stronie: www.testo.com.

hitp://www.conrad.pl

Strona9z9
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z 0.0., ul. Krélowej Jadwigi 146, 30-212 Krakdw, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl




