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Zdjecie produktu

Va

VGOMPLIANT

Ztacze z zaciskiem sprezynowym

Ztacza z zaciskiem sprezynowym to uniwersalny

system kontaktowy do wszystkich typowych rodzajéw
przewodnikéw. System oferuje niebywatag uniwersalnos$é
tego atrakcyjnego kosztowo rozwigzania.

Ogolne dane do zaméwienia

Typ ZTR 2.5-2/0.TNHE

Nr zam. 1779020000

Wykonanie Ztaczka roztaczajaca, ztacze sprezynowe, 2.5 mm?2,
400V, 10 A, obrotowy, Ciemnobezowy

GTIN (EAN) 4032248184668

J. op. 100 Szt.
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Wymiary i ciezary

Szeroko$é 5,1 mm Szeroko$¢ (cale) 0,201 inch
Wysokos$é 50,5 mm Wysokos¢ (cale) 1,988 inch
Gtebokosé 43,5 mm Gtebokos¢ (cale) 1,713 inch
Gtebokos$¢ wraz z szyng DIN 44 mm Masa netto 6,69
Temperatury

Temperatura magazynowania, max. 40 °C Temperatura magazynowania, min. 10°C
Temperatura magazynowania 10°C..40°C dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-50 °C
dtugotrwata temperatura uzytkowa,

maks. 120°C

Przewody zaciskane (kolejne przytacze)

przekréj przytacza przewodu,

cienkodrutowe z koricéwka kablowa DIN

46228/1, dalsze przytacze, maks. 1,5 mm?2

Ztaczki roztaczalne

Separacja poprzeczna bez Separacja wzdtuzna obrotowy
zintegrowane gniazdo kontrolne Nie

dalsze dane techniczne

Wskazéwka montazowa

montaz bezposredni

otwarte strony

z prawej strony

rodzaj montazu

wersja przetestowana pod katem

wciskany eksplozji Nie
dane tworzywa
tworzywo Wemid Barwny Ciemnobezowy
Klasa palnosci wg UL 94 V-0
dane znamionowe
Przekréj pomiarowy 2,5 mm?2 Napiecie znamionowe 400V
Prad znamionowy 10 A prad przy maks. przewodzie 21A
Normy Rezystancja objetosciowa wg IEC

IEC 60947-7-1 60947-7-x 1,33 mQ
Znamionowe napiegcie udarowe 6 kV Stopien zanieczyszczenia 3
dane znamionowe wg CSA
Maks. przekroj przewodu (CSA) 12 AWG Min. przekroj przewodu (CSA) 26 AWG
Napiecie rozm. B (CSA) 300V Napiecie rozm. C (CSA) 300V
Napiecie rozm. D (CSA) 300V Nr certyfikatu (CSA) 200039-1152892
Prad Gr B (CSA) 10A Prad Gr C (CSA) 10A
Prad Gr D (CSA) 10A
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dane znamionowe wg UL

Napiecie rozm. D (UR) 300V Nr certyfikatu (UR) E60693
Prad Gr D (UR) Wielko$¢ przewodu Factory wiring max

10 A (UR) 12 AWG
Wielkos$¢ przewodu Factory wiring min Wielko$¢ przewodu Field wiring max
(UR) 26 AWG (UR) 12 AWG
Wielko$¢ przewodu Field wiring min
(UR) 26 AWG
parametry systemu
Wykonanie Ztgcze sprezynowe, niezbedna ptyta zamykajaca

do poprzecznych ztacz

wtykowych, wolne z jednej

strony Tak
Liczba potencjatéw 1 liczba pozioméw 1
liczba zaciskdw na poziom 2 Liczba potencjatéw w rzedzie 1
poziomy wewnegtrznie zmostkowane Nie Przytacze PE Nie
Szyna TS 35 Funkcja N Nie
Funkcja PE Nie Funkcja PEN Nie
przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)
Dtugos¢ odizolowania Przekréj przytacza przewodu, cienki

przewdd wielodrutowy z tulejkami

10 mm kablowymi DIN 46228/1, maks. 1,5 mm?2
Przekréj przytacza przewodu, cienki Przekréj przytacza przewodu, cienki
przewdd wielodrutowy z tulejkami przewoéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/1, min. 0,5 mm? kablowymi DIN 46228/4, maks. 1,5 mm?2
Przekréj przytacza przewodu, cienki Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego
przewdéd wielodrutowy z tulejkami drutu, maks.
kablowymi DIN 46228/4, min. 0,5 mm?2 2,5 mm?2
Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego Przekrdéj przytacza przewodoéw, przewod
drutu, min. 0,5 mm?2 jednodrutowy, maks. 2,5 mm?2

Przekréj przytacza przewodéw, przewod

Rodzaj przytacza

jednodrutowy, min. 0,5 mm?2 ztgcze sprezynowe
Wielkos$¢ ostrza 0,6 x 3,5 mm Zakres zaciskania, maks. 2,5 mm?2
Zakres zaciskania, min. 0,13 mm?2 kierunek podtaczenia ukosnie
liczba przytaczen 2 przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 26
przekréj przytaczeniowy przewodu AWG, sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1

maks. AWG 12 A2
Klasyfikacje

ETIM 3.0 EC000902 ETIM 4.0 EC000902
ETIM 5.0 EC000902 ETIM 6.0 EC000902
UNSPSC 30-21-18-11 eClass 5.1 27-14-11-26
eClass 6.2 27-14-11-26 eClass 7.1 27-14-11-26
eClass 8.1 27-14-11-26 eClass 9.0 27-14-11-26
eClass 9.1 27-14-11-26

certyfikaty

Dopuszczenia

(€@ =0

Kelr]GE

ROHS Zgodny
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Pobieranie

Dane projektowe EPLAN, WSCAD

Dane projektowe STEP

Dokumentacja uzytkownika StorageConditionsTerminalBlocks
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja

zgodnosci DE_PT1142_20160418_1500_ISSUEO1.pdf

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa

Uwaga dotyczaca bezpieczenstwa Safety Information
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