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Ramki tagczeniowe do ptytek sg stosowane do taczenia
ptytek typu Eurokarta (19”) ze ztgczami wtykowymi
zgodnymi z IEC 603/DIN 41612y DIN 41617.

Ramki sktadajg sie z nastepujgcych podzespotow:

* Ptytka obwodu drukowanego ze standardowymi
ztaczami wtykowymi i ztgczami kotnierzowo-§rubowymi.

¢ Podstawa podtgczeniowa i mechanizm przytrzymujacy/

zwalniajgcy karte

* Ptyta i stopki mocujgce do montazu na szynach DIN lub

bezposrednio na panelu.
Ramki taczeniowe sg stosowane:

¢ W zastosowaniach przemystowych, do szybkiego
tgczenia kilku modutéw 19" bez ponoszenia kosztéw

instalacji Rack 19”.

* Kiedy trzeba umiescié i podtaczy¢ kilka kart
¢ Gdy ptytka obwodu drukowanego jest zbyt oddalona i

okablowanie jest niewygodne

* Kiedy trzeba rozszerzy¢ istniejgce systemy o nowe

moduty elektroniczne.

¢ W sprzecie testowym procesdéw produkcyjnych oraz
w laboratoriach, gdzie istotna jest mozliwos$¢ szybkiej
wymiany obwodéw drukowanych i tatwy dostep do ztgcz.
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Dtugosc¢ 69 mm Dtugosc (cale) 2,717 inch

Szeroko$é 131 mm Szeroko$¢ (cale) 5,157 inch

Wysokos$é 144 mm Wysoko$¢ (cale) 5,669 inch

Masa netto 251¢g

Temperatury

Temperatura magazynowania, max. 60 °C Temperatura magazynowania, min. -40 °C

Temperatura pracy, max. 55 °C Temperatura pracy, min. 0°C

Temperatura pracy 0..55°C Temperatura magazynowania -40...60 °C

dane przylacza

przytacze (strona obiektu) Przytacze (strona sterowania) Ztacza wtykowe wg DIN
LP2N 5.08mm 41612 listwa sprezynowa

liczba biegundéw (strona sterownika)
Oprzewodowanie stykow

Gniazdo 48 bieg

e cC, a

typ (strona sterownika)
budowa wtykanej ptytki obwodu
drukowanego

48E

Format euro 100x160 mm
do obudowy 19"

dane znamionowe

napiecie nominalne 125V AC / 150V DC prad znamionowy na ztacze 4 A
wspotrzedne izolacji (EN50178)
zgodnie z DIN EN 50178 napigcie znamionowe <150V AC
kategoria przepiecia 1] stopien zabrudzenia 2
test napiecia impulsu 1,5 kV test udarnosci 0,8 kVAC
przytacze pole
rodzaj potgczenia ztacze $rubowe obszar zacisku, min. 0,13 mm?2
obszar zacisku, maks. 6 mm? staty, min. HO5(07) V-U 0,5 mm?2
staty, maks. HO5(07) V-U 6 mm?2 elastyczny, min. HO5(07) V-K 0,5 mm2
elastyczny, maks. HO5(07) V-K 4 mm?2 elastyczny z tulejkg, maks. 2,5 mm?2
elastyczny z tulejka, min. tulejka z kotnierzem z tworzywa

0,5 mm?2 sztucznego, maks. 2,5 mm?2
Min. przekréj poprzeczny przewodu, Maks. przekréj poprzeczny przewodu,
AWG AWG 26 AWG AWG 12
moment dokrecajacy, min. 0,5 Nm moment dokrgcajgcy, maks. 0,6 Nm
dtugos¢ zdejmowanej izolacji 6 mm
Klasyfikacje
ETIM 3.0 EC001419 ETIM 4.0 EC001421
ETIM 5.0 EC001421 ETIM 6.0 EC002780
UNSPSC 30-21-18-01 eClass 5.1 27-24-22-04
eClass 6.2 27-24-22-04 eClass 7.1 27-14-11-52
eClass 8.1 27-24-92-05 eClass 9.0 27-14-11-52
eClass 9.1 27-24-22-92
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Dopuszczenia

C€

ROHS

Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog

CAT 4.6 ELECTR 16/17 EN

Dane projektowe
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