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Dzieki specjalnemu stopowi odlewniczemu i
wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy
HDC sg perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest
wykonany ze stali nierdzewnej. Dzigki temu cechuje sie
duza trwatos$cia oraz odpornoscia na korozje i uderzenia.
Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczenstwo systemu.
Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprezyn
zapewnia skutecznos$¢ ryglowania obudowy i chroni przez
niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umozliwiajg szybkie i
tatwe identyfikowanie. Aby kazdy produkt mozna byto
natychmiast przyporzadkowadé, na obudowie wypala sie
laserem trwate oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy
Weidmiiller to Panstwa pierwszy wybor w kategorii

V:onrum

Ogolne dane do zamoéwienia

obudéw przemystowych o stopniu ochrony IP 65. Wersja Ty

HDC HQP SLU 1PG16

HQ zapewnia teraz szczegblng ochrone - doczepiang Nr zam.

1003110000

obudowe (pokrywe i metalowy zacisk) mozna zamkngé Wykonanie
przy uzyciu ktédki.

obudowa HDC, Wielko$¢ konstrukecyjna: HQ,
Stopien ochrony: IP65, Obudowa cokotu, Jarzmo
poprzeczne w czesci dolnej, standard, Wymiary
wlotéw kablowych: PG 16

GTIN (EAN)

4032248698042

J. op.

1 Szt.
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Szeroko$é 37 mm Szeroko$¢ (cale) 1,457 inch
Wysokos$é 75,6 mm Wysokos¢ (cale) 2,976 inch
Gtebokosé 67,1 mm Gtebokos¢ (cale) 2,642 inch
Wymiar mocowania szeroko$¢ 38 mm Masa netto 42 g
Temperatury

Temperatura graniczna -40°C..125°C

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

REACH SVHC DIBP 84-69-5

Dane ogdlne

Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Obudowy EMC Nie
Podstawowy materiat obudowy tworzywo sztuczne Stopien ochrony IP65

Typoszereg

tworzywo element ryglujgcy

stal nierdzewna, wolna od

HQ rdzy
wersja
Forma konstrukcyjna standard Odpowiednie do ModuPlug® Nie
Typ Obudowa podstawy Wielko$¢ konstrukecyjna HQ
Wymiary wlotéw kablowych PG 16 czes$¢ gorna/czes$é dolna/wieko Czes$¢ dolna
gwint (zewnetrzny) PG 16 liczba wpustéw kablowych u géry 0

liczba wpustéw kablowych z boku

1

wersja obudowy

Obudowa cokotu

wersja patgka

Jarzmo poprzeczne

wersja systemu zamykania

Jarzmo poprzeczne w
czeséci dolnej

wpust kablowy z gwintem

wymiary

dtugos¢ obudowy 45,9 mm odstep otworéw dtugosé A2 38 mm
szeroko$¢ cokotu C1 46,5 mm szeroko$¢ obudowy C 33 mm
wpust kablowy z gwintem wysokos$¢ cokotu B1 3,56 mm
wysoko$¢ obudowy B 54,5 mm

Design

Rodzina produktow obudowa HDC Rodzaj produktu Obudowy
Typ Obudowa podstawy wpust kablowy z gwintem
General data

Wymiary wlotéw kablowych PG 16 Wielko$¢ konstrukcyjna HQ
Stopien ochrony IP65

Material

Barwny bezowy Klasa palnosci wg UL 94 V-0
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Klasyfikacje

ETIM 3.0 EC000437 ETIM 4.0 EC000437
ETIM 5.0 EC000437 ETIM 6.0 EC000437
UNSPSC 30-21-18-01 eClass 5.1 27-14-34-19
eClass 6.2 27-14-34-19 eClass 7.1 27-44-02-05
eClass 8.1 27-44-02-05 eClass 9.0 27-44-02-02
eClass 9.1 27-44-02-02

certyfikaty

Dopuszczenia

ROHS

Us

Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog

CAT 3HDC 17/18 EN
FL FIELDWIRING EN

Dane projektowe

EPLAN, WSCAD

Dane projektowe

STEP
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