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Firma Weidmdiiller wprowadzita do swojej oferty dtawnice
kablowe blueglobe® opracowane przez firme Pflitsch,
ktore sg cenione zardwno za niezawodnosé, jak i za
funkcjonalnosc¢.

Dzigki wyjmowanym wktadkom zaledwie 11 modeli
dtawnic blueglobe® zapewnia uszczelnienia o grubosci
od 1,5 do 77 mm. Ponadto, oferowane przez firme
Weidmiiller dtawnice blueglobe®, wykonane z

mosigdzu lub stali nierdzewnej, wyrdzniajg sie duza
szczelnoscig, doskonatym odcigzaniem kabla oraz sg
wyposazone w prowadzony przez gwint, przedni pier§cien
samouszczelniajgcy O-ring.

Gtéwnym elementem dtawnicy kablowej blueglobe®

jest sferyczna wktadka uszczelniajgca, ktéra na duzej
powierzchni delikatnie $ciska kabel. Dzieki temu trwale
unika sie niepozadanego zagniecenia lub naciecia
powstajgcego w uszczelnieniach lamelowych.

Ogolne dane do zamoéwienia

Typ VG 21 HQ MS68 9-13

Nr zam. 1016090000

Wykonanie Ztacza przemystowe, Akcesoria, Dfawnica
kablowa, mosigdz, niklowany

GTIN (EAN) 4032248725540

J. op. 1 Szt.
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Wymiary i ciezary

Masa netto 40g¢g

Temperatury

Temperatura graniczna -40°C...130°C

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1
Design
Rodzina produktow Akcesoria Rodzaj produktu Dtawnica kablowa
Srednica kabla, maks. 13 mm rozmiar klucza 30 mm
General data
Wielko$¢ konstrukcyjna HQ Stopien ochrony IP68
Material
tworzywo mosiadz, niklowany
Dane ogodlne
Dtawnice kablowe PG 21 Moment obrotowy dociggajacy, maks. 15 Nm
Stopien ochrony IP68 Wielko$¢ konstrukcyjna HQ
gwint (wewnetrzny) PG 21 materiat uszczelki TPE
rozmiar klucza 30 mm tworzywo mosigdz, niklowany
Srednica kabla, maks. 13 mm Srednica kabla, min. 9 mm
Klasyfikacje
ETIM 3.0 EC000441 ETIM 4.0 EC000441
ETIM 5.0 EC000441 ETIM 6.0 EC000441
UNSPSC 30-21-18-01 eClass 5.1 27-14-91-09
eClass 6.2 27-14-91-09 eClass 7.1 27-14-91-09
eClass 8.1 27-14-91-09 eClass 9.0 27-14-44-32
eClass 9.1 27-14-44-32
certyfikaty
Dopuszczenia

i
ROHS Zgodny
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Pobieranie

Broszura/Katalog CAT 3HDC 17/18 EN
CAT 5 ENCL 17/18 EN
FL FIELDWIRING EN

Dane projektowe EPLAN, WSCAD
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