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Obudowy RockStar® HighPower sg wykonywane z
wytrzymatego odlewu aluminiowego i dzieki statemu
doskonaleniu zapewniajg idealng ochrone przed trudnymi
warunkami srodowiskowymi. Wieloczes$ciowa obudowa
pozwala uzytkownikom na kontrolowanie procesow

roboczych na kazdym etapie.

V:OHPLIANT

Ogolne dane do zamoéwienia

Typ HDC IP68 HP 24B TO

Nr zam. 1079930000

Wykonanie obudowa HDC, Wielko$¢ konstrukeyjna: 8,
Stopien ochrony: IP68, IP69K, Obudowa wtyku,
Zamknigcie gwintowe, standard

GTIN (EAN) 4032248842032

J. op. 1 Szt.
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Szeroko$é 64 mm Szeroko$¢ (cale) 2,52 inch
Wysokos$é 120 mm Wysokos¢ (cale) 4,724 inch
Gtebokosé 192 mm Gtebokos¢ (cale) 7.559 inch
Masa netto 822,72 ¢g
Temperatury
Temperatura graniczna -50°C..120°C
Dane ogdlne
Obudowy EMC Podstawowy materiat obudowy odlew ci$nieniowy
Tak aluminiowy
Powierzchnia lakier proszkowy Stopien ochrony IP68, IP69K
Typoszereg HighPower moment dokrecajacy 171 Nm
tworzywo element ryglujacy stal nierdzewna, wolna od
rdzy
wersja
Forma konstrukcyjna standard Typ wtyk
Wielkos$¢ konstrukeyjna 8 cze$¢ gorna/czesé dolna/wieko Czesé¢ godrna
moment dokrecajacy 11 Nm wersja obudowy Obudowa wtyku

wersja pataka

Zamkniecie gwintowe

wersja systemu zamykania

Zamkniecie gwintowe

Design

Rodzina produktow obudowa HDC Rodzaj produktu Obudowy
Typ wtyk

General data

Wielkos$¢ konstrukeyjna 8 Stopien ochrony IP68, IP69K
Material

Barwny czarny

Klasyfikacje

ETIM 3.0 EC000437 ETIM 4.0 EC002635
ETIM 5.0 EC002635 ETIM 6.0 EC000437
UNSPSC 30-21-18-01 eClass 5.1 27-14-34-19
eClass 6.2 27-26-07-02 eClass 7.1 27-44-01-02
eClass 8.1 27-44-01-02 eClass 9.0 27-44-02-02
eClass 9.1 27-44-02-02

certyfikaty

Dopuszczenia

ROHS Zgodny
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Dane technlczne www.weidmueller.com

Pobieranie

Broszura/Katalog CAT 3HDC 17/18 EN
FL FIELDWIRING EN

Dane projektowe EPLAN

Dane projektowe STEP
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