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V:onrum

Nowe obudowy RockStar® sg odporne na dziatanie wody
morskiej oraz cechuja sie duza odpornoscia na uderzenia.
Zapewniajg stopien ochrony IP 68 oraz IP 69K, a ponadto
zostaty zaprojektowane do uzytkowania w ekstremalnych
warunkach srodowiskowych i sg przystosowane do
uzytkowania przy silnych wibracjach zgodnie z normg
DIN EN 61373 kat. 2 (bogie). Jako takie, obudowy z tej
rodziny idealnie najda sie do zapewniania niezawodnych i
bezobstugowych potaczen w transporcie, inzynierii ruchu,
energetyce oraz innych dziedzinach o skrajnie wysokich
wymaganiach. Podczas projektowania wdrozono takze
rozwigzania zapewniajgce obudowa duzg odpornosé na
zaktocenia elektromagnetyczne.

Ogolne dane do zamoéwienia

Typ HDC IP68 04A AWS
Nr zam. 1081490000
Wykonanie obudowa HDC, Wielko$¢ konstrukcyjna: 1, Stopien

ochrony: IP68, IP69K, Obudowa doczepiana,
Zamknigcie gwintowe, standard

GTIN (EAN) 4032248844234

J. op. 1 Szt.
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Szeroko$é 67 mm Szeroko$¢ (cale) 2,638 inch

Wysokos$é 43,7 mm Wysokos¢ (cale) 1,72 inch

Gtebokosé 50 mm Gtebokos¢ (cale) 1,969 inch

Wymiar mocowania szeroko$¢ 41 mm Wymiar mocowania wysoko$¢ 41 mm

Masa netto 1349

Temperatury

Temperatura graniczna -50°C..125°C

Dane ogdlne

Obudowy EMC Podstawowy materiat obudowy odlew ci$nieniowy
Tak aluminiowy

Powierzchnia lakier proszkowy Stopien ochrony IP68, IP69K

wersja

Forma konstrukcyjna standard Odpowiednie do ModuPlug® Nie

Typ Dobudowa Wielko$¢ konstrukcyjna

(przeprowadzenie)

1

cze$¢ gorna/czesé dolna/wieko

Czes¢ dolna

uszczelka

kauczuk silikonowy

wersja obudowy

Obudowa doczepiana

wersja pataka

Zamknigcie gwintowe

wersja systemu zamykania

Zamkniecie gwintowe

wymiary
dtugos¢ obudowy 50 mm odstep otwordw diugosé A2 41 mm
Design
Rodzina produktow obudowa HDC Rodzaj produktu Obudowy
Typ Dobudowa

(przeprowadzenie)
General data
Wielko$¢ konstrukcyjna 1 Stopien ochrony IP68, IP69K
Material
Barwny czarny
Klasyfikacje
ETIM 3.0 EC000437 ETIM 4.0 EC000437
ETIM 5.0 EC000437 ETIM 6.0 EC000437
UNSPSC 30-21-18-01 eClass 5.1 27-14-34-19
eClass 6.2 27-14-34-19 eClass 7.1 27-44-05-15
eClass 8.1 27-44-05-15 eClass 9.0 27-44-02-02
eClass 9.1 27-44-02-02
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Dane projektowe EPLAN

Dane projektowe STEP
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