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Weidmiiller oferuje wtyki zaworowe jako przewod taczacy
z wtykami M 12 i wolng koncéwka przewodu. Stan
roboczy wtyku zaworowego jest sygnalizowany przez
wskaznik (LED). Wtyki zaworowe majg wszystkie bez
wyijatku uktad ochronny. Program dostaw Weidmiiller
obejmuje wtyki zaworowe typu A, B, C zgodne z normami
DIN i standardem przemystowym. Stopien ochrony IP

67 osigga sie w stanie wetknigtym. W réwnym stopniu
decydujacy jest kierunek odgatezienia. Weidmdiller
dostarcza wersje O stopni, co oznacza, ze kierunek
odgatezienia kabla znajduje sig po stronie styku PE.

Ogolne dane do zamoéwienia

Typ SAIL-VSCD-M12G-0.3U

Nr zam. 9456170030

Wykonanie Wityk zaworu, wtyk proste - wtyk zaworowy, CD
GTIN (EAN) 4032248323142

J. op. 1 Szt.
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Masa netto 34¢

Temperatury

Temperatura pracy, max. 80 °C Temperatura pracy, min. -25°C
zakres temperatur roboczych, maks. 80 °C zakres temperatur roboczych, min. -25°C
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Specyfikacje techniczne kabla

Liczba biegunéw 3 Przekroéj zyty 0,5 mm?2
Srednica zewnetrzna 46*0.2mm Dtugos¢ kabla 0,3m
Ekranowane Nie izolacja PP

Kodowanie kolorami

brazowy, niebieski,

Materiat ptaszcza

zielony / zétty PUR
kolor ptaszcza czarny Halogenki Nie
Zakres temperatur, zmienny, min. / Zakres temperatur, staty
maks. -25..80 °C -50...80 °C
Przydatnos$¢ do tancucha ciagowego Tak Wytrzymato$é na skrecanie 0°/m
promien zgiecia, min., utozony na state 5 x $rednica kabla promien zgiecia min., ruchomy 10 x $rednica kabla
Przyspieszenie b m/s2 Predkosé 200 m/min
Cykle giecia 2 Mio Odporne na $ciegi spawalnicze Nie
Dane ogédine techniczne
Wykonanie wtyk proste - wtyk Sciezka potaczenia
zaworowy inne
kodowanie Forma C DIN (8 mm), M12  Stopien ochrony
=A IP67, po wkreceniu
Powierzchnia styku cynowana LED Tak
napiecie znamionowe 24V Prad znamionowy 4 A
Zakres temperatury obudowy Moment dokrecajacy Sruba mocujaca M2,5: 0,3
-25..+80 °C Nm, M12:0,8-1,2 Nm
Okablowanie ochronne dioda Zenera
Klasyfikacje
ETIM 3.0 EC001855 ETIM 4.0 EC001855
ETIM 5.0 EC001855 ETIM 6.0 EC001855
UNSPSC 30-21-18-10 eClass 5.1 27-26-07-01
eClass 6.2 27-27-92-18 eClass 7.1 27-06-91-90
eClass 8.1 27-06-91-90 eClass 9.0 27-06-03-12
eClass 9.1 27-06-03-11
certyfikaty
Dopuszczenia
ROHS Zgodny
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