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* Proste, szybkie i precyzyjne zdejmowanie ptaszcza ze
wszystkich popularnych kabli okragtych 4 - 37 mm?2

+ Sruba radetkowa na korncu rekojesci do ustawiania
gtebokosci ciecia (Ustawienie gtebokosci ciecia wyklucza
uszkodzenia przewoddéw wewnatrz)

Ogolne dane do zamoéwienia

Typ SLICER NO 35

Nr zam. 9918100000

Wykonanie N6z do kabli, przewody o cienkich drutach i
masywne z izolacjg PVC

GTIN (EAN) 4032248359318

J. op. 1 Szt.
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Wymiary i ciezary

Szeroko$é 150 mm Szeroko$¢ (cale) 5,905 inch
Wysokos$é 30 mm Wysokos¢ (cale) 1,181 inch
Gtebokosé 48 mm Gtebokos¢ (cale) 1,89 inch
Ciezar 106,5 g Masa netto 1219
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
REACH SVHC Lead 7439-92-1
Narzedzia do usuwania izolacji
Typ kabla przewody o cienkich Srednica przewodu, maks.

drutach i masywne z

izolacjg PVC 37 mm
Srednica przewodu, min. 27 mm
Klasyfikacje
ETIM 3.0 EC000155 ETIM 4.0 EC000155
ETIM 5.0 EC000155 ETIM 6.0 EC002109
UNSPSC 27-11-15-03 eClass 5.1 21-04-06-02
eClass 6.2 21-04-06-02 eClass 7.1 21-04-91-03
eClass 8.1 21-04-91-03 eClass 9.0 21-04-37-06
eClass 9.1 21-04-37-06
certyfikaty
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