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Zdjecie produktu

RoH/

VGIIMPLIANT

Ztacze z zaciskiem sprezynowym

Ztacza z zaciskiem sprezynowym to uniwersalny

system kontaktowy do wszystkich typowych rodzajéw
przewodnikéw. System oferuje niebywatag uniwersalnos$é
tego atrakcyjnego kosztowo rozwigzania.

Ogolne dane do zamoéwienia

Typ ZP 2.5/2AN/QV ZA O.RA

Nr zam. 1007870000

Wykonanie Seria Z, Ztacze wtykowe, montaz bezposredni
GTIN (EAN) 4032248711581

J. op. 50 Szt.

Data sporzadzenia 9 lipca 2019 11:43:31 CEST

Aktualizacja katalogu 07.06.2019 / Zmiany techniczne zastrzezone 1


http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=pl&ObjectID=1007870000

Karta katalogowa

Seria 2

Weidmiiller 3%

ZP 2.5/2AN/QV ZA O.RA

Wymiary i ciezary

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
KlingenbergstralRe 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Szeroko$é 10,2 mm Szeroko$¢ (cale) 0,402 inch
Wysokos$é 36,5 mm Wysokos¢ (cale) 1,437 inch
Gtebokosé 41 mm Gtebokos¢ (cale) 1,614 inch
Masa netto 6,129

Temperatury

Temperatura magazynowania, max. 40 °C Temperatura magazynowania, min. 10°C
Temperatura magazynowania 10°C..40°C dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-50 °C
dtugotrwata temperatura uzytkowa,

maks. 120°C

dalsze dane techniczne

Wskazéwka montazowa
rodzaj montazu

montaz bezposredni
wtykany

otwarte strony

z prawej strony

dane tworzywa

tworzywo Wemid Barwny Ciemnobezowy
Klasa palnosci wg UL 94 V-0
dane znamionowe
Przekréj pomiarowy 2,5 mm?2 Napiecie znamionowe 500V
Maks. napiecie wspornika zacisku i Prad znamionowy
systemu wtykowego 690V 24 A
Rezystancja objetosciowa wg IEC
60947-7-x 1,33 mQ
dane znamionowe wg CSA
Maks. przekréj poprzeczny przewodu Min. przekréj poprzeczny przewodu
(cCSAusX) 12 AWG (cCSAusX) 26 AWG
Nr certyfikatu (cCSAus) 154685-1460993 napiecie Gr C (cCSAus) 300V
napiecie Gr D (cCSAus) 600V prad Gr C (cCSAus) 20 A
prad Gr D (cCSAus) 5A
dane znamionowe wg UL
Napiecie rozm. C (cURus) 300V Napiecie rozm. D (cURus) 600V
Nr certyfikatu (cURus) E60693 Prad rozm. C (cURus) 20 A
Prad rozm. D (cURus) Wielko$¢ przewodu Factory wiring max

5A (cURus) 12 AWG
Wielko$¢ przewodu Factory wiring min Wielko$¢ przewodu Field wiring max
(cURus) 26 AWG (cURus) 12 AWG
Wielko$¢ przewodu Field wiring min
(cURus) 26 AWG
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Wykonanie

zestaw wtykoéw, tacznik
poprzeczny, wtykowy,
ztgcze 2-przewodowy,
Ztacze sprezynowe, z

niezbedna ptyta zamykajaca

czopem Tak
liczba poziomoéw 1 liczba zaciskéw na poziom 2
poziomy wewnetrznie zmostkowane Nie Przytacze PE Nie

przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)

Przekréj przytacza przewodéw, przewod

Rodzaj przytacza

jednodrutowy, maks. 4 mm? ztacze wtykowe
Zakres zaciskania, maks. 4 mm? Zakres zaciskania, min. 0,13 mm?2
liczba przytaczen 2

Klasyfikacje

ETIM 3.0 EC000897 ETIM 4.0 EC000897
ETIM 5.0 EC000897 ETIM 6.0 EC002848
UNSPSC 30-21-18-01 eClass 6.2 27-14-92-14
eClass 7.1 27-14-03-05 eClass 8.1 27-14-11-61
eClass 9.0 27-14-11-92 eClass 9.1 27-14-11-92

certyfikaty

Dopuszczenia

ROHS

Pobieranie

Broszura/Katalog

CAT 1 TERM 16/17 EN

Dane projektowe

STEP

Dokumentacja uzytkownika

StorageConditionsTerminalBlocks
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