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Zdjecie produktu

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Modut przekaznikowy TERMSERIES, kompletne moduty

obejmujace

przekaznik i element bazowy z cewkami AC/DC/UC,
dostepne w réznych wariantach:

* Ze ztgczem $rubowym i sprezynowym

¢ Ze stykiem AgNi, opcjonalnie pokrytym warstwa ztota
¢ 1 praz 2 zestyki przetagczne

¢ Opcjonalnie z wejsciem wielonapigciowym: 24..230 V

uc

¢ Z réznego typu obwodami zabezpieczajgcymi
na wejsciu (dioda zwrotna, element RC)
¢ Podswietlany wypychacz

Ogolne dane do zamoéwienia

Typ TRS 120VAC RC 1CO

Nr zam. 1122830000

Wykonanie TERMSERIES, taczniki do przekaznikéw, Liczba
stykow: 1 zestyk przetaczny AgNi, Znamionowe
napigcie sterowania: 120 V AC £10 %, prad
trwaty: 6 A, ztacze Srubowe

GTIN (EAN) 4032248905126

J. op. 10 Szt.
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Wymiary i ciezary

Szeroko$é 6,4 mm Szeroko$¢ (cale) 0,252 inch
Wysokos$é 89,6 mm Wysokos¢ (cale) 3,528 inch
Gtebokosé 87,8 mm Gtebokos¢ (cale) 3,457 inch
Masa netto 349
Temperatury
Temperatura magazynowania, max. 85 °C Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura pracy, max. 60 °C Temperatura pracy, min. -40 °C
Wilgotnosé 5-95% wilgotnosci Temperatura pracy
wzgl., T, = 40 °C, bez
kondensacji -40 °C...60 °C
Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
REACH SVHC Lead 7439-92-1
dane znamionowe UL
Temperatura otoczenia (eksploatacyjna), Przekréj przytacza AWG, min.
maks. 60 °C AWG 26
Przekréj przytacza AWG, maks. rodzaj przewodu sztywny przewod
miedziany, elastyczny
AWG 14 przewéd miedziany
Moment dokrecajacy, maks. 0,4 Nm Stopien zanieczyszczenia $rodowiska 2
Wejscie
Znamionowe napiecie sterujgce 120VAC £ 10 % Prad znamionowy AC 7 mA
moc znamionowa 840 mVA Napiecie zadziatania / zwolnienia, typ. 88V /43 V AC
Natezenie zadziatania / zwolnienia, typ. 4.8 mA /2 mA AC Wskazanie statusu Zielona dioda LED
uk?ad ochronny Prostownik, Czton RC Filtr RC 94 Q / 100 nF
Napiecie cewki przekaznika Napiecie cewki przekaznika
instalowanego jako zamiennik rézni sie instalowanego jako zamiennik
od znamionowegdo napigcia sterowania Tak 60V DC
Wyjscie
znamionowe napiecie zatgczajace 250V AC Napiecie faczeniowe AC, max. 250V
Napiecie taczeniowe DC, max. 250V prad trwaty 6A
Poczatkowy prad rozruchowy Obcigzalno$¢ przy napieciu
przemiennym (obcigzenie rezystancyjne),
20A /20 ms maks. 1500 VA
Obcigzalnos$¢ przy napieciu statym Opdznienie wiaczenia
(obcigzenie rezystancyjne), maks. 144 W @ 24V <15 ms
Opdznienie wytaczenia min. moc wiaczalna TmA@24V,10mA @ 12
<50 ms V,100mA @5V
max. czestotliwo$é zatgczania przy
obcigzeniu znamionowym 0,1 Hz

Dane zestyku

Typ zestyku

1 zestyk przetgczny (AgNi)

Zywotno$é mechaniczna

5x 10° potaczen
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Dane ogdlne

Szyna TS 35 Przycisk testowy Nie
Mechaniczny wskaznik potozenia Barwny
przetacznika Nie czarny
Klasa palnosci wg UL 94 V-0
Koordynacja izolacji
Napiecie znamionowe 300V Kategoria przepieciowa 1}
Stopien zanieczyszczenia 2 Stopien ochrony IP20
Wytrzymato$c¢ dielektryczna, wejscie/ ] Odstep wejscie — wyjscie po izolacji oraz
wyjscie 4 kVet / 1 Min. izolacyjny powietrzny 25,56 mm
Wytrzymato$¢ dielektryczna otwartego ] wytrzymato$é napieciowa wzgledem ]
styku 1 kVefr / 1 min szyny nosnej 4 kVes / 1 Min.
udarowe napigcie wytrzymywane 6 kV (1,2/50 us)
Dalsze szczegoéty aprobat / norm
Normy EN 50178, EN 55011, EN Nr certyfikatu (DNVGL)

61000-6-1, 2, 4 TAAOOOO1ED
Nr certyfikatu (cULus) E141197
Dane przytaczeniowe
Metoda wykonywania ztgcz Dtugos$¢ usuniecia izolacji przytacza

ztgcze srubowe pomiarowego 8 mm

Moment obrotowy dociagajacy, maks. 0,4 Nm Zakres zaciskow przytgcza pomiarowego 1,5 mm?2
Zakres zaciskania, min. 0,14 mm?2 Zakres zaciskania, maks. 2,5 mm?
przekréj przytacza przewodu AWG, min. przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,

AWG 26 maks. AWG 14
Przekréj przytacza przewodu, Przekréj przytacza przewodu,
jednodrutowy, min. 0,14 mm?2 jednodrutowy, max. 2,5 mm?2
Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego Przekrdj przytacza przewodu, z cienkiego
drutu, min. 0,14 mm?2 drutu, maks. 2,5 mm?2
Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego Przekrdj przytacza przewodu, z cienkiego
drutu, min. (AWG) AWG 26 drutu, maks. (AWG) AWG 14
Przekréj przytacza przewodu, cienki Przekréj przytacza przewodu, cienki
przewéd wielodrutowy z tulejkami przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, min. 0,25 mm?2 kablowymi DIN 46228/4, maks. 2,5 mm?2
przekrdj przytacza przewodu, przekréj przytacza przewodu,
cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1),
min. 0,25 mm? maks. 2,5 mm?
Przekréj przytacza przewodu, drobny Przekréj przytacza przewodu, drobny
drut, 2 zaciskane przewody, min. 0,5 mm?2 drut, 2 zaciskane przewody, max. 1T mm?2
blizniacza tulejka kablowa, min. 0,5 mm?2 blizniacza tulejka kablowa, maks. 1 mm?2
Wielko$¢ ostrza Gr. PHO sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1  A1,B1
Klasyfikacje
ETIM 5.0 EC001437 ETIM 6.0 EC001437
eClass 6.2 27-37-16-01 eClass 7.1 27-37-16-01
eClass 8.1 27-37-16-01 eClass 9.0 27-37-16-01
eClass 9.1 27-37-16-01
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certyfikaty

Dopuszczenia

c € umn“si‘f:" :)

ROHS Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN
Dane projektowe EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dane projektowe STEP

Dokumentacja uzytkownika Operating Instructions
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja

zgodnosci DE_PA5600_160229_001.pdf
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Switching current (A)

Trwato$¢ elementéw
elektrycznych230 V AC resistive load
230 V AC obcigzenie rezystancyjne
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Miscellaneous
0 I | I |
Blank = contact material AgNi
T = TERMSERIES }J AGSNO = contact material AgSn0
16 A = 16 A version
R = Relay HC = High current {AgSnO)
0=SSR HCP = HC + Premaking contact (AgSn0 + W)
X = Supply terminal C1D2 = Class 1 Division 2
EMPTY = Empty sockets
S = Screw
Z = Tension |Blank = No plating
Control voltage / AU = Gold plated contact
color-marking Relay
EE5VDC [J120VUC 1C0 = 1 Change over / SPDT
12 VDC [J230VUC 2C0 = 2 Change over / DPDT
24 VDC [ 120 VAC RC (RCFilter) TNO = 1 Normal open / SPST
(124 vuc 230 VAC RC (RCFilter) ACT =1 Normal open / SPST
148 VUC []24 - 230 VUC Solid-State-Relay
(160 vuC 48 VDCO, 1A = 3..48 VDC/ 100 mA
UC=AC/oC 24 VDC2A = 3..33VDC/2 A
230 VAC1A = 24 VAC...250 VAC/1A
24VDC35A=3.33VDC/35A
24 VDC5A =3..33VDC/5A

Kody typow
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