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Akcesoria TERMSERIES obejmuja:
¢ Przekaznik zapasowy

* Podstawka

* Przegrody

* mostki poprzeczne

* Moduty zasilajgce
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Ogolne dane do zamoéwienia

Typ ZQV 1.5N/R6.4/19 GE

Nr zam. 1193690000

Wykonanie TERMSERIES, tacznik poprzeczny
GTIN (EAN) 4032248976645

J. op. 10 Szt.
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Szeroko$é 119 mm Szeroko$¢ (cale) 4,685 inch
Wysokos$é 13,1 mm Wysokos¢ (cale) 0,516 inch
Gtebokosé 4,9 mm Gtebokos¢ (cale) 0,193 inch
Masa netto 4,647 g
Temperatury
Temperatura magazynowania, max. 85 °C Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura pracy, max. 60 °C Temperatura pracy, min. -40 °C
Temperatura pracy -40 °C...60 °C Temperatura magazynowania -40°C...85 °C
Dane mostka poprzecznego
Napiecie znamionowe 250V Rated current 17,56 A
izolacja Tak Zabezpieczone przed dotknigciem Tak
Barwny 26ty Liczba mostkowanych zaciskéw 19
Raster w mm (P) 6,4 mm rodzaj montazu wtykany
Wykonanie mozna przycina¢ na

dtugosé
dane znamionowe UL
Prad znamionowy (UL) 10 A
Dane ogolne
Wykonanie mozna przycina¢ na Barwny

dtugosé 26ty
Klasa palnosci wg UL 94 V-0
Koordynacja izolacji
Napiecie znamionowe 250V
Dane przytaczeniowe
Raster w mm (P) 6,4 mm
Klasyfikacje
ETIM 3.0 EC000489 ETIM 5.0 EC000489
ETIM 6.0 EC002586 eClass 6.2 27-14-11-40
eClass 7.1 27-37-92-08 eClass 8.1 27-37-92-08
eClass 9.1 27-37-16-92
certyfikaty
Dopuszczenia
ROHS Zgodny
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Pobieranie

Broszura/Katalog CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN
Dane projektowe EPLAN, WSCAD

Dane projektowe STEP

Dokumentacja uzytkownika Operating Instructions
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Dimensional drawing
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