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Zdjecie produktu

Podobny do przedstawionego na ilustracji
Ztacze z zaciskiem sprezynowym
Ztacza z zaciskiem sprezynowym to uniwersalny
system kontaktowy do wszystkich typowych rodzajéw
przewodnikéw. System oferuje niebywatag uniwersalnos$é
tego atrakcyjnego kosztowo rozwigzania.

Ogolne dane do zaméwienia

Typ STGH O.ZA ZRV2.5
Nr zam. 1907010000
Wykonanie Seria Z, Wielopoziomowa rzedowa listwa

zaciskowa, 5.15 mm, Ciemnobezowy,
Ciemnobezowy, montaz bezposredni
GTIN (EAN) 4032248530779
J. op. 50 Szt.
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Szeroko$é 5,175 mm Szeroko$¢ (cale) 0,203 inch
Wysokos$é 31,5 mm Wysokos¢ (cale) 1,24 inch
Gtebokosé 24,2 mm Gtebokos¢ (cale) 0,953 inch
Masa netto 1,799¢g

Temperatury

Temperatura magazynowania, max. 40 °C Temperatura magazynowania, min. 10°C
Temperatura magazynowania 10°C..40°C dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-50 °C
dtugotrwata temperatura uzytkowa,

maks. 120°C

dalsze dane techniczne

Wskazowka montazowa

montaz bezposredni

dane tworzywa

tworzywo Wemid Barwny Ciemnobezowy
Klasa palnosci wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekréj pomiarowy 2,5 mm?2

parametry systemu

Wykonanie

dolna cze$¢ obudowy

przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)

Rodzaj przytacza

ztgcze wtykowe

Klasyfikacje

ETIM 3.0 EC000897 ETIM 4.0 EC000897
ETIM 5.0 EC000897 ETIM 6.0 EC000897
UNSPSC 30-21-18-11 eClass 5.1 27-14-11-18
eClass 6.2 27-14-11-20 eClass 7.1 27-14-11-20
eClass 8.1 27-14-11-20 eClass 9.0 27-14-11-20
eClass 9.1 27-14-11-20

certyfikaty

Dopuszczenia

ROHS Zgodny
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Pobieranie

Broszura/Katalog CAT 1 TERM 16/17 EN

Dane projektowe EPLAN, WSCAD

Dane projektowe STEP

Dokumentacja uzytkownika StorageConditionsTerminalBlocks
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