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Zdjecie produktu

WGK polecane sg w szczegdlnosci do przemystowych
obuddéw przetwornikéw czestotliwosci, zasilaczy

czy modutow filtracyjnych, w ktérych izolowane
obudowy, zabezpieczone przed dotknieciem palcem po
stronie wewnetrznej i zewnetrznej, oferujg wygodne

i niezawodne ztgcze. Aby optymalnie dopasowac
prowadzenie przewodow do istniejgcych warunkow
zabudowy, Weidmidiller proponuje dwa warianty z
horyzontalnym (WGK) i pionowym (WGKV) kierunkiem
odgatezienia.
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Ogolne dane do zamoéwienia

Typ WGK 95F VP GY BX

Nr zam. 1937130000

Wykonanie OMNIMATE Power - seria WGK, zacisk przelotowy,
Przekréj pomiarowy: 95 mm?2, ztgcze srubowe,
Wemid (PA), szary, montaz bezposredni, Przepust

GTIN (EAN) 4032248664726

J. op. 10 Szt.

parametry produktu

IEC: 1000V /232 A/ 35-95 mm?
UL: 600V /230A / AWG 4 -AWG 4/0

opakowanie

skrzynia
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Wymiary i ciezary

Dtugosc¢ 49,5 mm Dtugosc (cale) 1,949 inch
Szeroko$é 25 mm Szeroko$¢ (cale) 0,984 inch
Wysokos$é 74 mm Wysoko$¢ (cale) 2,913 inch
Najmniejsza wysoko$¢ montazu 74 mm Masa netto 187,39

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Parametry systemu

Rodzina produktow

OMNIMATE Power - seria

Metoda wykonywania ztgcz

Koncéwka kablowa:
koncoéwka kablowa
oczkowa / koncéwka

WGK kabla widetkowa
Kierunek odejécia przewodu z mozliwoscig potgczenia szeregowego

180° przez klienta Nie
Moment obrotowy dociagajgcy, min. 15 Nm Moment obrotowy dociggajacy, maks. 20 Nm
$ruba dociskowa M8/heksagonalny Dtugos$¢ odizolowania 27 mm
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN
VDE 0470 IP 20
Dane materiatowe
Materiat izolacyjny Wemid (PA) Barwny szary
Tabela koloréw (podobny) RAL 7035 Klasa palnosci wg UL 94 V-0
Materiat stykow E-Cu Powierzchnia styku cynowana
Temperatura magazynowania, min. -25°C Temperatura magazynowania, max. bb °C
wilgotnos$¢ wzgledna podczas Temperatura pracy, min.
sktadowania, maks. 80 % -50 °C
Temperatura pracy, max. 120°C Zakres temperatur montaz, min. -25°C
Zakres temperatur montaz, max. 120°C
Przewody pasujace do ztacza
Zakres zaciskania, min. 35 mm?2 Zakres zaciskania, maks. 95 mm?
przekréj przytacza przewodu AWG, min. przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,

AWG 4 maks. AWG 4/0
jednodrutowe, min. HO5(07) V-U 35 mm?2 jednodrutowe, maks. HO5(07) V-U 95 mm?2
Wielodrutowe, min. HO7V-R 35 mm?2 wielodrutowe, maks. HO7V-R 95 mm?2
cienkodrutowe, min. HO5(07) V-K 35 mm?2 cienkodrutowe, maks. HO5(07) V-K 95 mm?2
z koncéwka kablowa wg DIN 46 228/1, z koncoéwka kablowa wg DIN 46 228/1,
min. 35 mm? maks. 95 mm?
Zasieg mocowan, maks. 95 mm?2
Dane znamionowe wg IEC
przetestowane zgodnie z norma Prad znamionowy, min. liczba biegunéw

IEC 60664-1, IEC 61984 (Tu=20°C) 232 A
Prad znamionowy, maks. liczba napiecie znamionowe przy kat.
biegunéw (Tu=20°C) 232 A przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/3 1 000V

znamionowe napiecie udarowe przy kat.
przepie¢/stopniu zanieczyszczenia lll/3 8 kV
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Dane znamionowe wg CSA

Instytut (CSA)

P

Nr certyfikatu (CSA)

200039-1830694

Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa

Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa

B / CSA) 600V C/ CSA) 600V
Prad znamionowy (grupa uzytkowa B / Prad znamionowy (grupa uzytkowa C /
CSA) 230 A CSA) 230 A
przekréj przytacza przewodu AWG, min. przekréj przytacza przewodu AWG,

AWG 4 maks. AWG 4/0
Odniesienie do wartosci znamionowych W specyfikacji podano

wartos$ci minimailne,

szczegoty - patrz

certyfikat.
Dane znamionowe wg UL 1059
Instytut (cURus) Nr certyfikatu (cURus)

n u s E60693
Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa
B / UL 1059) 600V C/ UL 1059) 600V
Prad znamionowy (grupa uzytkowa B / Prad znamionowy (grupa uzytkowa C /
UL 1059) 230 A UL 1059) 230 A
przekréj przytacza przewodu AWG, min. przekréj przytacza przewodu AWG,

AWG 4 maks. AWG 4/0
Odniesienie do wartosci znamionowych W specyfikacji podano

wartos$ci minimalne,

szczegoty - patrz

certyfikat.
Opakowanie
opakowanie skrzynia Dtugosé¢ VPE 100 mm
Szeroko$¢ VPE 115 mm Wysokos$¢ VPE 265 mm
Klasyfikacje
ETIM 3.0 EC001283 ETIM 4.0 EC001283
ETIM 5.0 EC001283 ETIM 6.0 EC001283
UNSPSC 30-21-18-11 eClass 5.1 27-14-11-34
eClass 6.2 27-14-11-34 eClass 7.1 27-14-11-34
eClass 8.1 27-14-11-34 eClass 9.0 27-14-11-34
eClass 9.1 27-14-11-34
Uwagi
Wskazowki * Trzeba zapewni¢ odstepy izolacyjne powietrzne oraz odstepy po izolacji od innych elementéw zgodnie z do

obowigzujacymi w danym przypadku normami uzytkowymi. Mozna to zagwarantowac¢ w urzadzeniu przez petng
hermetyzacje lub zastosowanie dodatkowych ptytek dystansowych.

* Dane pomiarowe odnosza sie do danego elementu Odcinki powietrzne i petzajace do innych elementéow
nalezy ksztattowaé¢ odpowiednio do obowiazujgcych w danym przypadku norm uzytkowych.

¢ Kolorystyka: SW = czarny; GN/YL = zielony/z6tty; GY = szary

* Na zyczenie dodatkowe kolory

* WGK: Napiecie znamionowe $cianki plastikowe: 1-6 mm = 1000 V; $cianki metalowe: < 1 mm = 1000 V;
Scianki metalowe: 1-3,5 mm = 800 V; $cianki metalowe 3,5-5,5 mm =690 V
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certyfikaty

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog FL DRIVES EN
MB DEVICE MANUF. EN
FL DRIVES DE

CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
FL_BASE_STATION_EN

FL ELEVATOR EN

FL POWER SUPPLY EN
FL 72H SAMPLE SER EN
PO OMNIMATE EN

Dane projektowe

EPLAN, WSCAD

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja
zgodnosci

Declaration of the Manufacturer
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Dimensional drawing
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