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Zdjecie produktu

Klippon® Connect z technologia kabtaka
zaciskowego

Wysoka niezawodno$¢ i wielorako$¢ konstrukciji
zaciskéw z kabtgkiem zaciskowym utatwiajg planowanie
i optymalizacje bezpieczenstwa operacji. Klippon®
Connect to prawidtowa odpowiedz na szeroki zakres
réznych wymagan.

Ogolne dane do zamoéwienia

Typ WZAD 70N

Nr zam. 1964830000

Wykonanie Seria W, Przytacze dodatkowe
GTIN (EAN) 4032248651474

J. op. 5 Szt.
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Wymiary i ciezary

Szeroko$é 12,5 mm Szeroko$¢ (cale) 0,492 inch
Wysokos$é 30,5 mm Wysokos¢ (cale) 1,201 inch
Gtebokosé 63 mm Gtebokos¢ (cale) 2,48 inch
Masa netto 26 g

Temperatury

Temperatura magazynowania, max. 40 °C Temperatura magazynowania, min. 10°C
Temperatura magazynowania 10°C..40°C dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-50 °C
dtugotrwata temperatura uzytkowa,

maks. 120°C

dalsze dane techniczne

Wskazowka montazowa Przepust, montaz

bezposredni
dane tworzywa
tworzywo Wemid Barwny Ciemnobezowy
Klasa palnosci wg UL 94 V-0
dane znamionowe
Przekréj pomiarowy 6 mm? Napiecie znamionowe 800V
Prad znamionowy 41 A prad przy maks. przewodzie 41 A
Normy IEC 60947-7-1 Znamionowe napiecie udarowe 8 kV
Stopien zanieczyszczenia 3
dane znamionowe wg CSA
Maks. przekrdj przewodu (CSA) 8 AWG Min. przekroj przewodu (CSA) 24 AWG
Napiecie rozm. B (CSA) 600V Napiecie rozm. C (CSA) 600V
Nr certyfikatu (CSA) 200039-1057876 Prad Gr B (CSA) 50 A
Prad Gr C (CSA) 50 A
dane znamionowe wg UL
Napiecie rozm. B (cURus) 600V Napiecie rozm. C (cURus) 600V
Nr certyfikatu (cURus) E60693 Prad rozm. B (cURus) 50 A
Prad rozm. C (cURus) Wielko$¢ przewodu Factory wiring max

50 A (cURus) 8 AWG
Wielko$¢ przewodu Factory wiring min Wielko$¢ przewodu Field wiring max
(cURus) 24 AWG (cURus) 8 AWG
Wielkos¢ przewodu Field wiring min
(cURus) 24 AWG

parametry systemu

Wykonanie Przytacze dodatkowe
liczba pozioméw 1

niezbedna ptyta zamykajaca Nie
liczba zaciskdw na poziom 1
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przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)

Maks. przekroj przytacza, przewod

Maks. przekroj przytacza, przewod

wielodrutowy, maks. 6 mm?2 wielodrutowy, min. 0,3 mm2
Przekréj przytacza przewodu, cienki Przekréj przytacza przewodu, cienki

przewéd wielodrutowy z tulejkami przewdd wielodrutowy z tulejkami

kablowymi DIN 46228/ 1, maks. 6 mm?2 kablowymi DIN 46228/1, min. 0,3 mm?2
Przekréj przytacza przewodu, cienki Przekréj przytacza przewodu, cienki

przewdd wielodrutowy z tulejkami przewdéd wielodrutowy z tulejkami

kablowymi DIN 46228/4, maks. 6 mm?2 kablowymi DIN 46228/4, min. 0,3 mm?2
Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego Przekrdj przytacza przewodu, z cienkiego

drutu, maks. 6 mm? drutu, min. 0,3 mm?2
Przekréj przytacza przewodow, przewod Przekréj przytacza przewodow, przewadd
jednodrutowy, maks. 10 mm?2 jednodrutowy, min. 0,3 mm?2
Rodzaj przytgcza ztgcze $rubowe Zakres zaciskania, maks. 10 mm?2
Zakres zaciskania, min. 0,3 mm?2 kierunek podtgczenia z boku

liczba przytaczen 1 sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 Ab
Klasyfikacje

ETIM 3.0 EC000897 ETIM 4.0 EC000897
ETIM 5.0 EC000897 ETIM 6.0 EC002848
UNSPSC 30-21-18-11 eClass 5.1 27-14-11-45
eClass 6.2 27-14-92-14 eClass 7.1 27-14-92-14
eClass 8.1 27-14-92-14 eClass 9.0 27-14-11-92
eClass 9.1 27-14-11-92

certyfikaty

Dopuszczenia

ROHS

Pobieranie

Broszura/Katalog

CAT 1 TERM 16/17 EN

Dane projektowe

EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

Dane projektowe

STEP

Dokumentacja uzytkownika

StorageConditionsTerminalBlocks
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