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Zdjecie produktu

] ) iR [

Podobny do przedstawionego na ilustracji

To idealny wariant przekaznika do automatyzacji
przemystu stuzgcy do rozdzielania sygnatow wejsciowych
i wyjsciowych.

RIDERSERIES umozliwia bezpieczne zatgczanie duzych
mocy.

Dostepne w sprzedazy przekazniki i wskazniki LED

wtyka sie w prosty sposéb zgodnie z zasadg budowy
modutowej, a patagk ustalajgcy gwarantuje pewne
mocowanie.

Ogolne dane do zamoéwienia

Typ SCM 2CO
Nr zam. 8690880000
Wykonanie RIDERSERIES RCM, Podstawa przekaznikowa,

Liczba stykow: 2 zestyk przetaczny, prad trwaty: 12
A, ztacze Srubowe

GTIN (EAN) 4032248374212
J. op. 10 Szt.
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Wymiary i ciezary

Szeroko$é 27 mm Szeroko$¢ (cale) 1,063 inch
Wysokos$é 77 mm Wysokos¢ (cale) 3,031 inch
Gtebokosé 61,5 mm Gtebokos¢ (cale) 2,421 inch
Masa netto 57,421¢g
Temperatury
Temperatura magazynowania, max. 70°C Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura pracy, max. 70°C Temperatura pracy, min. -45 °C
Wilgotnoséc¢ 40°C / 93% wilgotnosci Temperatura pracy

wzglednej, bez

kondensacji -45 °C..70°C
Temperatura magazynowania -40°C..70°C
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
REACH SVHC Lead 7439-92-1
dane znamionowe UL
Nr certyfikatu (cURus) E223759
Wyjscie
znamionowe napigcie zatgczajace 250V AC Napigcie tgczeniowe AC, max. 300V
prad trwaty Obciagzalno$¢ przy napieciu

przemiennym (obcigzenie rezystancyjne),

12A maks. 3000 VA
Dane zestyku
Typ zestyku 2 zestyk przetaczny
Dane ogdlne
Szyna TS 35 Barwny czarny

Koordynacja izolacji

Stopien ochrony
IP20

Wytrzymatos$¢ dielektryczna, wejscie/

wyjscie 2,5 KVgss / 1 min.

Dalsze szczegé6ty aprobat / norm

Normy uUL508 Nr certyfikatu (cURus) E223759
Dane przytaczeniowe
Metoda wykonywania ztgcz ztacze srubowe Moment obrotowy dociagajgcy, min. 0,5 Nm

Moment obrotowy dociagajgcy, maks. 0,8 Nm

Zakres zaciskéw przytgcza pomiarowego 2,5 mm?2

Zakres zaciskania, min. 0,5 mm?2

Zakres zaciskania, maks. 2,5 mm?2

Wielko$¢ ostrza Gr. PH1
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Klasyfikacje

ETIM 3.0 EC001456 ETIM 4.0 EC001456
ETIM 5.0 EC001456 ETIM 6.0 EC001456
UNSPSC 30-21-19-17 eClass 5.1 27-37-16-03
eClass 6.2 27-37-16-03 eClass 7.1 27-37-16-03
eClass 8.1 27-37-16-03 eClass 9.0 27-37-16-03
eClass 9.1 27-37-16-03

certyfikaty

Dopuszczenia

ROHS

Pobieranie

Dane projektowe

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja
zgodnosci

EPLAN, WSCAD

DE_PA5600_160401_001.pdf

Data sporzadzenia 16 lipca 2019 17:49:51 CEST

Aktualizacja katalogu 07.06.2019 / Zmiany techniczne zastrzezone


http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/CAE_EN.html
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//35350

