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Zdjecie produktu

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Cokoty przekaznikéw w RIDERSERIES RCI.

¢ 1i 2 styki przemienne
e Ztgcze srubowe i PUSH IN
* Wysokos¢ standardowa i niska

Ogolne dane do zamoéwienia

Typ SRC- 1CO
Nr zam. 8869470000
Wykonanie RIDERSERIES RCI, Podstawa przekaznikowa,

Liczba stykow: 1 zestyk przetaczny, prad trwaty: 12
A, ztacze Srubowe

GTIN (EAN) 4032248614424

J. op. 10 Szt.
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Karta katalogowa

RIDERSERIES RCI
SRC-11CO

Wymiary i ciezary

Szeroko$é 16 mm Szeroko$¢ (cale) 0,63 inch
Wysokos$é 77 mm Wysokos¢ (cale) 3,031 inch
Gtebokosé 62 mm Gtebokos¢ (cale) 2,441 inch
Masa netto 36¢g
Temperatury
Temperatura magazynowania, max. 70°C Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura pracy, max. 70°C Temperatura pracy, min. -40 °C
Wilgotnoséc¢ 40°C / 93% wilgotnosci Temperatura pracy

wzglednej, bez

kondensacji -40°C..70°C
Temperatura magazynowania -40°C..70°C
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
REACH SVHC Lead 7439-92-1
dane znamionowe UL
Nr certyfikatu (cURus) E223759
Wyjscie
znamionowe napiecie zatgczajace 250V AC Napigcie taczeniowe AC, max. 400V
prad trwaty 12 A
Dane zestyku
Typ zestyku 1 zestyk przetagczny
Dane ogolne
Szyna TS 35 Barwny czarny
Klasa palnosci wg UL 94 V-0
Koordynacja izolacji
Napiecie znamionowe 250V Kategoria przepieciowa 1]
Stopien zanieczyszczenia 2 grupa materiatéw izolacyjnych llla
Stopien ochrony IP20 Typ izolacji na wejsciu oraz wyjsciu izolacja wzmocniona

Wytrzymatos$¢ dielektryczna, wejscie/

wyijscie

5 kVeg / 1min

Odstep wejscie — wyjscie po izolacji oraz

izolacyjny powietrzny

210 mm

Typ izolacji sgsiednich stykéw

Izolacja funkcjonalna

Wytrzymatos$¢ dielektryczna
sgsiadujacych stykow

2,5 KVegr / 1 min.

Wytrzymatos$¢ dielektryczna otwartego

styku

1 KVess / 1 min

Dalsze szczegé6ty aprobat / norm

Normy

IEC61810-1, UL608

Nr certyfikatu (cURus)

E223759

Nr certyfikatu (CSA)

249409-2295474

Data sporzadzenia 16 lipca 2019 17:55:08 CEST

Aktualizacja katalogu 07.06.2019 / Zmiany techniczne zastrzezone



Karta katalogowa

RIDERSERIES RCI
SRC-1 1CO

Dane przytaczeniowe
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Metoda wykonywania ztgcz

ztacze Srubowe

Dtugos$¢ usuniecia izolacji przytacza

pomiarowego

8 mm

Moment obrotowy dociagajacy, min.

0,5 Nm

Moment obrotowy dociagajacy, maks. 0,7 Nm

Zakres zaciskow przytacza pomiarowego 2,5 mm?2 Zakres zaciskania, min. T mm?2
Zakres zaciskania, maks. Przekréj przytacza przewodu,

2,5 mm? jednodrutowy, min. 1 mm?
Przekréj przytacza przewodu, Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego
jednodrutowy, max. 2,5 mm? drutu, min. 1T mm?2

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego

Przekréj przytacza przewodu, cienki

drutu, maks. przewoéd wielodrutowy z tulejkami

2,56 mm?2 kablowymi DIN 46228/4, min. 1 mm?2
Przekréj przytacza przewodu, cienki przekréj przytacza przewodu,
przewdéd wielodrutowy z tulejkami cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1),
kablowymi DIN 46228/4, maks. 2,5 mm?2 min. 1 mm?2
przekréj przytacza przewodu, Przekréj przytacza przewodu, drobny
cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), drut, 2 zaciskane przewody, min.
maks. 2,5 mm?2 1 mm?
Przekréj przytacza przewodu, drobny Wielko$¢ ostrza
drut, 2 zaciskane przewody, max. 1,5 mm?2 Gr. PZ1
Raster w mm (P) 3,5 mm
Klasyfikacje
ETIM 3.0 EC001456 ETIM 4.0 EC001456
ETIM 5.0 EC001456 ETIM 6.0 EC001456
UNSPSC 30-21-19-17 eClass 5.1 27-37-16-03
eClass 6.2 27-37-16-03 eClass 7.1 27-37-16-03
eClass 8.1 27-37-16-03 eClass 9.0 27-37-16-03
eClass 9.1 27-37-16-03

Informacje produktowe

Informacje produktowe

IP20 bez podtaczonego przewodu przy catkowicie otwartym ztgczu z kabtgkiem zaciskowym.

certyfikaty

Dopuszczenia

ROHS

Pobieranie

Dane projektowe

EPLAN, WSCAD
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Dimensional drawing

61 mm

158,] |

Unlatching socket
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