
Nr art. Typ
Długość

(L)
Szerokość

(W)
Wysokość

(H)
Wysokość

(H2)

Ø otworu
mocującego

(FH)
Wiązka
Ø min.

Wiązka
Ø max

Odległość
od otworu

(F2)

Odległość
od otworu

(F3) Materiał Kolor

234-10100 KK1 22,0 8,8 14,0 3,5 5,0 4,5 5,7 10,0 4,5 PA6HIR Czarny (BK)

234-10200 KK2 22,0 8,8 14,0 3,5 5,0 5,5 6,7 10,0 4,5 PA6HIR Czarny (BK)

234-10300 KK3 22,0 8,8 14,0 3,5 5,0 6,5 7,7 10,0 4,5 PA6HIR Czarny (BK)

234-10400 KK4 22,0 8,8 14,0 3,5 5,0 7,5 8,5 10,0 4,5 PA6HIR Czarny (BK)

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Materiał Poliamid 6 odporny na udary mech.
(PA6)

Temperatura pracy -40 °C do +80 °C

Palność materiału UL94 V2

O p a s k i  k a b l o w e  i  e l e m e n t y  m o c u j ą c e

Obe jmy  i  u chwyty  za t r za skowe1.11
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• Klam-Klip (KK)

Klam-Klip KK1-4.

Obejmy do ochrony przed
wyrywaniem

Właściwości

Uchwyty Klam-Klip umożliwiają łatwe 

prowadzenie i mocowanie pojedynczych

przewodów w obudowach urządzeń, przy

pomocy tylko jednego wkrętu. Poza

mocowaniem pełnią one również rolę

zabezpieczenia przed wyrwaniem

przewodu, np. z kostki łączeniowej. Uchwyt

składa się z dwóch części, górnej i dolnej,

połączonych ze sobą. Ułatwia to montaż

przewodu i zapobiega zgubieniu

poszczególnych części. Obie części są

wyposażone w dodatkowe kołki

uniemożliwiające przesunięcie lub

przekręcenie względem siebie podczas

przykręcania śruby mocującej.

L2 L3

Klam-Klip KK1-4.

Uchwyty do przewodów Klam-Klip

�bezhalogeno
wy

Dane materiału

Dane techniczne
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