
Pompa specjalna 12 V
Nr art. 537217

W skład zestawu wchodzi:
- pompa głębinowa COMET-IN, wykonana z materiału odpornego na uderzenia i pęknięcia, 4

m przewód, filtr szeroki i włóknisty
- 4 m wąż tkankowy PCV;
- prostownik transformatorowy  z przełącznikiem na przewodzie,
- zacisk
- 5 op. filtra włóknistego.

Dane techniczne:
Napięcie:                             24 V
Wydajność pompy:             maks. 14 l/min.
Wysokość tłoczenia:           maks. 7 m
Pobór prądu:                      45 –50 W
Średnica./ wysokość:         maks. 42 mm/ 161 mm

Pompa odpowiednia do tłoczenia:
- olei lekkich, olei opałowych napędowych;
- płynów obróbkowych z dodatkiem płynu emulsyjnego, dielektryków;
- lekkich kwasów i zasad (za wyjątkiem kwasu siarkowego).

                       Urządzenia nie należy stosować do tłoczenia benzyny.


