Systemy identyfikacji
Oznaczenia do przewodow i kabli

Etykiety samolaminujace do
druku laserowego

¢ Helatag 1104 (Bialy/Przezroczysty)

Wiasciwosci

Etykiety samolaminujace Helatag do drukarek
laserowych sa wykonane z wysokiej jakosci
materiatéw do zastosowan przemystowych.
Specjalnie przygotowana powierzchnia
umozliwia prawidtowy wydruk w standardo-
wo dostepnych drukarkach.

Etykiety samolaminujace przeznaczone sa do
oznaczania powierzchni okragtych takich jak
przewody, kable i rury. Etykieta o odpowied-

nio dobranej dtugosci, po natozeniu na ele-
ment okragly ma za zadanie czescig przezro-
czysta zabezpieczy¢ (zalaminowac) pole opi-
sowe.

Wszystkie etykiety do drukarek laserowych
HellermannTyton sg dostarczane w wygod-
nych przezroczystych pudetkach zabezpiecza-
jacych, zapewniajacych wiasciwe warunki
przechowywania.

Do wygodnego projektowania oznaczen i
wydruku polecamy program Tagprint Pro.
Posiada on baze wszystkich dostepnych ety-
kiet oraz umozliwia automatyzacje wydruku.
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Zalaminowanie oznaczenia zapewnia dfuga trwatos¢ nadruku.

Materiat
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Temperatura pracy
Temp. utwardzania
Kle

Grubos¢ foli (um)
Wiasciwosci
chemiczne materiatu
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Typ 1104, Poliester (PET),
biato-przezroczysty (WH/CL), samolaminujacy

-40 °C do +150 °C
od +5 °C
Akrylowy

23

Wysmienita odpornosc¢ na alkohol, benzyne,
srodki czyszczace, butanol, etyl,

rozpuszczalniki butylowe,
elektrolit akumulatorowy.
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Do wydruku prostych oznaczen polecamy
gotowe szablony w formacie MS Word, dostep-
ne na stronie www.hellermanntyton.com
(zaktadka Downloads).
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Drukarka laserowa
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Wiazka | Wiazka | Szer. Wys. Wys. etykiet w
Nr art. Typ Kolor @ min. | @ max (w) (H) (H2) w arkuszu opak.
594-11041 TAG26LA4-1104-WHCL Biaty (WH), Przezroczysty (CL) 1,5 3,00 12,70 9,50 19,05 180 5000
594-21104 [TAG130LA4-1104-WHCL | Biaty (WH), Przezroczysty (CL) 2,4 4,80 12,70 9,00 24,00 165 5000
594-11042 TAG49LA4-1104-WHCL Biaty (WH), Przezroczysty (CL) 2,6 5,30 25,40 8,80 25,40 70 2500
594-31104 |TAG131LA4-1104-WHCL | Biaty (WH), Przezroczysty (CL) 3,8 7,60 12,70 12,70 36,50 105 2500
594-41104 |TAG132LA4-1104-WHCL | Biaty (WH), Przezroczysty (CL) 3,8 7,60 20,32 12,70 36,50 63 2500
594-01104 [TAG02LA4-1104-WHCL Biaty (WH), Przezroczysty (CL) 3,8 7,60 25,40 12,70 36,50 49 2450
594-51104 |TAG133LA4-1104-WHCL | Biaty (WH), Przezroczysty (CL) 5,1 10,10 19,05 12,70 44,50 60 2500
594-61104 |TAG134LA4-1104-WHCL | Biaty (WH), Przezroczysty (CL) 5,1 10,10 25,40 12,70 44,50 42 1000
594-11104 [TAG09LA4-1104-WHCL Biaty (WH), Przezroczysty (CL) 58 11,60 25,40 19,05 | 55,50 35 1000
594-71104 [TAG135LA4-1104-CLWH | Biaty (WH), Przezroczysty (CL) 6,7 13,50 48,50 12,70 55,00 20 500
594-91104 |TAG137LA4-1104-CLWH | Biaty (WH), Przezroczysty (CL) 71 14,30 31,75 22,86 67,70 24 1000
594-81104 |TAG136LA4-1104-CLWH | Biaty (WH), Przezroczysty (CL) 7,7 15,50 25,40 19,05 67,70 28 1000
594-11040 [TAG145LA4-1104-CLWH | Biaty (WH), Przezroczysty (CL) 1,1 22,30 25,40 25,40 95,30 21 1000

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Hellermannlyton

Wydanie: wrzes

ien 2011



