
Materiał Mosiądz niklowany (NPB)

Kolor Metalowy (ML)

Temperatura pracy -100 °C do +300 °C

Nr art. Typ
Rozmiar gwintu
wewnętrznego

Rozmiar gwintu
zewnętrznego

Ilość 
w opak.

166-50900 CNV-M20-M16 M16 M20 10

166-50901 CNV-PG7-M16 M16 PG7 10

166-50902 CNV-PG9-M16 M16 PG9 10

166-50903 CNV-PG11-M16 M16 PG11 10

166-50904 CNV-PG13-M16 M16 PG13,5 10

166-50905 CNV-PG16-M16 M16 PG16 10

166-50906 CNV-M16-M20 M20 M16 10

166-50907 CNV-M25-M20 M20 M25 10

166-50908 CNV-PG9-M20 M20 PG9 10

166-50909 CNV-PG11-M20 M20 PG11 10

166-50910 CNV-PG13-M20 M20 PG13,5 10

166-50911 CNV-PG16-M20 M20 PG16 10

166-50912 CNV-PG21-M20 M20 PG21 10

166-50913 CNV-PG29-M20 M20 PG29 2

166-50914 CNV-M20-M25 M25 M20 10

166-50915 CNV-M32-M25 M25 M32 10

166-50916 CNV-M40-M25 M25 M40 10

166-50917 CNV-M50-M25 M25 M50 1

166-50918 CNV-PG16-M25 M25 PG16 10

166-50919 CNV-PG21-M25 M25 PG21 10

166-50920 CNV-PG29-M25 M25 PG29 2

166-50921 CNV-M25-M32 M32 M25 10

166-50922 CNV-M40-M32 M32 M40 2

166-50923 CNV-M50-M32 M32 M50 1

166-50924 CNV-PG21-M32 M32 PG21 2

166-50925 CNV-PG29-M32 M32 PG29 2

166-50926 CNV-PG36-M32 M32 PG36 2

166-50927 CNV-M50-M40 M40 M50 1

166-50928 CNV-M63-M40 M40 M63 1

166-50929 CNV-PG29-M40 M40 PG29 1

166-50930 CNV-PG36-M40 M40 PG36 1

166-50931 CNV-M63-M50 M50 M63 1

166-51012 CNV-M16-PG11 PG11 M16 10

166-51013 CNV-M20-PG11 PG11 M20 10

166-51014 CNV-PG9-PG11 PG11 PG9 10

166-51015 CNV-PG13-PG11 PG11 PG13,5 10

166-51016 CNV-PG16-PG11 PG11 PG16 10

166-51017 CNV-PG21-PG11 PG11 PG21 10

166-51018 CNV-M20-PG13 PG13,5 M20 10

166-51019 CNV-PG11-PG13 PG13,5 PG11 10

166-51020 CNV-PG16-PG13 PG13,5 PG16 10

166-51021 CNV-PG21-PG13 PG13,5 PG21 10

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

S y s t e m y  o c h r o n y  p r z e w o d ó w

Akcesor ia  He laGuard

354

3.8

• CNV Konwerter

Konwerter HelaGuard CNV.

Akcesoria HelaGuard

Element mosiężny, niklowany.

Dane materiału

�bezhalogeno
wy

Dane techniczne

Wydanie: wrzesień 2011



Materiał Poliamid 6.6 (PA66)

Kolor Czarny (BK)

Temperatura pracy -50 °C do +135 °C

Nr art. Typ
Do rur 

karbowanych
Ilość 

w opak.

166-50800 PAEC16 16 10

166-50801 PAEC21 21 10

166-50802 PAEC28 28 10

166-50803 PAEC34 34 10

166-50804 PAEC42 42 10

166-50805 PAEC54 54 10

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych
zmian technicznych.

Nr art. Typ
Rozmiar gwintu
wewnętrznego

Rozmiar gwintu
zewnętrznego

Ilość 
w opak.

166-51022 CNV-M20-PG16 PG16 M20 10

166-51023 CNV-PG13-PG16 PG16 PG13,5 10

166-51024 CNV-PG21-PG16 PG16 PG21 10

166-51025 CNV-PG29-PG16 PG16 PG29 2

166-51026 CNV-M20-PG21 PG21 M20 10

166-51027 CNV-M25-PG21 PG21 M25 10

166-51028 CNV-PG16-PG21 PG21 PG16 10

166-51029 CNV-PG29-PG21 PG21 PG29 2

166-51030 CNV-M40-PG29 PG29 M40 1

166-51031 CNV-PG21-PG29 PG29 PG21 2

166-51032 CNV-PG36-PG29 PG29 PG36 2

166-51033 CNV-M50-PG36 PG36 M50 1

166-51034 CNV-PG29-PG36 PG36 PG29 2

166-51035 CNV-PG42-PG36 PG36 PG42 2

166-51000 CNV-M16-PG7 PG7 M16 10

166-51001 CNV-M20-PG7 PG7 M20 10

166-51002 CNV-PG9-PG7 PG7 PG9 10

166-51003 CNV-PG11-PG7 PG7 PG11 10

166-51004 CNV-PG13-PG7 PG7 PG13,5 10

166-51005 CNV-PG16-PG7 PG7 PG16 10

166-51006 CNV-M16-PG9 PG9 M16 10

166-51007 CNV-M20-PG9 PG9 M20 10

166-51008 CNV-PG7-PG9 PG9 PG7 10

166-51009 CNV-PG11-PG9 PG9 PG11 10

166-51010 CNV-PG13-PG9 PG9 PG13,5 10

166-51011 CNV-PG16-PG9 PG9 PG16 10

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

S y s t e m y  o c h r o n y  p r z e w o d ó w

Akcesor ia  He laGuard

355

3.8

• PAEC Tuleja końcowa do rur 

karbowanych

Właściwości

Tuleja końcowa HelaGuard PAEC.

• CNV Konwerter

Akcesoria HelaGuard

Element mosiężny, niklowany.

�bezhalogeno
wy

• Zakładana na końcu rury w przypadku,

gdy nie zostało założone złącze końcowe

• Zapewnia gładką powierzchnie wejściową

zapobiegając uszkodzeniu przewodów

Dane materiału

Dane techniczne

Dane techniczne

Wydanie: wrzesień 2011


