
Nr art. Typ
Ze średnicy
 nominalnej

Na średnicę
nominalną

Ilość 
w opak.

166-24600 HG16-HG16 16 16 10

166-24601 HG21-HG21 21 21 10

166-24602 HG28-HG28 28 28 10

166-24603 HG34-HG34 34 34 10

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Materiał Poliamid 6.6 (PA66)

Kolor Czarny (BK)

Temperatura pracy -50 °C 
do +135 °C

C a b l e  P r o t e c t i o n  S y s t e m s

319

3.2
S y s t e m y  o c h r o n y  p r z e w o d ó w

Osprzę t  końcowy  do  tworzywowych  ru r  o s łonowych  He laGuard

• HG-HG Łącznik rur karbowanych, IP66.

Łącznik HelaGuard HG-HG, IP66.

Rozdzielacze, reduktory i łączniki

Właściwości

• Jednoczęściowy, szybki montaż

• Łączy dwie rury karbowane o takim

samym rozmiarze

�bezhalogeno
wy

Dane materiału

Dane techniczne
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