
Nr art. Typ
Średnica

nominalna
Rozmiar
gwintu

Rozmiar
gwintu PG

Ilość 
w opak.

166-33900 PCSB12-SM-M16 12 M16 – 10

166-33908 PCSB12-SM-PG9 12 – PG9 10

166-33901 PCSB16-SM-M16 16 M16 – 10

166-33902 PCSB16-SM-M20 16 M20 – 10

166-33909 PCSB16-SM-PG11 16 – PG11 10

166-33903 PCSB20-SM-M20 20 M20 – 10

166-33910 PCSB20-SM-PG16 20 – PG16 10

166-33904 PCSB25-SM-M25 25 M25 – 10

166-33911 PCSB25-SM-PG21 25 – PG21 10

166-33905 PCSB32-SM-M32 32 M32 – 2

166-33912 PCSB32-SM-PG29 32 – PG29 2

166-33906 PCSB40-SM-M40 40 M40 – 1

166-33913 PCSB40-SM-PG36 40 – PG36 1

166-33907 PCSB50-SM-M50 50 M50 – 1

166-33914 PCSB50-SM-PG42 50 – PG42 1

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Materiał Mosiądz niklowany (NPB)

Kolor Metalowy (ML)

Temperatura pracy -100 °C do +300 °C

Nr art. Typ
Średnica

nominalna
Rozmiar
gwintu

Rozmiar
gwintu PG

Ilość 
w opak.

166-33808 PCSB12-FM-PG9 12 – PG9 10

166-33800 PCSB12-FM-M16 12 M16 – 10

166-33809 PCSB16-FM-PG11 16 – PG11 10

166-33801 PCSB16-FM-M16 16 M16 – 10

166-33802 PCSB16-FM-M20 16 M20 – 10

166-33803 PCSB20-FM-M20 20 M20 – 10

166-33810 PCSB20-FM-PG16 20 – PG16 10

166-33804 PCSB25-FM-M25 25 M25 – 10

166-33811 PCSB25-FM-PG21 25 – PG21 10

166-33805 PCSB32-FM-M32 32 M32 – 2

166-33812 PCSB32-FM-PG29 32 – PG29 2

166-33806 PCSB40-FM-M40 40 M40 – 1

166-33813 PCSB40-FM-PG36 40 – PG36 1

166-33807 PCSB50-FM-M50 50 M50 – 1

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

S y s t e m y  o c h r o n y  p r z e w o d ó w

Stalowe rury osłonowe HelaGuard z powłoką z tworzywa i oplotem stalowym z osprzętem końcowym
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• PCSB-FM Złącze proste z zewnętrznym

gwintem nieobrotowym, IP54

• PCSB-SM Złącze proste z obrotowym

gwintem zewnętrznym, IP54

Złącze końcowe proste wykonane 

z niklowanego mosiądzu z gwintem

zewnętrznym. Zapewnia szczelność do

poziomu IP54.

Złącze końcowe proste wykonane z

niklowanego mosiądzu z obrotowym

gwintem zewnętrznym. Zapewnia

szczelność do poziomu IP54.

Złącze końcowe proste HelaGuard PCSB-SM 
z obrotowym gwintem zewnętrznym.

Właściwości

Złącze końcowe proste HelaGuard PCSB-FM 
z zewnętrznym gwintem nieobrotowym.

Osprzęt do rur metalowych
powlekanych tworzywem 
z oplotem metalowym

Właściwości

�

Dane materiału

bezhalogeno
wy

• Złącze dwuczęściowe z gwintem

zewnętrznym

• Może być zamocowane przy pomocy

nakrętki kontrującej

• Złącze dwuczęściowe

• Obrotowy gwint zewnętrzny na głównej

części złącza

• Może być zamocowane przy pomocy

nakrętki kontrującej

Dane techniczne

Dane techniczne
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