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Vario Linea 

Nr produktu  610824 
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Listwa zasilająca VARIO LINEA  

Ochrona przepięciowa akustyka 

plus 6+6-krotna 

Nr artykułu    610824  

Grupa artykułów   listwy zasilające, ochrona przepięciowa 

Gniazdka wtyczkowe   6 gniazdek wtyczkowych, kolor czarny  

każde gniazdko przełączane osobno 

wersja okrągła z zabezpieczeniem przed dostępem dzieci 

odstęp między gniazdkami 64 mm 

Przełączniki    6 podświetlonych, 2-biegunowych przełączników  

Kanał     kolor szary  

Końcówki    kolor czarny,  
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z możliwością zamocowania na śruby 

Przewód doprowadzający  H05VV-F 3G1,5 mm² 

kolor czarny, ok. 150 cm długości,  

z zalaną wtyczką z zestykiem ochronnym 

Wymiary (dł. x sz. x wys.)  ok. 840 mm x 74 mm x 47 mm  

Dane techniczne 

Ogólne 

•     250 V~, 50 Hz, 16 A 

•     maks. moc całkowita 3.600 W 

•     optyczny wskaźnik działania 

•     akustyczny sygnał po zadziałaniu ochrony przepięciowej 

•     termiczne zabezpieczenie warystorów  

•    wraz z zabezpieczeniem zastępczym 

Ochrona przepięciowa   •     SPD zgodnie z normą EN 61643-11 Typ 3 

•     napięcie znamionowe U n 230 V~ 

•     najwyższe napięcie długotrwałe U c 255 V~ 

•     znamionowy udarowy prąd upływowy 

(8/20) L+N-PE I n 5.000 A 

(8/20) L-N I n 2.500 A 

•     znamionowe napięcie upływowe U oc 5.000 V 

Opakowanie    rękaw termokurczliwy PE z banderolą 

Jednostka opakowania   10 sztuk  

Ciężar     ok  1200 g 

EAN     40 12096 02408 8 

 

Zmiany techniczne zastrzeżone    Karta informacyjna 610824 - 0232c00062301 

Wersje specjalne na zapytanie    © 2009 Bodo Ehmann GmbH 
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