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Pelen pomystow

Bezprzewodowy gong podtynkowy

INSTRUKCJA OBStLUGI

Nr produktu 613095
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Drogi kliencie, kupujac to urzadzenie otrzymates wysokiej jakosci produkt, ktéry zaprojektowalismy i
wyprodukowalismy dla Ciebie z najwyzszg troska i stosujac najwyzsze standardy. Produkt podlega
standardowemu okresowi gwarancyjnemu. Defekty spowodowane niewtasciwg obstugg, uzyciem
niezgodnym z przeznaczeniem lub niezgodnie z instrukcjg obstugi oraz instalacji powodujg utrate
gwarancji.

Zawartosé

Uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Instalacja
Instalacja / Podtgczenie przewodow

P wnNhe

Instrukcja / Dzwiek dzwonka

Produkt opisany w instrukcji moze stuzy¢ wytgcznie jako system dzwonka lub system sygnalizacji
dzwiekowej.

Nie naraza¢ dzwonka na krople wody lub bryzgi!

Nigdy nie odkreca¢ dzwonka, gdyz jest on pod napieciem!

Ogodlne

Nalezy zwrdci¢ uwage, ze instalacja i montaz urzadzen elektrycznych musi by¢ przeprowadzany przez
certyfikowanego technika.

Nalezy zwraca¢ uwage na regulacje dotyczace instalacji elektrycznych odpowiednie dla kraju, gdzie
system jest montowany.

Jesli zrodto zasilania pochodzi z sieci elektrycznej 230 V~ wszystkie piny muszg by¢ podtgczone ze
stykiem powierzchnig min. 3 mm na kazdy styk, zgodnie z instalacjg elektryczng budynku.

Podczas instalacji lub prac serwisowych wytaczy¢ gtéwny bezpiecznik i upewnic sie, ze nikt przez
przypadek go nie witgczy.

Przed rozpoczeciem instalacji upewnic sie, ze obwdd jest odizolowany od Zrédta zasilania poprzez
odtaczenie bezpiecznika.

Montaz / Instalacja

Prosze postepowac zgodnie z korami instalacji jak to pokazano na rysunku 2a.
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Pelen pomystow

Najpierw zamontowa¢ ptytke do ramki zewnetrzne;j.
Prosze postepowac zgodnie z instrukcjami ztozenia w kazdym szczegUdle.
Umiesci¢ ramke dekoracyjng na ptytce montazowej i zatrzasnac jg na miejscu.

Podtgczyé przewody do odpowiednich terminali tak jak jest to pokazane na schemacie podtgczenia i
rysunku 2b.

Umiesci¢ dzwonek w otworze za pomocga haczykdéw mocujacych az zakliknie w odpowiednim miejscu.
Zasilanie:
8—-12V=/~(0,5A) lub

230 V~ 50 Hz (70 mA) Zaleznie od modelu! Prosze sprawdzi¢ oznaczenie.

Zasilanie za pomocg =/~8-12V (0,5 A)

Podfaczy¢ zgodnie ze schematem 3a

@ Ridckansichl
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UWAGA! Uzywac wytgcznie transformatoréw zgodnych z EN 61558-2-6 /-2-8~
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Pelen pomysiéw

Podczas uzywania zasilania DC 8-12V nalezy upewnic sie, ze terminale C1 i C2 s3 zasilane +.
Polaryzacja zasilania jest arbitralna.

Zasilanie za pomoca ~230V (50 Hz)

Podtgczyé zgodnie ze schematem 3b.

@ Ridckansichl
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Podtaczanie przycisku dzwonka
2 kanaty sa dostepne (C1 oraz C2) dla wyboru tonu dzwonka.

Generalnie dzwiek przycisku dzwonka jest uruchamiany, gdy zasilanie jest podtgczone do terminala
CllubC2.

Podczas uzywania zasilania DC (tylko tryb 8 — 12 V)dzwonek zabrzmi poprzez podtgczenie plusa do
terminala C1 lub C2 (Rys. 3a).

UWAGA!
Wazne jest, aby uzywac odpowiednich przyciskéw z zasilaniem 230V~ (Wytacznie przyciski 230V ~).

Upewnic sie, ze Zzrodto zasilania i przycisk dzwonka sg ustawione na takie same wartosci! (rysunek
3b).

Potaczenie réwnolegte

Do podfaczenia rownolegtego podtaczyé terminale z ich odpowiednikami w drugim produkcie.
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DZIALANIE
Strona4z6

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z 0.0., ul. Kniaznina 12, 31-637 Krakdw, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2016, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl



CﬂNMD www.conrad.pl

Ogodlne
Dzwonek posiada 2 kanaty dostepne do wyboru dZzwiekéw tonowych dzwonka.

Kazdy kanat ma dostepne 18 melodii do wyboru.

Regulacja gtosnosci

Uzywajac matego wkretaka (2 mm) obréci¢ pokreto R z cichego na gtosne (zob. symbol gtosnosci).

Wybér melodii
WAZNE! Wybrana meloodia jest przypisywana do przycisku dzwonka, ktdéry zostat ostatnio uzyty.
Wcisng¢ przycisk dzwonka aby wybraé¢ melodie.

Woeciskaé przycisk T az puszczona zostanie pozgdana melodia. Oprécz melodyjek znajduje sie tez tam
sygnalizator alarmowy dla obu kanatow.

Tasie T
<1 sec: MELODY
=

Przycisngc przycisk T na dtuzszy okres czasu (dtuzej niz 3 sekundy) az zapali sie dioda LED.
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Pelen pomysiéw

Czerwona dioda sterujgca LED mruga co pewien okres czasu jako przypomnienie wtgczonego trybu

wyciszenia.
Wszystkie melodie na kanale 1 oraz 2 sg wyciszone.

Aby ponownie wtgczy¢ dzwonki wcisngé przycisk T.
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