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Czujnik ruchu McGuard
Nr produktu 000613154
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Dziekujemy za wybdr profesjonalnego czujnika ruchu McGuard firmy GROTHE GmbH. Ta nowa
generacja czujnikdw ruchu oferuje lepsze dziatanie w zakresie bezpieczenstwa, wygody i fatwosci
instalacji. Dzieki czujnikowi ruchu mozesz indywidualnie sterowac swiattem, ogrzewaniem,
klimatyzacjg, systemem alarmowym itp.

Oszczednosé energii — lepszy i bezpieczniejszy standard zycia.

Informacje ogdlne

Profesjonalne czujniki ruchu McGuard o obszarze detekcji 120° / 240° / 360° to pasywne czujniki na
podczerwien, ktdre reagujg na ruchome zrddta ciepta (ludzie, pojazdy). Jesli detektor ruchu wykryje
zmiane w promieniowaniu cieplnym w danym obszarze detekcji, zatgcza sie, w zaleznosci od wartosci
Swiatta podtgczonego obcigzenia (np. oswietlenia), przez regulowany okres czasu. Jesli zZrédto ciepta
nadal pozostaje w obszarze detekcji, czujnik ruchu ponownie wyfacza obcigzenie po zadanym czasie
(3s—20min.).

Funkcja krétkiego impulsu (dla timeréw, gongdw itp.)

Dodatkowg funkcje stanowi funkcja impulsu krétkiego; mozna jg wtgczy¢ wbudowanym
potencjometrem znajdujgcym sie pod pierscieniem ostaniajgcym czujnik. W ten sposdéb mozna
automatycznie wigczyé np. automatyczne oswietlenie klatek schodowych w wiekszych budynkach lub
mozna bardziej oszczednie gospodarowac swiattem w pomieszczeniach o zmiennym oswietleniu
naturalnym.

Instalacja/montaz/podtaczenie

- Optymalna wysokos$¢ montazowa wynosi 2.5m (wysoko$¢ minimalna 1.80m).

- Czujnik ruchu McGuard professional mozna montowac na scianie lub suficie bez dodatkowych
urzadzen. W przypadku montazu na suficie, dwuczesciowy czujnik nalezy obrdéci¢ wokét jego osi o
180° (rys. 1).

- Dzieki zamocowanym uchwytom naroznym mozna zamocowac czujnik ruchu na narozniku
zewnetrznym lub wewnetrznym (Rys. 2).

Uwaga:
Czujnik ruchu po montazu musi by¢ zawsze skierowany do dotu.

Podtgczenie elektryczne:

¢ Praca standardowa (Rys. 3)

¢ Potgczenie réwnolegte (Rys. 4)

¢ Podtgczenie réwnolegte i timer na klatce schodowej (porada Grothe TA 220D, Rys. 5)

¢ Podtgczenie ze wzbudnikami np. przekaznikami, protektorami, sprzetem obcigzeniowym (moze by¢
konieczne uzycie bezpiecznika, Rys. 6).

Uwagi w zakresie bezpieczenstwa:
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Przed przystgpieniem do prac elektrycznych zawsze odizoluj komponenty od zasilania (wyjmij

bezpiecznik/wytgcz wytgcznikiem gtdwnym). sprawdz, czy nie wystepuje podtgczone napiecie.
Wszystkie prace instalacyjne moze wykonywac wytgcznie kompetentny elektryk w warunkach
beznapieciowych.

Oddanie do eksploatacji i regulacja

* Po wykonanym montazu i wigczeniu zasilania, urzgdzenie przeprowadzi automatyczny test, ktory
trwa okoto 30 s. sygnalizuje to, ze podtgczone obcigzenie zostato wigczone.

* Po uptywie tego czasu urzadzenie jest gotowe do pracy. W trakcie detekcji dioda ostrosci pozostaje
stale zaswiecona (Rys. 7). W trybie testowym dioda ostrosci Swieci sie stale a obcigzenie zostaje
wiaczone na okoto 2 sekundy. W trybie krétkiego impulsu dioda ostrosci miga a obcigzenie pozostaje
aktywne przez 0,5 sekundy a nastepnie wytgcza sie na 9 sekund. Elementy ustawien znajdujg sie w
obudowie (Rys. 7).

e Ustaw ustawienie lukséw (LUX) na , TEST” (Rys. 7.1). obszar detekcji mozna ustawi¢ stosownie do
lokalnych okolicznosci w nastepujacy sposéb:

e Przechylenie poprzeczne gtowicy o okoto +/- 90°. Pozycja Srodkowa oznakowana jest jezyczkiem
(Rys. 7).

¢ Regulacja zakresu dla obszaru czujnika poprzez przewdd potencjometru (Rys. 7.2). ustawienie
sygnalizowane jest w sposdb widoczny diodg ostrosci.

e Uzycie folii dla celowego zastaniania danego obszaru (Rys. 8).

¢ Ustawienie elementu na czas trwania (Rys. 7.3)

¢ Czas trwania mozna ustawic: impuls, 3 s —20 min.

¢ Funkcja krétkiego impulsu oznacza zatgczenie przez czas okoto 0,5 s, a nastepnie czas przerwy okoto
9 s. wowczas zaden ruch nie podlega detekg;ji.

Dioda ostrosci wigczy sie jeden raz na sekwencje przez 2 sekundy. Po uptywie czasu przerwy, wykryty
ruch rozpoczyna nowg sekwencje. Odpowiednia np. dla wtgczenia gongu.

Wskazéwki praktyczne

* Opcjonalng funkcje (zasieg maksymalny) uzyskami w przypadku montazu bocznego wzgledem
kierunku ruchu (Rys. 9).

e Uwazaj na przewdd prowadzacy do czujnika, poniewaz promieniowanie podczerwieni nie penetruje
obiektéw statych.

e Aby unikng¢ wptywu na zainstalowany czujnik swiatta, przestrzegaj odlegtosci minimalnej 1m od
podtgczonego oswietlenia; zrédta swiatta nie mogg by¢ skierowane bezposrednio na czujnik.

e Wez pod uwage miejscowe okolicznosci takie jak sgsiedni teren, odlegtos¢ do ulicy lub oswietlenie
uliczne.

¢ Niepozgdane witgczenie moze byé wyzwolone np. ruchem niewielkiego zwierzecia lub drzew i
krzewdw poruszanych wiatrem w obszarze detekg;ji.

e Ruch z przodu w strone czujnika moze znacznie zmniejszy¢ zasieg (Rys. 10).
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McGuard 120° 240° 360°
professional
Nr artykutu 94530 94531 94532
94533 94534 94535
Obszar Domy jednorodzinne, Domy jedno lub Magazyny, hale,
zastosowan: domy w zabudowie wielorodzinne, budynki garaze podziemne

szeregowej, domy,
wejscia, parkingi

handlowe, budynki
publiczne

Wymiary H x W x
D:

78 x 84 x 120mm

78 x 84 x 120mm

78 x 84 x 120mm

Napiecie 220 - 240V AC 220 - 240V AC 220 - 240V AC
nominalne:
Wysokos¢ 1,8-2,5m 1,8-2,5m 1,8-2,5m
instalacji:
Pojemnosc 1100W 1100W 2200W
ztgczeniowa: 400VA 400VA 600VA
Wktady 400VA 400VA 600VA
lampowe:
lampy
fluorescencyjne:
lampy
energooszczedn
e:
Kat zasiegu: 12m x 120° 12m x 240° 12m x 360°

Poziom reakgcji
Swiatta:

2 —2000 luksow

2 — 2000 lukséw

2 —2000 lukséw

Regulacja (czas,
luksy, czutos¢):

Czutosc: 5m-12m 5m-12m 5m-12m

Impuls krotki: . . .

Czas ustawienia: |3 Sek. - 20 Min. 3 Sek. - 20 Min. 3 Sek. - 20 Min.

Ochrona dolna: Promien 1m Promien 1m Promien 1m

Stopien ochrony: |[IP 55 IP 55 IP 55
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Akcesoria
(dotaczone):

Wspornik montazowy
narozny: (narozniki
wewnetrzne i zewnetrzne)

Wspornik montazowy
narozny: (narozniki
wewnetrzne i zewnetrzne)

Wspornik montazowy
narozny: (narozniki
wewnetrzne i
zewnetrzne)
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