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ENDOSKOP TECHNICZNY BS-17+USB

Nr zamowienia 631769

UZYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Endoskop w podtaczeniu z komputerem stanowi wizualng pomoc w zakresie kontroli urzadzen i instalacji
nie bedacych pod napigciem.

Szyjka razem z glowica kamery jest wodoodporna i moze by¢ zanurzana w ptynach (nie w kwasach lub
zasadach). Uchwyt nie jest wodoodporny i nie moze by¢ zanurzany w ptynach lub wystawiany na dziatanie
wilgoci.

Dzieki elastycznej szyjce kamera umieszczona w gémej czesci urzadzenia moze dotrze¢ do trudno
dostepnych migjsc.

Transfer obrazéw do komputera oraz zasilanie odbywajq sie poprzez port USB.

Ze wzgleddw bezpieczenistwa oraz certyfikacji (CE) nie mozna w zaden sposéb przebudowywac lub
zmienia¢ urzadzenia. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niz opisane, produkt moze
zosta¢ uszkodzony. Niewtasciwe uzytkowanie moze ponadto spowodowac zagrozenia, takie jak zwarcia,
oparzenia, porazenie pradem, itp. Doktadnie przeczytac instrukcje obstugi i zachowac jq do pozniejszego
wykorzystania. Produkt mozna przekazywa¢ osobom trzecim wylacznie z zataczong instrukcjg obstugi.
Produkt jest zgodny z obowigzujacymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i
produktéw sg znakami towarowymi ich wiascicieli. Wszelkie prawa zastrzezone.

ZAKRES DOSTAWY

+ Endoskop + CD z oprogramowaniem

+ Magnetyczna nakfadka + Skrzynka
+ Lustrzana naktadka * Instrukcja obstugi

+ Hakowa naktadka

WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA

Doktadnie przeczytac instrukcje obstugi i przestrzega¢ zawarte w niej wskazowki
A dotyczace bezpieczenstwa. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialno$ci za obrazenia oraz

szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazowek bezpieczenstwa i informacji

zawartych w niniejszej instrukcji obstugi. Co wigcej, w takich przypadkach uzytkownik
A traci gwarancje.

a) Osoby/produkt
Obstuga endoskopu wymaga precyzji. Urzadzenie nie powinno upas¢, nie nalezy takze
narazac je na wstrzasy.

Gtéwny element urzadzenia nie jest wodoszczelny nie nalezy zatem go zanurza¢ w wodzie.
Gtowny element urzadzenia nalezy chronic¢ przed strumieniami wody.

Endoskop stuzy do kontroli tylko tych instalacji, ktére nie sg pod napieciem. Gtowica kamery
wykonana jest z metalu i moze doprowadzi¢ do zwarcia.

Przed kazdym zastosowaniem endoskopu nalezy wytaczy¢ prad w danej instalacji.

Jesli endoskop nie jest uzywany przez diuzszy czas, nalezy schowac go do opakowania
razem z innymi akcesoriami.

Delikatne powierzchnie (lakier na meblach itp.) moga wej$¢ w reakcje chemiczng z obudowa,

Nie nalezy wiacza¢ urzadzenia bezpo$rednio po przeniesieniu go z zimnego do cieptego
pomieszczenia. W niekorzystnych warunkach skondensowana woda moze uszkodzi¢
urzadzenie. Nalezy w tym wypadku pozostawi¢ urzadzenie do momentu osiggniecia
temperatury pokojowej.

Uwaga, $wiatto LED: Nie wolno patrze¢ w strong promieni $wiatta LED! Nie nalezy patrze¢
bezposrednio na przyrzady optyczne!

Na terenie obiektow przemystowych nalezy przestrzegaé przepiséw BHP dotyczacych
systemow i urzadzen elektrycznych.

Produkt nie jest zabawka. Nalezy trzyma¢ go poza zasiggiem dzieci i zwierzat.

Dopilnowac¢, aby materiaty opakowaniowe nie zostaly pozostawione bez nadzoru. Dzieci
moga sie zacza¢ nimi bawié, co jest niebezpieczne.

Chroni¢ produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezposrednim $wiattem
stonecznym, silnymi wibracjami, wysoka wilgotnoscia, wilgocia, palnymi gazami, oparami i
rozpuszczalnikami.

Nie naraza¢ produktu na obciazenia mechaniczne.

Jesli bezpieczna praca nie jest diuzej mozliwa, nalezy przerwa¢ uzytkowanie i zabezpieczy¢
produkt przed ponownym uzyciem. Bezpieczna praca nie jest mozliwa, jesli produkt:

- zostat uszkodzony,

- nie dziafa prawidtowo,

- byt przechowywany przez dtuzszy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub
- zostat nadmiernie obcigzony podczas transportu.

+ Z produktem nalezy obchodzic sie ostroznie. Wstrzasy, uderzenia lub upuszczenie produktu
spowoduja jego uszkodzenie.

+ Nalezy rowniez wzig¢ pod uwage instrukcje obstugi innych narzedzi, do ktérych podtaczone
jest urzadzenie.

b) Inne

+ Jesli istnieja watpliwosci w kwestii obstugi, bezpieczenstwa lub podtgczania produktu, nalezy
zwréci¢ sie do wykwalifikowanego fachowca.

+ Prace konserwacyjne, regulacja i naprawa moga by¢ przeprowadzane wytacznie przez
eksperta w specjalistycznym zaktadzie.

Jesli nie jeste$ pewien co do wtasciwego sposobu podtaczenia lub obstugi urzadzenia, lub w przypadku
pytan po przeczytaniu niniejszej instrukcji obstugi, skontaktuj sie z naszym dziatem pomocy technicznej lub
zapytaj wykwalifikowanego specjaliste.

CZESCI SKLADOWE

e

1 Magnetyczna naktadka, lustrzana naktadka,
hakowa nakfadka

2 Szyjka
3 Regulator o$wietlenia LED
4 Uchwyt

5 Ztacze USB
6 Przycisk migawki SNAP
7 Glowica kamery z o$wietleniem

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Pentium® 1l 200 MHz lub wyzszy

min. 32 MB RAM

40 MB wolnego miejsca na twardym dysku

Naped CD lub DVD

Systemy operacyjne: Microsoft® Windows 98, ME, 2000, XP, Vista™, 7, 8; MAC OS X 10.4 lub wyzszy

INSTALACJA OPROGRAMOWANIA

. Upewnij sie, ze endoskop nie jest podtaczony do komputera.

N =

. Uruchom komputer. Wiz zataczong plyte do napedu CD lub DVD. W celu instalacji wymagane sa
prawa administratora.

w

. Instalacja rozpocznie sig automatycznie po wiozeniu ptyty z oprogramowaniem. Jezeli instalacja nie
uruchamia sig automatycznie nalezy przej$¢ do napedu CD lub DVD i dwukrotnie klikna¢ na
,setup.exe” aby rozpoczag¢ instalacje.

~

. Na ekranie pojawi sig napis ,Windows Logo Test". Test ten pokazuje, ze system Windows® nie rozpoznat
oprogramowania. Aby potwierdzi¢, kliknij ,Kontynuuj”. Je$li chcesz anulowac¢ instalacje, kliknij na
przycisk ,anuluj instalacje”.

o

. Po potwierdzeniu instalacja dostanie automatycznie anulowana. W zalezno$ci od systemu operacyjnego
konieczne moze by¢ ponowne uruchomienie komputera. Nalezy zastosowac si¢ do instrukcji firmy
Microsoft® dla systemuWindows.

9 Aplikacja ,ViewPlayCap” to uniwersalny program do réznych urzadzen. Wszystkie te punkty
ktore nie zostaty opisane w niniejszej instrukcji nie naleza do funkcji endoskopu.

URUCHAMIANIE

A

W niebedacych pod napigciem cieczach mozna zanurzac tylko gtowice kamery i szyjke.
Szyjka nie powinna by¢ zanurzana poza oznaczenie ,,IP67 maks. poziom wody”.

Endoskop stuzy do kontroli tylko tych instalacji, ktore nie sg pod napigciem. Gtowica
kamery wykonana jest z metalu i moze doprowadzi¢ do zwarcia. Przed kazdym
zastosowaniem endoskopu nalezy wytaczy¢ prad w danej instalacji.

Nie nalezy przekracza¢ minimalnego promienia zgigcia wynoszacego 45 mm.

a) Podtaczanie endoskopu i uruchamianie oprogramowania
1. Wiacz komputer i podtacz ztgcze USB (5) do wolnego portu USB w komputerze.

2. Po podtaczeniu urzadzenia komputer powiadomi Cie 0 nowym sprzecie. Postepuj wedtug polecen
systemu Windows aby zainstalowa¢ endoskop na komputerze.

3. Uruchom program ,ViewPlayCap”.

4. Przejdz do zaktadki ,Urzadzenia” i wybierz ,USB 2.0 PC Cam”. Przejdz do zaktadki ,Opcje” i aktywuj
funkcje ,Podglad”. Wyswietli sig obraz.

b) Ustawianie o$wietlenia kamery
Regulator o$wietlenia LED (3) umozliwia zmiane natezenia $wiatta kamery:

My
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c) Gléwny pasek menu

File Set Capture File Wybér lokalizacji i nazwy pliku wideo. Wybierz
typ pliku .avi lub .asf. Nastepnie podaj wielkos¢
pliku.

Exit Wytaczanie programu

Devices USB 2.0 PC Cam Dla tego produktu nalezy wybraé punkt ,USB 2.0
PC Cam’.

Options Preview Wigczanie i wytaczanie obrazu

Preview Format Wybierz zadany format wideo.

Video Capture Pin Video Format (format wideo):
® Video Standard (standard wideo, niezmienny),
® Frame Rate (ustawianie liczby klatek,
30 klatek/s, nie zmieniac), m Color Space /
Compression (kolor przestrzeni / kompresja,
domysinie YUV2, nie zmieniag),
= Qutput Size (rozmiar wyjsciowy, domysinie 640
x 480, nie zmieniac)
Compression (kompresja):
nie zmieniana
Potwierdz ustawienia za pomoca przycisku
LApply” (zaakceptuj) a nastepnie ,OK”.

Video Capture Filter Otworzy sie nowe okno ,Capture Filter
Properties” (wtasciwosci filtra przechwytywania).
Nie nalezy jednak zmienia¢ tych ustawien.

Audio Capture Filter brak funkcji

Mirror+Flip Obraca ekran o 180°. Nacisnij ponownie na
,Mirror+Flips” aby powréci¢ do oryginalnych
ustawien obrazu.

Capture Start Capture Rozpoczyna nagrywanie wideo. Nacisnij ,OK”
aby potwierdzi¢. Nacisnij ponownie na ,Start
Capture” aby zakoriczy¢ nagrywanie.

Capture Audio brak funkcji

Set Time Limit Woprowadzanie maks. czasu nagrywania w
sekundach. Nie nalezy zmienia¢ tych ustawien.

AVI format Wybierz typ pliku wideo .avi lub .asf.

ASF format

Snapshot Still Image Snapshot Tworzenie obrazu migawkowego.

Still Image Format Wybierz najpierw ,Original” w menu ,Snapshot”.
Nastepnie Kliknij na ,Still Image Format” aby
podac rozmiar obrazu.

PNG Format Wybierz typ pliku .png, .jpg lub .bmp. Domysiny

JPG Format typ pliku to ,JPG Format” (.jpg).

BMP Format

->12M brak funkcji

->8M

->5M

->2M

Original Wybierz najpierw ,Original” w menu ,Snapshot”.
Nastepnie Kliknij na ,Still Image Format” aby
poda¢ rozmiar obrazu.

View Always on Top brak funkcji

Show FPS brak funkcji

Open Desktop Otwiera pulpit

Open My Videos Otwiera folder ,Moje filmy”

Open My Pictures Otwiera folder ,Moje obrazy”. Obrazy migawkowe
sq przechowywane tutaj.

Help About ViewPlayCap... Pokazuje wersje oprogramowania oraz
producenta.

d) Migawki

Aby utworzy¢ migawke, naciénij przycisk SNAP (6). Migawka zostanie otwarta w przegladarce fotografii
systemu Windows i bedzie zapisana w folderze ,Moje obrazy”.

9 Funkcja migawki dostepna jest tylko 0séb posiadajacych uprawnienia administratora. Skontaktuj
sie w tym celu z administratorem systemu.

e) Nakfadki
Otwdrz pierécien zabezpieczajacy naktadek (1) i przymocuj go do waskiego zagtebienia pod gtowica kamery. Nie
nalezy obracac akcesoriami nadmiernie podczas otwierania (ryzyko uszkodzenia).

+ Magnetyczna naktadka uzywana jest do lokalizowania zagubionych metalowych przedmiotow.

+ Lustrzana naktadka poszerza pole widzenia endoskopu tak aby mozna byto dotrze¢ do trudno
dostepnych miejsc.

+ Hakowa nakfadka stuzy do chwytania matych przedmiotow.

CZYSZCZENIE | KONSERWACJA
Nalezy pamigtac¢ ze uchwyt nie jest wodoodporny i nie powinien by¢ wystawiany na dziatanie wilgoci lub
zanurzany w wodzie.

Przed czyszczeniem od urzadzenia nalezy odfaczy¢ kabel USB.

Produkt nie wymaga konserwacji za wyjatkiem zwyktego czyszczenia. Do czyszczenia nalezy uzywac
miekkiej, antystatycznej i niepylacej Sciereczki.

Szyjke endoskopu nalezy doktadnie sptukac¢ czysta woda po kazdym zastosowaniu w cieczach. Szyjke
endoskopu nalezy doktadnie wysuszy¢ przed schowaniem jej do opakowania.

UTYLIZACJA

Elektroniczne urzadzenia moga by¢ poddane recyklingowi i nie nalezg do odpadéw z
E gospodarstw domowych.

Produkt nalezy utylizowa¢ po zakoriczeniu jego eksploatacji zgodnie z obowigzujacymi
I przepisami prawnymi.
W ten sposob uzytkownik spetnia wymogi prawne i ma swoj wkiad w ochrone $rodowiska.

DANE TECHNICZNE

Napiecie robocze.... ...5 VIDC via USB, 200 mA
Interfejs USB . min. USB 2.0

Czujnik kamery .. ...CMOS 1/9”
Rozdzielczo$¢ kamery..........ccoveevvvneennc. 648 x 488 pikseli (VGA)
Liczba KlatekK..........ovvrreeeririernriiiieirns 30 fps

Balans bieli....

Naswietlanie ..

Format wideo

Oswietlenie kamery ... 4 LED, biate

WarunKi pracy........c.ooceeeeeeeeeecueneeenneos 0do +45 °C, 15 - 85 % wilgotno$¢ wzgledna

Warunki przechowywania.. ...-10do 50 °C, 15 - 85 % wilgotno$¢ wzgledna

Promien zgigcia.
Glowica kamery-@ ...

Pole widzenia ..o,

FOKUS ... >60 mm

Diugos¢ szyjki.... ...0k. 93,5 cm 2 cm
Dtugosc kabla.... k. 200 cm

...Windows® 98, ME, 2000, XP, Vista™, 7, 8;
MAC OS X 10.4 lub wyzszy

...0k. 115 cm (bez kabla)
..0k. 300 g

System operacyjny ....

Wymiary (L) ...
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