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INSTRUKCJA OBStUGI
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Termometr/higrometr cyfrowy, O - +50°C
Numer produktu: 672759
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Dziekujemy za wybér tego instrumentu firmy TFA.
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Przed uzyciem

Nalezy uwaznie przeczytac¢ catq instrukcje obstugi.

Przestrzeganie zasad zamieszczonych w instrukcji obstugi pomoze zapobiec uszkodzeniu
urzadzenia i utracie przepisowych praw wynikajgcej z wystgpienia wad spowodowanej
nieprawidtowym uzyciem. Nie bedziemy ponosi¢ odpowiedzialnosci za zadne uszkodzenia
wynikajace z nieprzestrzegania niniejszej instrukgji.

Nalezy zwracad szczegdlng uwage na uwagi dotyczace bezpieczenstwa!

Nalezy zachowa¢ niniejszg instrukcje do pdzniejszego uzycia.

Pole dziatania

Do sprawdzania temperatury i wilgotnos$ci w pomieszczeniach i zapewnienia w
pomieszczeniu zdrowego klimatu

Z poziomem komfortu, maksymalnymi i minimalnymi wartosciami
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Dla bezpieczerstwa uzytkownika

Produkt ten jest przeznaczony wytgcznie do zastosowania opisanego powyzej. Produkt
powinien by¢ uzywany w sposéb opisany w niniejszej instrukcji obstugi.

Nieupowaznione naprawy, modyfikacje lub zmiany produktu sg zabronione.

Produkt nie moze by¢ stosowany do celéw medycznych lub informacji publicznej, a jedynie
do uzytku domowego.

A Uwaga! Ryzyko obrazen:

>
>

Przechowywad instrument i baterie w miejscu niedostepnym dla dzieci.

Baterie nie mogg by¢ wrzucane do ognia, poddawane zwarciom, demontowane lub
tadowane. Ryzyko eksplozji!

Potkniecie baterii moze okaza¢ sie $miertelnel W przypadku potkniecia baterii, nalezy
natychmiast skontaktowac sie z pomoca medyczna.

Baterie zawierajg szkodliwe kwasy. Wyczerpane baterie powinny zosta¢ wymienione jak
najszybciej, aby zapobiec uszkodzeniu spowodowanym przez wyciekanie baterii.

Podczas obchodzenia sie z przeciekajacymi bateriami nalezy nosi¢ odporne na substancje
chemiczne rekawice ochronne i okulary.

A Wazne informacje dotyczace bezpieczenstwa produktu!

>
>
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Nie umieszcza¢ urzadzenia w poblizu zrédta skrajnych temperatur, wibracji lub wstrzgsow.
Chroni¢ przed wilgocia.

Rozpoczynanie

Zdja¢ folie ochronng z wyswietlacza.

Sciggnaé komore baterii (zob. oznaczenie) i zdjaé pasek ochronny. Natozy¢ tyt komory baterii
z powrotem na obudowe. Komora jest wtasciwie wiozona do obudowy, jesli styszalne jest
klikniecie.

Wszystkie segmenty wyswietlacza LCD zaswiecq sie na kilka sekund.

Urzadzenie jest gotowe do uzycia.

Goérny wyswietlacz pokazuje temperature wewnatrz pomieszczenia.

Dolny wyswietlacz pokazuje wilgotno$¢ wewnatrz pomieszczenia oraz poziom komfortu.
Wyjaé baterie, aby zamkna¢ instrument.

Wartosci maksymalne i minimalne
Nacisngc przycisk MAX/MIN.
Na wyswietlaczu pojawi sie skrét MAX.
Wyswietlona zostanie najwyisza temperatura w pomieszczeniu oraz wilgotnos¢ od
ostatniego resetu.
Ponownie nacisnga¢ przycisk.
Na wyswietlaczu pojawi sie skrét MIN.
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» Wyswietlona zostanie najnizsza temperatura w pomieszczeniu oraz wilgotno$¢ od ostatniego
resetu.

» Aby powrdci¢ do obecnych wartosci nalezy jeszcze raz nacisngé przycisk. Instrument
automatycznie opusci tryb MAX/MIN, jesli nie zostanie wcisniety zaden przycisk.

» Co 24 godziny odbywa sie automatyczne resetowanie wartosci maksymalnych i minimalnych.

6. Wskazywanie temperatury
» Nacisngc przycisk °C/°F, aby przechodzi¢ pomiedzy stopniami °C (Celsjusza) i °F (Fahrenheita)
jako jednostkami temperatury.

7. Poziom komfortu
» Na wyswietlaczu pojawi sie usmiechnieta buzia, aby wskaza¢ poziom komfortu.

DRY < 40%

OPTIMAL INDOOR CLIMATE © 40-70% 20 °C...257C
WET ® > 70%

No display 40 - 70% £ 207°C 335 "C
DRY — SUCHO

OPTIMAL INDOOR CLIMATE — OPTYMALNY KLIMAT POMIESZCZENIA

WET — MOKRO

No display — brak wyswietlania

8. Umiejscowienie
» Dzieki odginanej ndzce mozna umiesci¢ instrument na ptaskiej powierzchni.

9. Specyfikacje

Zakres pomiarowy:

Temperatura w pomieszczeniu: 0°C...+50 °C (+32 °F...+122 °F)
°C/°F przetgczane

Doktadnos¢: +/- 1°C przy 0°C...+40°C, w innym wypadku +/- 2°C
Wilgotnosé 20...95 % rH (wilgotnosci wzglednej)
Doktadnos¢: +/-5 % przy 40...80% rH, w innym wypadku +/- 8%
Wskazanie LL.L: Wartosci sg zbyt niskie
Wskazane HH.H Wartosci sg zbyt wysokie
Pobor mocy 1 x bateria guzikowa CR 2025
Wymiary: 80 x 100 x 11 mm
Waga: 71.4 g (wlacznie z baterig)
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TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum ottersberg 12, D-97877 Wertheim.
Zadna cze$¢ niniejszej instrukcji obstugi nie moze by¢ reprodukowana bez pisemnej zgody TFA

Dostmann. Dane techniczne sg prawidtowe na czas przekazania do druku i mogg sie zmieni¢ bez
uprzedniego powiadomienia.

http://www.conrad.pl
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