PATRZ KARTA - M22-13

5 --- g Obudowa do zabudowy, 3 otworéw montazowych
Typ M22-13
Catalog No. 216538
Alternate Catalog M22-13Q
No.

Program dostaw
Funkcja podstawowa — akcesoria

Obudowa

Otwory montazowe llosé
Przepusty przewodow wstepnie wyttoczone
Wprowadzenie przewodow
Stopien ochrony
Kolor
Warto$¢ RAL
Kolor
Podtaczanie do SmartWire-DT
Stosowane do
Stosowane do
Dane Techniczne
Dane ogolne
Stopien ochrony
Temperatura otoczenia
otwarte °C
Swiadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaswiadczenia rodzaju konstrukcji
Robocza temperatura otoczenia min. °C
Robocza temperatura otoczenia maks. °C

Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439

10.2 Wytrzymato$¢ materiatow i czesci
10.2.2 Odporno$¢ na korozje
10.2.3.1 Wytrzymato$¢ cieplna powtoki
10.2.3.2 Rezystancja materiatu izolacyjnego przy normalnym cieple
10.2.3.3 Rezystancja materiatu izolacyjnego przy nietypowym cieple
10.2.4 Wytrzymato$¢ na dziatanie promieniowania UV
10.2.5 Podnoszenie
10.2.6 Kontrola odporno$ci na uderzenia
10.2.7 Napisy

10.3 Stopier ochrony powtok

10.4 Odstepy izolacyjne powietrzne i pradéw petfzajacych

10.5 Ochrona przed porazeniem elektrycznym

17.06.2021

E.T°N

Obudowy natynkowe
Tworzywo sztuczne
Ze $rubami ze stali stopowej

3

tyk: 2 x M20
gora: 2 x M20
bok: 2 x M20/M25 (po kazdej stronie 1 x)

IP66, IP67, IP69

RAL 7035

Dolna czg$¢ obudowy antracyt
nie

3xD225

(llluminated) pushbuttons
(llluminated) selector switches
Key-operated pushbuttons
Indicator light

Powering Business Worldwide

controlled stop/emergency-stop buttons with yellow label

1P66, IP67, IP69
-25-+70

-25

70

Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.

Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.

Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.

Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.

na zyczenie

Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.

Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.

Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.

Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.

Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.

Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
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10.6 Montaz elementow eksploatacyjnych
10.7 Wewnetrzne obwody pradowe i potaczenia
10.8 Przytacza przewodéw wchodzacych z zewnatrz

10.9 Wtasciwosci izolacji

10.9.2 Wytrzymato$¢ elektryczna o czestotliwosci roboczej

10.9.3 Odporno$¢ na napigcie udarowe
10.9.4 Sprawdzanie powtok z materiatu izolacyjnego

10.10 Nagrzanie
10.11 Odporno$¢ na zwarcia
10.12 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

10.13 Dziatanie mechaniczne

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.
Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.
Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Oszacowanie nagrzania nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy
sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatow.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegac

wytycznych odno$nie aparatow taczeniowych.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegac

wytycznych odnosnie aparatow taczeniowych.

Spefnienie wymagan w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji
montazu (IL).

Urzadzenia niskonapigciowe (EG000017) / Obudowa do urzadzen sterowniczych i sygnalizacyjnych (EC000200)

Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapigciowe / Urzadzenie sterujace, sygnalizacyjne / Obudowa do urzadzen sterujacych i sygnalizacyjnych

(ecl@ss10.0.1-27-37-12-05 [AKF023014])
Liczba pozycji sterowniczych
Rodzaj konstrukcji obudowy
Materiat obudowy

Gatunek materiatu obudowy
Srednica otworéw

Kolor pokrywy obudowy
Stopien ochrony (IP)

Stopieni ochrony (NEMA)
Szeroko$¢

Wysoko$é

Gtebokosé

Aprobaty

Product Standards

UL File No.

UL Category Control No.
CSA File No.

CSA Class No.

North America Certification

Degree of Protection

17.06.2021

mm

mm

mm

mm

Eaton 216538 ED2021 V80.0 PL

3

Obudowa do montazu natablicowego
Tworzywo sztuczne
Inne

225

Szary

IP67/IP69K

4x

153

80

56

IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
E29184

NKCR

012528

3211-03

UL listed, CSA certified

UL/CSA Type 3R, 4X, 12,13
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Wprowadzenie przewoddw wstgpnie wyttoczone: na dole: 2 x M20, na gérze: 2 x M20, bocznie: 2 x M20/M25 (po kazdej stronie 1 x)

17.06.2021
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