PATRZ KARTA - M22-PV

Naped przycisku bezpieczenstwa, bez podswietlenia

Typ M22-PV
Catalog No. 216876
Alternate Catalog

Program dostaw

Asortyment

Funkcja podstawowa

Srednica zabudowy

Pojedyncze urzadzenie / kompletne urzadzenie
Wykonanie

Srednica

Oswietlenie

Znak jakosci

Opis
Kolor

Grzybka

Podstawa przycisku

Stopien ochrony
Podtaczanie do SmartWire-DT

Wskazowki

Dane Techniczne
Dane ogolne
Normy i przepisy

Trwato$¢, mechaniczna

Maksymalna czestotliwo$¢ zadziatan

Sita uruchamiajaca

Wytrzymato$¢ klimatyczna

Stopien ochrony

Temperatura otoczenia
otwarte

Potozenie montazowe

Wytrymato$¢ udarowa mechaniczna
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RMQ-Titan
Przyciski WYLACZNIKA BEZPIECZENSTWA

@ mm 225

Urzadzenie pojedyncze

Mushroom-shaped

%) mm 38

Bez pod$wietlenia

ET 16107
Sicherheit gepriift
tested safety

Odblokowanie poprzez pociagnigcie

Odporne na niedozwolone manipulacje wg 1SO 13850/EN 418

czerwona

26ty
RAL 3000
P66, P69

nie

Maks. wyposazenie: 4 x M22-(C)K01, ...10 lub 2 x M22-(C)K02, ...

IEC/EN 60947
VDE 0660

cykle taczenia x 108 >0.1
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Klimat wilgotny/ciepty, staty, wg IEC 60068-2-78

Klimat wilgotny/ciepty, zmienny, wg IEC 60068-2-30

IP66, IP69

-25-+70
dowolne, zgodne z wymaganiami

50

Czas udaru 11 ms
pétsinusoidalny

zgodnie z IEC 60068-2-27
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dopuszczenia do uzytkowania na morzu DNV

LR
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TYPE
APPROVED

Germanischer Lloyd

Swiadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaswiadczenia rodzaju konstrukcji

Znamionowy prad pracy do podania straty mocy In A 0
Strata mocy na bhiegun, w zaleznosci od pradu Pyid w 0
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zalezno$ci od pradu Pyid w 0
Strata mocy statyczna, niezaleznie od pradu Pys W 0
Zdolno$¢ oddawania straty mocy Pve w 0
Robocza temperatura otoczenia min. °C -25
Robocza temperatura otoczenia maks. °C 70
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439
10.2 Wytrzymato$¢ materiatow i cze$ci
10.2.2 Odpornos¢ na korozje Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
10.2.3.1 Wytrzymato$¢ cieplna powtoki Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
10.2.3.2 Rezystancja materiatu izolacyjnego przy normalnym cieple Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
10.2.3.3 Rezystancja materiatu izolacyjnego przy nietypowym cieple Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
10.2.4 Wytrzymato$¢ na dziatanie promieniowania UV na zyczenie
10.2.5 Podnoszenie Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
10.2.6 Kontrola odpornosci na uderzenia Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
10.2.7 Napisy Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
10.3 Stopieni ochrony powtfok Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ catg szafe sterownicza.
10.4 Odstepy izolacyjne powietrzne i pradow petzajacych Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
10.5 Ochrona przed porazeniem elektrycznym Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
10.6 Montaz elementow eksploatacyjnych Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
10.7 Wewnetrzne obwody pradowe i potaczenia Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Przytacza przewodéw wchodzacych z zewnatrz Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Wtasciwosci izolacji
10.9.2 Wytrzymato$¢ elektryczna o czestotliwosci roboczej Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Odporno$¢ na napigcie udarowe Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Sprawdzanie powtok z materiatu izolacyjnego Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Nagrzanie Nie dotyczy.
10.11 Odporno$¢ na zwarcia Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegac

wytycznych odno$nie aparatow taczeniowych.

10.12 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegac

wytycznych odnos$nie aparatow taczeniowych.

10.13 Dziatanie mechaniczne Spetnienie wymagan w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji
montazu (IL).

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0
Urzadzenia niskonapigciowe (EG000017) / Naped przycisku grzybkowego (EC001038)

Elektrotechnika, automatyzacija i technologia / Rozdzielnice niskonapigciowe / Urzadzenie sterujace, sygnalizacyjne / Przednia czg$¢ przycisku grzybkowego (ecl@ss10.0.1-27-37-12-12
[AKF030014])

Kolor przycisku Czerwony
Ksztaft soczewki Okragty
Srednica grzybka mm 38
Srednica otworu mm 225
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Szeroko$¢ otworu mm 0

Wysoko$¢ otworu mm 0

Stopieni ochrony (IP) 1P66

Stopieri ochrony (NEMA) 4X

Rodzaj przycisku Ptaski

Z pods$wietleniem Nie

Bez samopowrotu Tak

Z samopowrotem Nie

Z pier$cieniem czotowym Nie

Materiat pier$cienia czofowego Inne

Kolor piercienia czotowego Inne

Do wytaczania awaryjnego Tak

Sposob odblokowania Przez wyciagnigcie
Aprobaty

Product Standards IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No. E29184

UL Category Control No. NKCR

CSAFile No. 012528

CSA Class No. 3211-03

North America Certification UL listed, CSA certified
Degree of Protection UL/CSA Type 3R, 4X, 12,13
Wymiary

38 mm (1.5")
|
I

35 mm (1.38")
I

j
%

47.9 mm (1.89")

-~

17.06.2021 Eaton Industries GmbH
http://www.eaton.eu
© 06/2021 by Eaton Industries GmbH
Eaton 216876 ED2021 V80.0 PL



