PATRZ KARTA - LS-S11S/RR

Program dostaw

Funkcja podstawowa

Identyfikator typu

Asortyment

Stopien ochrony

Wyposazenie

Temperatura otoczenia

skokowy element taczacy

Wyposazenie w styki
Z = Zestyk zwierny

R = Styki rozwierne

Wskazéwka

Diagram taczenia

Odcinek przetaczania
B = styk zwarty
[]= styk rozwarty

Wymuszone otwarcie (ZW)
Kolor
Pokrywa obudowy

Pokrywa obudowy

Obudowa

Rodzaj przytacza

tacznik krancowy, Dzwignia pretowa, Kompletne urzadzenia, 1 zestyk

zwierny, 1R, skokowy element taczacy - tak, zacisk Srubowy, zotty,
Tworzywo sztuczne, -25 - +70 °C

Typ

Catalog No.
Alternate Catalog
No.

LS-S11S/RR
106804
LS-S11S-RR

°C

tacznik krancowy

E.T-N

Powering Business Worldwide

zabezpieczajacy tacznik kraficowy

LS(M)-...

Dzwignia pretowa
1P66, IP67

Kompletne urzadzenia
-25-+70

tak

1 zestyk zwierny

1R 3

@ = Pewnos$¢ dziatania dzigki wymuszonemu otwarciu zgodnie z IEC/EN

60947-5-1

|13 21
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14 122

) 30 65
-
-

15

Zw =60

tak

26ty

Two rzywo sztuczne

zacisk Srubowy

Wskazowki Gtowice napgdowa mozna przestawia¢ co 90°, w celu umozliwienia dopasowania do podanego kierunku dojazdu.
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Dane Techniczne
Dane ogolne

Normy i przepisy IEC/EN 60947
Wytrzymato$¢ klimatyczna Wilgotne ciepto state zgodnie z IEC 60068-2-78;
Wilgotne ciepto cyklicznie zgodnie z IEC 60068-2-30
Temperatura otoczenia °C -25-+70
Potozenie montazowe dowolne, zgodne z wymaganiami
Stopien ochrony 1P66, 1P67
Przekro6j doprowadzen mm?
przewdd pojedynczy mm2 1x(0,5-25)
Linka z tulejka mm2 1x(0,5-1,5)
powtarzalno$¢ punktu taczenia mm +0.15
Tory pradowe/zdolnosé taczenia
Odporno$¢ na udar napigciowy Uimp VAC 4000
Znamionowe napigcie izolacji U; v 400
Kategoria przepigciowa / stopien zanieczyszczenia 11/3
Znamionowy prad pracy le A
AC-15
24V lg A 6
220V 230V 240V le A 6
380V 400V 415V lg A 4
DC-13
24V lg A 3
110V lg A 0.6
220V lg A 0.3

Niezawodne taczenie

przy 24V DC/5 mA HF Caestotliwgdg7 - 1 btad na 107 faczer
btedu
przy 5V DC/1 mA Hr Czestotliwggty 108 « 1 biad na 5x 10° faczen
btedu
Czestotliwos$é sieci Hz maks. 400

Odporno$¢ na zwarcie zgodnie z IEC/EN 60947-5-1

Bezpiecznik topikowy AgG/gL 6
Warunkowy prad zwarcia kA 1
Wielkosci mechaniczne
Trwato$¢, mechaniczna cykle faczenia , 108 8
Wytrymato$¢ udarowa mechaniczna (w czasie trwania udaru pétsinus 20 ms)

Petazajacy element faczacy g 25
Maksymalna czestotliwo$¢ zadziatan cykle <6000

taczenia/godz.
Naped
mechaniczny

Sita uruchamiajaca na poczatku/koricu podnoszenia NEt 1,0/8,0

Momenty uruchomienia napedéw obrotowych Nm 0.2

maks. predko$¢ posuwu przy krzywce DIN m/s 15

Wskazowki L =130 mm
Swiadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaswiadczenia rodzaju konstrukcji

Znamionowy prad pracy do podania straty mocy In A 6

Strata mocy na biegun, w zalezno$ci od pradu Pyid w 0.17

Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zaleznosci od pradu Pyid W 0

Strata mocy statyczna, niezaleznie od pradu Pys w 0

Zdolno$¢ oddawania straty mocy Pve W 0

Robocza temperatura otoczenia min. °C -25

Robocza temperatura otoczenia maks. °C 70
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Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439

10.2 Wytrzymato$¢ materiatéw i cze$ci
10.2.2 Odporno$¢ na korozje
10.2.3.1 Wytrzymato$¢ cieplna powtoki
10.2.3.2 Rezystancja materiatu izolacyjnego przy normalnym cieple
10.2.3.3 Rezystancja materiatu izolacyjnego przy nietypowym cieple
10.2.4 Wytrzymato$¢ na dziatanie promieniowania UV
10.2.5 Podnoszenie
10.2.6 Kontrola odporno$ci na uderzenia
10.2.7 Napisy

10.3 Stopier ochrony powtok

10.4 Odstepy izolacyjne powietrzne i pradéw petfzajacych

10.5 Ochrona przed porazeniem elektrycznym

10.6 Montaz elementéw eksploatacyjnych

10.7 Wewnetrzne obwody pradowe i pofaczenia

10.8 Przytacza przewodéw wchodzacych z zewnatrz

10.9 Wtasciwosci izolacji
10.9.2 Wytrzymato$¢ elektryczna o czestotliwo$ci roboczej
10.9.3 Odporno$¢ na napigcie udarowe
10.9.4 Sprawdzanie powtfok z materiatu izolacyjnego

10.10 Nagrzanie
10.11 Odporno$¢ na zwarcia
10.12 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

10.13 Dziatanie mechaniczne

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Czujniki (EG000026) / Wytacznik kraiicowy jednopozycyjny (EC000030)

Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.
Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Oszacowanie nagrzania nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy

sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatow.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzega¢

wytycznych odno$nie aparatow taczeniowych.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzega¢

wytycznych odno$nie aparatow taczeniowych.

Spefnienie wymagan w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji

montazu (IL).

Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Czujniki binarne, czujniki bezpieczeristwa, technika pomiarowa produkcyjna / Czujnik potozenia / Pojedynczy czujnik potozenia

(ecl@ss10.0.1-27-27-06-01 [AGZ382015])
Szeroko$¢ czujnika

Srednica czujnika

Wysokos$¢ czujnika

Dtugos$¢ czujnika

Znamionowy prad pracy le dla AC-15,24 V
Znamionowy prad pracy le dla AC-15,125 V
Znamionowy prad pracy le dla AC-15,230 V
Znamionowy prad pracy le dla DC-13,24 V
Znamionowy prad pracy le dla DC-13,125V
Znamionowy prad pracy le dla DC-13,230 V
Funkcja przetaczajaca

Bez samopowrotu

Wyjscie elektroniczne

Wymuszone roztaczanie

Liczba stykéw pomocniczych bezpieczenstwa
Liczba stykéw rozwiernych

Liczba stykéw zwiernych

Liczba stykéw przetacznych

Rodzaj interfejsu

Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczenstwa
Rodzaj konstrukcji obudowy

Materiat obudowy

Powtoka obudowy

Rodzaj elementu wykonawczego
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mm

mm

mm

> > > r r

31

0

61
335

0.8

0.3

Styk migowy

Nie

Nie

Tak

1

1

1

0

Brak

Brak
Prostopadto$cian
Tworzywo sztuczne
Inne

Dzwignia pretowa
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Potozenie elementu przetaczajacego

Rodzaj potaczenia elektrycznego

Ze wskaznikiem stanu

Do uktadéw bezpieczeristwa

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazéw
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pytéw
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
Stopien ochrony (IP)

Stopien ochrony (NEMA)

Aprobaty

Product Standards

UL File No.

UL Category Control No.
CSA File No.

CSA Class No.

North America Certification

Degree of Protection

Wymiary

@6

< 150

17.06.2021

Inne
Inne
Nie
Tak
Brak
Brak
25-170
1P67
4x

IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14; CE marking
E29184

NKCR

12528

3211-03

UL listed, CSA certified

IEC: 1P66, 67, UL/CSA Type 3R, 4X (indoor use only), 12, 13
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(1 Moment dokrecenia $ruby pokrywy: 0,8 Nm 0,2 Nm
@ Tylko w LS (wersja plastikowa)

® Sruba mocujaca 2 x M4 = 30

Ma=15Nm

& 6

(DLS.../RR= 150
LS.../RRM =210
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