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Bezprzewodowy termostat pokojowy
HomeMatic 132030

Nr produktu 1095096

Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza instrukcja nie moze by¢ powielana w jakiejkolwiek formie, w
catosci lub w czesci, ani tez nie moze by¢ powielana lub edytowana przez elektroniczne, mechaniczne
lub chemiczne $rodki, bez pisemnej zgody wydawcy.

Nie mozna wykluczy¢ bteddw typograficznych i drukarskich. Jednakze informacje zawarte w niniejszej
instrukcji sa weryfikowane na biezaco, a wszelkie poprawki beda realizowane w nastepnym wydaniu.
Firma nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy techniczne, drukarskie i ich skutki.

Wszystkie znaki towarowe i prawa wtasnosci przemystowej sg uznawane.

Zmiany moga by¢ dokonywane bez uprzedzenia w wyniku postepu technicznego.
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1 Informacje o tym podreczniku

Przeczytaj uwaznie ten podrecznik przed rozpoczeciem pracy z komponentami HomeMatic.
Instrukcje obstugi przechowywaé do pdzniejszego wgladu!

W przypadku przekazania urzadzenia innym osobom do uzytku nalezy przekaza¢ réwniez instrukcje
obstugi.

Uzywane symbole i ich znaczenie:

» Uwagal! Istnieje niebezpieczenstwo.

o

Uwaga. Ta sekcja zawiera wazne dodatkowe informacje.

it

Uwaga. Ta sekcja zawiera dodatkowe wazne informacje na temat korzystania z urzgdzenia,
dotyczace Centralnej Jednostki Sterowania HomeMatic.

2 Informacje o zagrozeniach

Urzadzenie moze by¢ uzywane tylko w pomieszczeniach zamknietych i musi by¢
zabezpieczone przed dziataniem wilgoci i pytu, a takze promieniowania stonecznego lub
cieplnego.

Korzystanie z termostatu do innych celéw niz opisane w niniejszej instrukcji obstugi nie
wchodzi w zakres stosowania zgodnie z przeznaczeniem i powoduje utrate wszelkich
gwarancji lub odpowiedzialnosci. Dotyczy to réwniez do wszelkich préb przebudowy lub
modyfikacji. To urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytku prywatnego.

Urzadzenie nie jest zabawka; nie nalezy pozwalaé dzieciom na zabawe nim.
Nie nalezy pozostawia¢ opakowania w miejscach ogélnodostepnych, w rekach dzieci moze
ono stanowi¢ zagrozenie.

Nie nalezy otwierac urzadzenia: nie zawiera ono zadnych elementéw, ktére wymagaja
serwisowania przez uzytkownika. W przypadku wystgpienia btedu, prosze zwrdcié

urzadzenie do naszego dziatu serwisowego.

System ten nadaje sie tylko do kontroli grzejnikdw (grzejniki, grzejniki konwekcyjne, listwy
grzejne) ogrzewanych przez przewodniki ciepta. Wszelkie inne zastosowania, na przyktad

obnizanie temperatury systemu, w ogrzewaniu podtogowym itp. nie jest dozwolone i moze
prowadzi¢ do powaznych uszkodzen.
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3 Zakres dostawy

1 x Termostat HomeMatic (HM-TC-IT-WM-W-UE)
2 x wtyki

2 x tasmy klejace

2 x $ruby 3.0 x 30 mm

2 x LRO3 baterie / mikro / AAA

1 x Instrukcja obstugi

4 Obstuga i wyswietlacz
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Symbole wyswietlacza i przyciskdw urzgdzenia majg nastepujace znaczenie i funkcje:

A. Tryb automatyczny (®) Tryb manualny (@), tryb wakacyjny( ‘ ), data/czas (8888 )

B. Funkcja Boost (BoosT) [dotadowanie]
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C. Temperatury komfort / eco (€%)

D. Funkcja otwartego okna (ﬁ)
E. Wykres stupkowy zaprogramowanych faz ogrzewania biezgcego dnia

F. Przycisk Auto / Manu (G): Przetaczanie na tryb automatyczny, manualny lub wakacyjny
<L

G. Przycisk dotadowania (||||'); Wiacza funkcje dotadowania; potwierdza, rozpocznij procedure
instalacji urzgdzen w systemie. Ustawienia temperatury; Pokretto reczne: wybodr i ustawienie
elementéw z menu.

H. Przycisk Comfort/Eco ((':7:'): Przetgczanie pomiedzy temperaturg komfortowg i ECO.

©

I. Blokada sterowania (a ), symbol anteny (radio synchroniczne) ( A ), symbol roztadowanej
baterii (IE—F)

J. Wyswietlanie wartosci zadanej lub rzeczywistej temperatury i wilgotnosci

Panel sterowania:

~ &N
° & 9

K@ﬁ@

[mimimea] 9
| 2 6

O

Strona 5z 25

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z 0.0., ul. Kniaznina 12, 31-637 Krakdw, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl



www.conrad.pl

(K) Ptyta montazowa
(L) Naktadki na ramki
(M) Czesc elektroniczna

5. Funkcje urzadzenia

W potaczeniu z bezprzewodowym termostatem grzejnika HomeMatic (HM-CC-RT-DN), za pomocg
termostatu pokojowego HomeMatic mozna wygodnie regulowac temperature w pomieszczeniu
wedtug indywidualnie dostosowanych przez siebie faz grzewczych.

Termostat mierzy temperature i wilgotnosc i cyklicznie przesyta dane do termostatu grzejnika

w celu regulacji temperatury w pomieszczeniu.

Z funkcja dotadowania (BOOST), grzejniki moga by¢ szybko i mocno podgrzane. Temperatura w
pomieszczeniu od razu bedzie przyjemna dzieki emitowanemu cieptu.

6. Ogdlne informacje o systemie HomeMatic

To urzadzenie jest czescig systemu HomeMatic - systemu kompleksowego sterowania domem i
pracuje w dwukierunkowym, bezprzewodowym standardzie komunikacyjnym BidCoS®. Wszystkie
urzgdzenia sg dostarczane w standardowe] konfiguracji. Funkcjonalnosé urzadzenia moze by¢
zmieniana za pomocg dedykowanego programatora i oprogramowania. Dalsza funkcjonalnos¢ i
dodatkowe funkcje dostarczone w systemie HomeMatic w potgczeniu z innymi komponentami
systemu sg opisane w osobnych instrukcjach. Dodatkowe funkcje, ktére moga by¢ udostepnione w
ten sposdb, oraz funkcje uzupetniajgce przewidziane przez system HomeMatic, gdy jest potaczony z
innymi komponentami sg opisane w Instrukcji HomeMatic WebUI. Cata dokumentacja techniczna,
wraz z uaktualnieniami, produktéw firmy HomeMatic jest dostepna na stronie www.HomeMatic.com

7 Ogdlne informacje na temat transmisji radiowych

Transmisja radiowa odbywa sie na zasadzie braku wytgcznosci transmisji sciezki, co oznacza, ze

istnieje mozliwos¢ wystgpienia zaktdcen. Mozemy wyrdznié kilka Zrédet zaktécen. Najczesciej

spotykane to roznego rodzaju przetgczniki, silniki elektryczne i uszkodzone urzadzenia elektryczne.
Zasieg transmisji w budynkach moze sie znacznie réznic¢ od tego, dostepnego na otwartym

powietrzu. Oprdcz mocy nadawczej oraz charakterystyki odbioru odbiornika, czynniki
9 srodowiskowe, takie jak wilgotnos$¢ w okolicy odgrywajg wazng role, podobnie jak warunki

strukturalne / przesiewowe.

Niniejszym, EQ-3 Entwicklung GmbH oswiadcza, ze to urzgdzenie jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosownymi przepisami dyrektywy 1999/5 / WE. Petna deklaracja
zgodnosci jest dostepna na www.homematic.com.

8 Rozpoczecie pracy z urzagdzeniem

8.1 Instalacja i wymiana baterii
Aby wtozy¢ lub wymienic¢ baterie, nalezy postepowac w nastepujgcy sposob:
* Po zmontowaniu cze$¢ elektroniczna (M) moze by¢ tatwo wyciggnieta z ramki (l) i usunieta z ptytki
mocujacej (K). Aby usunaé urzadzenie elektroniczne z ramki, nalezy chwyci¢ boki urzadzenia
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elektronicznego i wyciggnacd je. Nie trzeba otwierac urzadzenia.
* Wytgcz urzadzenie elektroniczne (M) w celu usuniecia lub wtozenia baterii.
* Po wyjeciu baterii nalezy poczekac ok. 10 sekund.

e Umiesc¢ 2 baterie LRO3 (mikro / AAA) w komorze baterii (upewnij sie, ze zostaty witozone wtasciwg
strong).

Jor 1 | [ mlL

¢ Umies¢ czesé elektroniczng (M) z powrotem w ramce (L).

9 Symbol niepetnej baterii (M=) oznacza, ze baterie trzeba wymienic.

9 Zywotno$¢ nowych baterii alkalicznych wynosi okoto 1 roku.

e To urzadzenie nie wspdtpracuje z akumulatorami.

Nigdy nie taduj zwyktych baterii. Nie wrzucaj baterii do ognia. Moze to stwarzac ryzyko
wybuchu. Nie zwieraj baterii.

Uwaga! Istnieje ryzyko wybuchu, gdy bateria nie jest zastgpiona we wtasciwy sposob.

(X  Zuzyte baterie nie powinny by¢ wyrzucane razem z regularnymi odpadami
A\
K,QJ komunalnymi! Zamiast tego nalezy wzig¢ je do lokalnego punktu utylizacji baterii.

8.2 Ustawienie daty i czasu

Po wtozeniu lub wymianie baterii numer wersji oprogramowania (firmware) zostanie wyswietlony
przez krétka chwile. Zaraz po tym urzadzenie, wyswietli monit z mozliwoscig ustawienia daty i czasu.
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e Ustaw rok, miesigc, dzien, godzine i minuty za pomocg pokretta i potwierdz to przyciskiem

<«
dotadowania (““ )

Jedli urzadzenie zostato juz skonfigurowane z Centralng Jednostkga Sterujaca lub innym
9 termostatem, termostat pokojowy bedzie odbierat date i godzine z jednego z tych urzadzen.
W takim przypadku wprowadzenie daty i czasu nie bedzie wymagane.

8.3 Montaz urzadzenia

W przypadku montazu termostatu HomeMatic do Sciany mozna uzy¢ srub lub paskéw
samoprzylepnych. Termostat moze by¢ zamontowany w zestawie z ramka (L) lub by¢ zintegrowany
do istniejgcych przetgcznikdw (patrz rozdz. 8.4 dla odpowiednich przetgcznikéw).

8.3.1 Montaz za pomocg tasmy klejacej

¢ Wybierz miejsce montazu. Powierzchnie, na ktdrych montowany jest termostat pokojowy muszg
by¢ czyste, suche i wolne od ttuszczu.

¢ Do montazu ztozonego termostatu, nalezy dotgczy¢ paski kleju na tylnej stronie montowane;j
ptyty (K).

Powiniene$ mie¢ mozliwos$¢ odczytad litery na tylnej stronie urzadzenia (wedtug rysunku).

~ ' (&
= ©

0 Q
®

— 7 Te—

0 o o

¢ Zdejmij folie ochronng z tasm samoprzylepnych.

Ay

¢ Nacisnij montowany termostat pokojowy tytem do sciany w miejscu, w ktérym powinien
by¢ dotaczony.

8.3.2 Montaz srubowy

¢ Wybierz miejsce montazu.

¢ Upewnij sie, ze przewody elektryczne w $cianie nie zostang uszkodzone.

e Umiesci¢ ptyte montazowg (K) w zgdanym miejscu na

Scianie. Upewnij sie, ze strzatka na ptycie montazowej jest skierowana do gory.

e Uzywaj dtugopisu, aby zaznaczy¢ potozenie 2 otwordow 1 (na ukos po przekatnej) w ptycie

montazowej (K) na Scianie. Otwor 2 moze by¢ uzywany do montazu ze skrzynka podtynkowa.
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¢ Teraz nalezy wywierci¢ otwory. Jesli masz do czynienia z kamienng $ciang, wywier¢ dwa zaznaczone
otwory 5 mm i wiéz wtyczki dotgczone do zestawu. Jesli jest to drewniana $ciang, mozesz nawiercic
dwa zaznaczone otwory 1,5 mm, aby tatwiej wstawic sruby.

® Za pomocy wkretéw i kotkdw dotgczonych do zestawu mocowania zamontuj ptyte (K) do sciany.

* Nastepnie zamocuj rame (L) na ptycie montazowej (K) i na koniec zamocuj cze$¢ elektroniczng (M)
* Upewnij sie, ze strzatki na tylnej czesci elektronicznej urzadzenia (M) skierowane sg do gory, a
klipsy ptyty montazowej (K) zatrzaskujg sie w otworach elementu elektronicznego (M).

8.4 Instalacja w wielu kombinacjach

Mozesz zamontowac termostat pokojowy z zatgczong w zestawie ramka (L) lub uzywaé go z ramkami
innych producentéw jak rowniez zintegrowac czesc elektroniczng (M) z ramka wielokrotng. W obu
przypadkach mocowanie za pomocg tasmy jak i Sruby jest mozliwe. Do montazu w wielu
kombinacjach, upewnij sie, ze ptytka montazowa (K) termostatu pokojowego jest ptynnie
dostosowana do juz zainstalowanej ptyty montazowej / pierscienia wspornikowego.

Termostat HomeMatic jest tak zaprojektowany, aby dopasowac sie do ramek dostarczanych przez
nastepujgcych producentéw:

Producent Rama
BERKER S.1, B.1, B.3, B.7 szklana
ELSO Joy
GIRA System 55, Standard 55, E2, E22,
Event, Esprit
merten 1-M, Atelier-M, M-Smart, M-Arc, M-Star, M-Plan
JUNG A 500, AS 500, A plus, A creation
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W przypadku zmian lub prac, ktére majg zosta¢ dokonane w domowej instalacji (np
9 rozszerzenie, obwodnica wtgcznika lub wktadki z gniazdem) lub dystrybucji niskiego
napiecia dla montazu lub instalacji urzgdzenia, nastepujaca instrukcja bezpieczenstwa musi

zostaé wzieta pod uwage:

Montazu powinny dokonywac wytacznie osoby posiadajace odpowiednia wiedze

techniczng i doswiadczenie elektrotechniczne! (* 1)

Nieprawidtowy montaz moze:
¢ zagraza¢ Twojemu zyciu;
e i zyciu innych uzytkownikéw systemu elektrycznego.

Nieprawidtowa instalacja oznacza réwniez, ze ponosisz ryzyko powaznego uszkodzenia mienia, np. z
powodu pozaru. Mozesz by¢ osobiscie odpowiedzialny w przypadku urazéw lub uszkodzenie mienia.
Skontaktuj sie z instalatorem elektrycznym!

(* 1) Wiedza specjalistyczna jest wymagana do instalacji:

Ponizsza wiedza specjalistyczna jest szczegélnie wazna podczas instalacji:

¢ "5 zasad bezpieczenstwa" do zastosowania: odtgczenie od sieci zasilajacej;

Ochrona przed ponownym witgczeniem; Sprawdzenie czy system zostat odciety od zasilania; Ziemia i
zwarcia; Ostona lub pokretto; od sgsiednich elementéw pod napieciem;

¢ Wybdr odpowiednich narzedzi: urzgdzenia pomiarowe i jesli to konieczne sprzet ochrony osobistej;
¢ Ocena wynikdw pomiaru;

¢ Selekcja materiatu instalacji elektrycznej dla zabezpieczenia warunkdéw odciecia doptywu energii;
* Rodzaje ochrony IP;

¢ Montaz materiatu instalacji elektrycznej ;

* Typ sieci zasilajacej (sieci TN, systemu informatycznego IT, systemu TT) i rezultat wynikajacy z
potaczenia (klasyczny rownowazny zeru, uziemienie ochronne, wymagane dodatkowe $rodki etc.).

9 Instalacja (Teach-in) dodatkowych urzadzen do systemu

9 Prosze uwaznie przeczytac caty ten rozdziat, przed rozpoczeciem procedury instalacji
dodatkowych urzadzen.

Aby zintegrowac termostat pokojowy do swojego systemu HomeMatic i umozliwi¢ komunikacje z
innymi urzgdzeniami HomeMatic (np. termostatem grzejnikowym HomeMatic) nalezy zainstalowac
jako pierwszy termostat pokojowy . Mozesz doinstalowac termostat pokojowy bezpos$rednio do
innych urzagdzen HomeMatic lub jednostki centralnego sterowania HomeMatic.
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9.1 Instalacja do systemu urzadzen HomeMatic
Jesli chcesz zainstalowaé termostat pokojowy do jednego lub wiecej urzgdzern HomeMatic, nalezy

potaczy¢ urzadzenia w trybie instalacji i wybra¢ potrzebny kanat instalacji. Aby to zrobi¢, wykonaj
nastepujgce czynnosci:

9 Podczas instalacji nalezy utrzymadé odlegtos¢ przynajmniej 50 cm pomiedzy urzadzeniami.

* Wiacz tryb instalacji swojego termostatu pokojowego. W tym celu, nalezy nacisngc¢ i przytrzymac

£«

przycisk dotadowania (ilir) przez co najmniej 3 sekundy, az wyswietlacz przetaczy sie do trybu
instalacyjnego.

. =11 ;535
TCLIL
o

© ik @ v

> 3 Sec.

¢ Wysdwietlony zostanie symbol anteny (((K))), wraz z pozostatym czasem instalacji do systemu w
sekundach. Czas na instalacje wynosi 30 sekund.

¢ Teraz nalezy umiesci¢ urzadzenie, ktdre chce sie zainstalowaé z termostatem pokojowym

(np. termostat grzejnikowy HomeMatic, patrz nastepujacy rysunek) w tryb instalacji do systemu.
Nalezy postepowac zgodnie z wiasciwymi wskazédwkami instrukcji obstugi odpowiedniego urzadzenia.
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* Po poprawnym zakonczeniu instalacji pojawia sie na wyswietlaczu symbol "AC" i wyswietlacz
powraca do normalnego trybu wyswietlania.

Jesli termostat grzejnikowy HomeMatic zostat juz skonfigurowany i chciatby$ zainstalowac

urzadzenie do termostatu pokojowego, nalezy umiescié termostat grzejnikowy w tryb
instalacji jako pierwszy. Wszystkie Twoje ustawienia zostang zapisane i przestane do

termostatu pokojowego.

Proces instalacji mozna przerwaé¢ w dowolnym momencie, na krétko naciskajgc ponownie

przycisk dotadowania (ilir)

Jesli na wyswietlaczu pojawi sie "nAC" oznacza to, ze procedura instalacji nie przebiegta
pomyslinie. W tym przypadku nalezy sprébowad ponownie.

Nalezy powtérzy¢ procedury instalacji dla wszystkich urzadzen, ktére komunikujg sie ze soba.

@ Q@ Q @

9.2 Zainstalowanie do Centralnej Jednostki Sterowania HomeMatic

Twoje urzadzenie moze by¢ wygodnie:

¢ kontrolowane i skonfigurowane,

* podtgczone bezposrednio do innych urzadzen lub

* uzyte w oprogramowaniu centralnej jednostki sterujgcej w oparciu o metody zwigzane z tym
oprogramowaniem.
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W tym celu, musi najpierw by¢ zainstalowane do Centralnej Jednostki Sterowania HomeMatic. Nowe
urzadzenia sg instalowane do centralnej jednostki za pomocg interfejsu uzytkownika "WebUI"
HomeMatic.

Gdy tylko komponent zainstaluje sie do centralnej jednostki sterujgcej, moze by¢ on

doinstalowany do innych sktadnikéw tylko za pomoca tej jednostki.

Kazdy element moze byé przedmiotem instalacji z tylko jedng Centralng Jednostka
Sterowania.

Podczas instalacji, upewnij sie zachowac odlegtos¢ co najmniej 50 cm miedzy
urzadzeniami HomeMatic, a centrala.

Aby zainstalowac jakie$ urzadzenie do centralnej jednostki sterujgcej, nalezy wykonac¢ nastepujgce
czynnosci:

* Otworz interfejs uzytkownika "WebUI" w przegladarce. Kliknij przycisk " Teach in devices” po
prawej stronie ekranu.

. Service messages (1)

et ndovons | oo

¢ Aby uaktywnic tryb instalacji, kliknij przycisk "BidCoS-RF teach-in mode".

¢ Tryb instalacji pozostaje aktywny przez 60 sekund. Okno informacji pokazuje, ile czasu jeszcze
pozostato dla instalacji.

* Miedzyczasie, prosze aktywowac tryb instalacji termostatu pokojoweho HomeMatic aby urzadzenie

sie zainstalowato.
<<«

* W zwigzku z tym, nalezy nacisngé i przytrzymac przycisk wzmocnienia (||||') przez co najmniej 3
sekundy, az wyswietlacz przetaczy sie z powrotem do trybu instalacji.
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¢ Wyswietlony zostanie symbol anteny (((;))), wraz z informacjg pozostatym czasie na instalacje w
sekundach. Czas na instalacje to 30 sekund.

® Po krétkim czasie w skrzynce odbiorczej interfejsu oprogramowania powinno pojawic sie nowo
zainstalowane urzadzenie. Przycisk ,,Inbox (x new devices)” [x nowych urzadzen] wskazuje, ile
nowych urzadzen zostato zainstalowanych z powodzeniem.

¢ W razie potrzeby, mozna instalowa¢ dodatkowe urzadzenia, powtarzajgc kroki opisane powyzej dla
kazdego z kolejnych urzadzen.

¢ Teraz mozesz skonfigurowac nowo zainstalowane urzadzenia w skrzynce odbiorczej jak to opisano
w nastepnej sekcji "Konfiguracja nowo zainstalowanych urzadzen".

Konfiguracja nowo zainstalowanych urzadzen:

Po zainstalowaniu pokojowego termostatu do Centralnej Jednostki Sterujagcej HomeMatic, to
urzadzenie zostanie przeniesione do skrzynki odbiorcze]. Nalezy tutaj skonfigurowac urzadzenie oraz
powigzane z nim kanaty aby umozliwic ich obstuge i zadania konfiguracyjne. Nadaj urzadzeniu nazwe
i przypisz je do pokoju. Mozna réwniez dokonad indywidualnych ustawien tych parametréw.

Teraz mozesz uzyc¢ interfejsu uzytkownika w trybie "WebUI" do sterowania urzadzeniem,
skonfigurowania i podtgczenia go bezposrednio do innych urzadzen, lub uzycia go w programach
centralnej jednostki sterujgcej. Prosze odniesc¢ sie do Instrukcji ,,WebUI”. Wiecej szczegdtéw
znajdziesz w sekcji "Downloads" na stronie internetowej www.homematic.com.

10 Odinstalowywanie komponentéw / Przywrdcenie ustawien fabrycznych

Ustawienia fabryczne termostatu pokojowego mozna przywrdcié recznie.

Przywracanie ustawien fabrycznych usuwa wszystkie Informacje na temat ustawien i zainstalowanych
wczesniej urzadzen.

¢ Najpierw nalezy wyjgé baterie z komory baterii.
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e Naci$nij i przytrzymaj trzy przyciski (@) (iiir) (€x) réwnoczesnie, a w tym samym czasie ponownie
widz baterie. Po tym jak wyswietli sie napis "rES" mozesz zwolni¢ przyciski i wszystkie ustawienia
fabryczne zostang przywrdcone.

9 Alternatywnie, mozna przywrdéci¢ ustawienia fabryczne poprzez Menu konfiguracji (patrz
rozdziat ,14.9 Przywracanie ustawien fabrycznych”).

11 Tryby pracy (auto / manualny / wakacje)

Naciskajgc krotko przycisk auto / manu (G) mozna przetaczac sie pomiedzy nastepujgcymi trybami
pracy:

e Auto: Program tygodniowy - automatyczna regulacja temperatury, zgodnie z zapisanym profilem
(ciepto / redukcja).

e Manu: Tryb manualny - temperatura ustawiona recznie za pomocg pokretta recznego utrzymuje sie
przez caty czas.

¢ Holiday (o). w trybie wakacyjnym, ustawiona temperatura jest utrzymywana az do okreslonego
momentu czasu, w ktérym urzadzenie samo przetgczy sie w tryb automatyczny.

12 Temperatura komfortowa i temperatury ECO

s
-9

Przycisk temperatury komfortu/ECO (€%) sprawia, ze przetgczanie pomiedzy temperaturg
komfortowg i temperaturg ECO jest proste i wygodne dla uzytkownika. Fabrycznym ustawieniem
temperatury komfortu jest 21.0° C, a temperatura ECO wynosi 17.0° C.

Temperatury komfortu i temperatura ECO mogg by¢ zmieniane indywidualnie.

Jezeli termostat pokojowy jest uzywany w potgczeniu z jednostka centralng HomeMatic,
ustawienia mogg by¢ réwniez wykonane przez interfejs uzytkownika WebUI.

¢ Nacisnij przycisk komfort/EKO (€5) na kilka sekund (> 3 s).

* Na wyswietlaczu pojawi sie symbol (3%) i taka temperatura komfortu, jak wczesniej okreslono.
* Zmien temperature za pomocg pokretta recznego i potwierdz za pomoca przycisku dotadowania
Ustawianie funkcji firmy wakacje przyciskiem dotadowania (ﬁi')

¢ Na wyswietlaczu pojawi sie symbol (O i temperatura ECO jaka byta zdefiniowana wczesniej.

« Zmien temperature za pomoca pokretta i zatwierd? przyciskiem dotadowania (lll).

W trybie automatycznym, temperatura komfort i ECO pozostanie aktywna az do punktu, w ktérym
program tygodniowy zmienia sie.

13 Ustawianie programu wakacyjnego
Jesli chcesz, aby utrzymac statg temperature przez pewien okres, np. podczas wakacji lub przyjecia,
to wtedy moze by¢ uzywany program wakacyjny.

Jezeli termostat pokojowy jest uzywany w potaczeniu z centralng jednostkg kontrolng
HomeMatic, ustawienia mogg byc¢ réwniez wykonane przez interfejs uzytkownika WebUI.
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® Krétko naciskaj przycisk auto/manu (G), az pojawi sie na wyswietlaczu symbol walizki (nilm).
* Zmien czas uruchomienia wybranej temperatury za pomocg pokretta i zatwierdz przyciskiem

dotadowania (lll).
¢ Zmien date uruchomienia wybranej temperatury za pomoca pokretta i zatwierdz przyciskiem

dotadowania (il
® Za pomocg pokretta zmien czas i date, do ktérej wybrana temperatura ma pozostac i zatwierdz

przyciskiem dofadowania (iiir) .

* Zmien temperature za pomoca pokretta i zatwierdzi¢ przyciskiem dotadowania (““'). Wyswietlacz
zacznie miga¢, aby potwierdzi¢ ustawienia.

Ustawiona temperatura pozostanie stata na okreslony okres w trybie wakacyjnym.

W przeciwnym razie, termostat przejdzie do trybu automatycznego.

Polecenia sterowania radiowego, takie jak te z czujnika otwarcia okna lub tygodniowe zmiany z
termostat grzejnika nadal bedg wykonywane.

14 Funkcja dofadowania - BOOST

Z funkcja dotadowania, chtodne pokoje mogg by¢ ogrzewane w krétkim nacisnieciem przycisku. Gdy
ta funkcja jest aktywna, zawory ogrzewania zainstalowanych w termostatow grzejnikowych
Otworzg sie natychmiast przez 5 minut w 80% (ustawienie fabryczne). Dzieki temu przyjemna,
komfortowa temperatura w pomieszczeniu pojawi sie od razu dzieki szybko uwalnianemu cieptu z
grzejnikdw. Po zakonczeniu 5 minutowej fazy dotadowania, termostat grzejnika wraca z powrotem
automatycznie do trybu pracy jaka byta nastawiona wczesniej.

Aktywacja funkcji dotadowania:

* Nacisnij przycisk dotadowania (iiil)) krétko, aby wtgczy¢ funkcje BOOST.

» Czas pozostaty do zakorniczenia dziatania tej funkcji liczony jest w sekundach (od "300" do "000").
Podczas gdy funkcja jest aktywna, napis BOOST jest wyswietlany.

* Po uptywie ustawionego czasu, termostat przetgcza sie z powrotem do trybu, ktéry byt aktywny
poprzednio (auto/manu), z temperaturg, ktdra zostata ustalona wczesnie;j.

¢ Funkcja ta moze by¢ dezaktywowana przed zakonczeniem jej cyklu w dowolnym momencie,

<&

naciskajgc ponownie przycisk wzmocnienia (IIII')_

Jezeli termostat pokojowy jest uzywany w potaczeniu z jednostka centralng HomeMatic,
czas trwania funkcji BOOST i otwarcia zaworu moze by¢ skonfigurowany indywidualnie
poprzez interfejs uzytkownika WebUI

Ciepto promieniowania nie bedzie miata bezposredniego i natychmiastowego
odczuwalnego wptywu, jesli grzejnik jest czyms pokryty lub zastoniety (np. przez sofe).

©

Jezeli czas trwania funkcji dofadowania jest ustawiony tak, ze wyswietlacz przekracza 999
sekund, warto$¢ wskazania zmienia sie z sekundy na minuty.

©
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15 Menu konfiguracji

Ustawienia termostatu mozna zmieni¢ w menu konfiguracji urzgdzenia. Menu mozna uzyskac,

naciskajgc przycisk auto/manu trybu (®) przez ponad 3 sekundy.

S _ _ _ 530
e ?

LI

0 N N O
] 1 1] T 1

HomeMalic '<.'

® @ N4

ilir
£ %
-
> 3 Sec.

Pozycje menu mozna wybraé za pomocg pokretta recznego i zatwierdzi¢ przyciskiem wzmocnienia

1 %

(iiﬁ) Naciskajgc przycisk auto/manu (G)ponownie, mozna powrdci¢ do poprzedniego

Poziomu menu. Po pomysinej zmianie pozycji menu na wyswietlaczu przetacza sie z powrotem do
normalnego widoku. Menu automatycznie zamyka bez zastosowania zmian, jesli nie bedzie uzywane
przez wiecej od 1 minute.

Moga tam by¢ wykonane nastepujace ustawienia:

14.1 Pro: Ustaw program tygodniowy

14.2 dAt: Zmiana czasu i daty

14.3 SFA: Przypomnienie komunikatéw o btedach pojedynczych urzadzen

14.4 dSt: Aktywacja i dezaktywacja automatyczne przetgczania miedzy czasem letnim
i zimowym

14.5 TOF: Ustaw przesuniecie temperatury

14,6 S-A Wyswietlanie wartos$ci zagdanej temperatury i rzeczywistej temperatury

14.7 t-H Zmiana pomiedzy rzeczywistg temperaturg i wilgotnoscig

14,8 dEL Usun urzadzenia zainstalowane do systemu

14,9 rES Przywracanie ustawien fabrycznych
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15.1 Ustawianie programu tygodniowego (Pro)

W programie tygodniowym, dla kazdego dnia tygodnia mozna ustawi¢ oddzielnie do 6 faz ogrzewania
(13 zmiany ustawienia).

Programowanie moze odbywad sie w wybrane dni, przy czym ustawienie temperatury musi by¢
okreslone przez caty okres pomiedzy 00:00 a 23:59.

¢ Nacisnij przycisk Auto/Manu ©) dtuzej niz 3 sekundy.

Na wyswietlaczu pojawi sie napis "Pro". Potwierdz ustawienia naciskajgc przycisk wzmocnienia (ii(l)
¢ gdy pojawia sie "dAy" na wyswietlaczu mozesz uzy¢ pokretta recznego aby wybrac jeden dzien w
tygodniu, wszystkie dni robocze, weekend lub caty tydzien. Potwierdz ustawienia impuls za pomocg

KL

przycisku (i) (ponizej przyktad: poniedziatek).

O,

Auto

(0_

Lo

Mo

Wyswietlacz pokaze date rozpoczecia (0:00 h). Najpierw ustaw zgdang temperature (na przyktad:
17,0 °) dla daty poczatkowej. Potwierd? ustawienia za pomoca przycisku dotadowania ().

® alalalx
Auto Ly

(7’
o

N I O
6 ' 12 ' 18

0 " 24

* Teraz pojawi sie czas rozpoczecia 6:00 h na wyswietlaczu. Mozesz zmienié czas rozpoczecia za

pomocg pokretta. Potwierdz ustawienia za pomocg przycisku dotadowania (i)
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¢ Ustaw pozgdang temperature za pomocg pokretta recznego dla nastepnego etapu grzewczego.

Potwierd? ustawienia za pomocg przycisku dotadowania (iiir)
* Powtdrz te procedure, az temperatury zostang zapamietane przez caty okres pomiedzy 0:00 a
23:59.

Program tygodniowy: Przyktad

Dla kazdego dnia tygodnia az do 6 faz grzewczych (13) z indywidualnymi ustawieniami temperatury
moze by¢ zapisywane za pomocg termostatu pokojowego.

Ustawienia fabryczne programu tygodniowego sg nastepujace:

Poniedziatek - Pigtek:

od 00:00 do 06:00 17,0°C
od 06:00 do 09:00 210°C
od 09:00 do 17:00 17,0°C
od 17:00 do 23:00 210°C
od 23:00 do 23:59 17,0°C

Sobota - Niedziela:

od 00:00 do 06:00 170°C
od 06:00 do 22:00 21,0°C
od 22:00 do 23:59 170°C

Skonfigurowane fazy ogrzewania dla jednego dnia sg wyswietlane przez stupki. Wyswietlane stupki
odnoszg do zmian ustawien.

Dla przyktadu nie sg wyswietlane zadne stupki do pierwszej zmianie ustawien, nastepuje to po drugiej
zmianie ustawien itp.

O O O O O
° o o o )
e & =9 S o
P~ - ~ - Fom
\ = o™ ™ ™~N -
mEn U] L]
0 ' 6 ' 12 ' 18 ' 24 |
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15.2 Zmiana daty i czasu (aAt)

W menu konfiguracji, data i czas mogg by¢ regulowane.

¢ Nacisnij przycisk Auto / Manu ©®) dtuzej niz 3 sekundy.
¢ Wybierz punkt menu "dat" za pomocg pokretta.

* PotwierdZ ustawienia za pomocg przycisku dotadowania (ilir)
e Ustaw rok, miesigc, dzien, godzine i minuty za pomocg pokretfa i zatwierdz przyciskiem

dotadowania (ilil).

15.3 Komunikaty o btedach wycofywania pojedynczych urzadzen (SFA)

W punkcie menu "SFA" mozna przywotac stanu urzgdzen potaczonych przypisa¢ komunikaty o
btedach bezposrednio do urzadzenia (np. pusty symbol baterii z zainstalowanego urzadzenia w oknie
kontaktu).

¢ Nacisnij przycisk Auto / Manu ©) dtuzej niz 3 sekundy.

¢ Wybierz punkt menu "SFA" za pomocg pokretta.

* PotwierdzZ ustawienia za pomocg przycisku dotadowania (iiil)

Jezeli nie ma zadnych komunikatéw o btedach, na wyswietlaczu pojawia sie "---".
Komunikaty o btedach majg nastepujace znaczenie:

(@;))) (=)
rt Btad komunikacji z zainstalowanego
termostatu grzejnikow
Sc Bateria zainstalowanego

urzadzenia w okna kontaktu
prawie pusty

rc Bateria zainstalowanego pilota
zdalnego sterowania prawie
wyczerpana
Cccu Btad komunikacji przytaczonej
centralnej jednostki sterujgcej
Ac Btad komunikacji z dowigzanego w

urzadzenia przetgczajgcego

15.4 Przetaczanie pomiedzy czasem letnim i zimowym (DST)

Automatyczne przetaczanie miedzy czasem letnim i zimowym moze by¢ wtgczane i wytgczane.
Automatyczne przetagczanie jest aktywowane w ustawieniach fabrycznych.

* Nacisnij przycisk Auto / Manu ©) dtuzej niz 3 sekundy.

¢ Wybierz punkt menu "DST" za pomocg pokretta.

« Potwierd? ustawienia za pomoca przycisku dotadowania (i)
* Za pomocg pokretta ustaw opcje "ON", aby wtgczy¢ automatyczne przetaczanie lub ustawicé opcje
"OFF" aby wytaczy¢ automatyczne przetgczanie.

<KL

 PotwierdzZ przyciskiem dotadowania (ilir)

15.5 Ustawienie offsetu temperatury (TOF)

Jako, ze temperatura mierzona jest na termostacie pokojowym, rozktad temperatury moze zmieniac
sie w przestrzeni pomieszczenia.

W celu wyregulowania wyréwnanie temperatury + 3,5 ° C moze zostac ustawione.
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Jesli jest ustawiona nominalna temperatura np. 20 ° C, ale w pokoju jest tylko 18 ° C, wyréwnanie -2,0
° C moze zostac¢ ustawiony. Przesuniecie temperatury moze by¢ regulowana indywidualnie.
W ustawieniach fabrycznych przesuniecie temperatury jest ustawione na 0,0 °

¢ Nacisnij przycisk Auto / Manu ©) dtuzej niz 3 sekundy.

¢ Wybra¢ punkt menu "TOF" za pomocg pokretta i zatwierdzi¢ przyciskiem dotadowania (i)
® Obré¢ pokretto i ustaw pozgdang temperature offsetu (maks. + 3,5 ° C).

« Potwierd? ustawienia za pomoca przycisku dotadowania (i)

15.6 Wyswietlanie wartosci zadanej i rzeczywistej temperatury (S-A)
W menu konfiguracji pod "S-A" mozna regulowaé state wartosci zagdanej lub aktualnej temperatury.

* Naci$nij przycisk Auto / Manu ©) dtuzej niz 3 sekundy.

(«.
* Wybierz teraz z menu za pomocg pokretta pozycje "S-A" i zatwierdz jg przyciskiem BOOST (““ )
e Wybierz "ACT", aby wyswietli¢ aktualng temperature oraz "SEt", aby wyswietli¢ temperature
zadana.

<«
¢ Potwierdz przyciskiem dotadowania (““ )

15.7 Zmiana pomiedzy rzeczywistg temperatury i wilgotnosci (t-H)

W menu konfiguracji pod "t-H" automatyczne przetgczanie pomiedzy aktualng temperaturg i
wilgotnoscig moze by¢ wiaczone lub wytgczone. Jesli automatyczne przetaczanie jest wytgczone
("OFF"), pojawi sie tylko aktualna, rzeczywista temperatura.

¢ Nacisnij przycisk Auto / Manu (G) dtuzej niz 3 sekundy.

<«
¢ Wybierz pozycje "t-H" za pomocg pokretta i potwierdz przyciskiem dotadowania (“" )
¢ Ustaw za pomocg pokretta opcje "ON", aby wtaczy¢ automatyczne przetgczanie lub ustaw opcje
"OFF", aby wytgczy¢ automatyczne przetagczanie.

(((.
® Potwierdz przyciskiem do’radowania(IIII )

9 Przetaczanie pomiedzy rzeczywistg temperature i wilgotnos¢ jest mozliwe tylko wtedy, gdy
rzeczywista temperatura zostata wybrana opcja "S-A".

15.8 Odinstalowanie urzadzen z systemu (dEL)

Urzadzenia, ktdre sg zainstalowane w systemie mozna odinstalowac funkcjg "dEL". Wszystkie

urzadzenia nauczane w sg usuwane jednoczesnie.

* Nacisnij przycisk Auto / Manu () dtuzej niz 3 sekundy.

® Za pomocg pokretta recznego wybierz pozycje "dEL" z menu i potwierdzZ przyciskiem dotadowanie
<

(9}

¢ Na wyswietlaczu pojawi sie "no". Wybierz "YES" z pokretfa. Potwierdz przyciskiem dotadowania

<<
("“ ), aby usungé wszystkie urzadzenia zainstalowane w systemie.

Pozycja w menu "dEL" bedzie wyswietlana tylko wtedy, kiedy urzagdzenia nie sg
zainstalowane do systemu centralnej jednostki sterujgce;.
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15.9 Przywracanie ustawien fabrycznych (rEs)
Ustawienia fabryczne termostatu mozna przywrécié recznie. Jesli to zrobisz, stracisz wszystkie Twoje
dotychczasowe ustawienia.

* Nacisnij przycisk Auto/Manu (®) dtuzej niz 3 sekundy.

«
¢ Wybierz punkt menu "rES" z pokretfa i zatwierdzié przyciskiem dotadowania (““ )
¢ Na wyswietlaczu pojawi sie "nie". Wybierz "YES" z pokretta. Potwierdz przyciskiem dotadowania

&L
("" ), aby zresetowad urzadzenie.

16 Blokada interfejsu / blokada przed dzieémi

Dziatanie urzadzenia moze by¢ manualnie zablokowane, aby unikngé¢ niezamierzonej zmiany
ustawien (na przyktad poprzez przypadkowe dotkniecie).

* Aby wigczy¢ lub wytgczy¢ blokade lokalng krétko, jednoczesnie nacisnij przyciski auto / manu (G)

oraz przycisk komfort/eco ((""-) przez co najmniej 3 sekundy.

¢ Po aktywacji, na ekranie pokaze sie symbol blokady (a ) pojawi sie na wyswietlaczu i zostanie tam
az do czasu odblokowania. Mozliwos¢ obstugi urzadzenia jest teraz zablokowana.

¢ Aby wytaczy¢ blokade pracy, ponownie nacisnij oba przyciski rownoczesnie przez co najmniej 3
sekundy.

Przy potgczeniu z jednostkg centralnej HomeMatic mozna ustawi¢ dwie dodatkowe funkcje
blokady za posrednictwem interfejsu uzytkownika WebUI: globalny oraz tryb blokady pracy.
Obydwie zaawansowane funkcje blokady mogg by¢ aktywowane / wytgczane tylko przez
WebUI (nie za posrednictwem samego urzadzenia).
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17 Dodatkowe funkcje zwigzane z potgczeniem Centralnej Jednostki
Sterujacej HomeMatic

17.1 Przetaczanie czas / data wyswietlacz
Ustawienie fabryczne pokaze czas na wyswietlaczu. Wyswietlanie daty i czasu mozna przetaczac za
pomocg WebUIL.

17.2 Maksymalna temperatura zadana
Maksymalna temperatura zgdana w ustawieniach fabrycznych wynosi 30,5 ° C. Maksymalna wartos¢
zadana temperatury (15,0 do 30,5 ° C) moze by¢ regulowany poprzez WebUI.

17.3 Zadana minimalna temperatura
Minimalna zgdana temperatura 4,5 ° C jest zapisana w ustawieniach fabrycznych. Minimalna wartos¢
zadana temperatury (4,5 do 14,5 ° C) moze by¢ regulowana poprzez WebUI.

17.4 Globalna blokada operacyjna

Dziatanie urzadzenia moze by¢ zablokowane, aby unikng¢ niezamierzonego dokonania zmian (na
przyktad poprzez przypadkowy dotyk).Globalna blokada operacji blokuje wszystkie czynnosci na
urzadzeniu i moze by¢ aktywowana / wytgczona tylko przez WebUI (nie za posrednictwem samego
urzgdzenia).

17.5 Blokada trybéw operacyjnych

Jesli blokada operacyjna jest aktywna to urzadzenie moze pracowac tylko w trybie, ktory jest
aktualnie ustawiony. Tryby urzadzenia (auto, manu, wakacje lub wzmocnienia) nie mogg by¢
zmieniane. Tryb blokady operacyjnej moze by¢ aktywowany i dezaktywowany tylko przez WebUI (nie
da sie tego zrobi¢ w urzadzeniu).

Wiecej informacji na temat obstugi i konfiguracji Termostatu Pokojowego HomeMatic w
potaczeniu z interfejsem uzytkownika WebUI znajdziesz w instrukcji WebUI (dostepnej do
pobrania na www.homematic.com)
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18 Rozwigzywanie problemow i konserwacja

www.conrad.pl

Kody Bteddéw Problem Rozwigzanie
F4 Konflikt podczas instalacji: Usun termostat pokojowy
Jednostka centralna juz byta z jednostki centralnej; wykonaj
zainstalowana funkcje deinstalacji
funkcja; zainstaluj nowy
komponent
F6 Konflikt podczas instalowania; byto zastosuj funkcje odinstalowania
juz zainstalowanych 8 termostatéw;
zastosuj funkcje odinstalowania
F7 Konflikt podczas instalowania; byto zastosuj funkcje odinstalowania
juz zainstalowanych 8 sensoréw
okiennych; zastosuj funkcje
odinstalowania
F8 Konflikt podczas instalowania; nie ma | zastosuj funkcje odinstalowania

mozliwosci zainstalowania wiekszej
ilosci

Symbol baterii
(=)

Napiecie baterii jest niskie

Wymien baterie w termostacie

Symbol baterii + F10
(=)

Napiecie baterii jest bardzo niskie

Wymien baterie w termostacie

Symbol baterii + symbol
c(m=)

Napiecie baterii jednego z
komponentéw jest bardzo niskie

Wymien baterie w
odpowiednim komponencie

Symbol anteny miga

Pofaczenie z jednym lub wieksza
iloscig urzagdzen zostato zerwane

/

nAC

Procedura instalacji nie powiodta sie

Sprébuj wykonac procedure
instalacji ponownie

Symbol ktodki (a )

Tryb blokady operacyjny jest aktywny

Wytacz blokade operacyjng

symbol kiodki + (@)

Globalna blokada operacyjna jest
aktywna

Wytacz globalng blokade
poprzez centralng jednostke

symbol kiodki + m(E)

Blokada trybéw operacyjnych jest
aktywna

Woytacz globalng blokade
poprzez centralng jednostke

symbol ktodki + res( @)

Lokalny reset jest nieaktywny

Aktywuj lokalny reset przez
centralng jednostke

dCE Cykl pracy przekroczony Urzadzenie potaczy sie
ponownie za godzineg, zadna
akcja nie jest wymagana
Syn Préba synchronizacji z rozpoznanym /
urzadzeniem HM
CRC Btad CPC po aktualizacji Prosze zaktualizowac
oprogramowania oprogramowanie jeszcze raz
tSd czujnik temperatury ma defekt lub Wymien urzadzenie lub uzywaj
jest poza zasiegiem go w biezgcej temperaturze
trd Transceiver nadawczo odbiorczy ma Wymien urzadzenie

awarie
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19 Elementy, ktére mogg by¢ zainstalowane w systemie

Nastepujace urzagdzenia HomeMatic mogg byc¢ zaintalowane do systemu termostatu pokojowego:

¢ maksymalnie 1 Jednostka sterowania centralnego HomeMatic (CCU lub adapter konfiguracji)

¢ maksymalnie 8 Gtowic termostatycznych HomeMatic

* maksymalnie 8 Czujnikéw drzwi / okna / klamek HomeMatic

¢ maksymalnie 8 przyciskéw HomeMatic, pilotéw lub wyswietlaczy, przyciskow

* maksymalnie 8 przetgcznikdw / sitownikéw HomeMatic

Jesli termostat pokojowy HomeMatic zostat doinstalowany do termostatu grzejnika,
9 detekcja otwartego okna zostanie wytgczona automatycznie, poprzez spadek temperatury
na termostacie grzejnika.

20 Specyfikacja techniczna urzadzenia
Krétka charakterystyka urzadzenia: HM-TC-IT-WM-W-UE

Napiecie zasilania: 2 x bateria 1,5 V LR03 / mikro / AAA
Zywotnos¢ baterii: ok. 1 rok

Pobér pradu: 40 mA (maksymalnie)
Stopien ochrony: P20

Klasa ochrony: I

Temperatura pracy: od0do50°C
Wymiary (S x W x D)

Bez ramki: 55 x 55 x 20 mm

Z ramka: 86x86x21,5mm
Waga: 74 g (bez baterii).
Czestotliwos¢ radiowa: 868,3 MHz

Klasa odbiornika: SRD Klasa 2

Typowy zakres RF (teren otwarty): >100 m
Normatywny cykl pracy: <1% na godzine
Sposdb dziatania: Typ 1

Z zastrzezeniem zmian technicznych.

Instrukcje dotyczgce usuwania zuzytego produktu:
Nie wyrzucaé urzadzenia wraz z typowymi domowymi $mieciami. Urzadzenia elektroniczne
muszg by¢ utylizowane w lokalnych punktach zbidrki zuzytego sprzetu elektronicznego
E zgodnie z dyrektywa w sprawie odpaddw sprzetu elektronicznego i elektrycznego.
CE jest znakiem handlowym skierowana bezptatne wytacznie do wtadz i nie zawiera
jakichkolwiek deklaracji wiasciwosci.

Oznaczenie CE (Conformité Européenne) umieszczone na wyrobie jest deklaracjg
producenta, ze oznakowany produkt spetnia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej (UE).

c € Dyrektywy te dotyczg zagadnien zwigzanych z bezpieczeristwem uzytkowania, ochrong
zdrowia i ochrong srodowiska, okreslajg zagrozenia, ktére producent powinien wykry¢ i
wyeliminowac. Producent oznaczajgc swoj wyrdb znakiem CE deklaruje, ze wyrdb ten
spetnia wymagania wszystkich odnoszacych sie do niego dyrektyw.

http://www.conrad.pl
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