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RĘKAWICE OCHRONNE CHRONIĄCE PRZED: 
Czynnikami mechanicznymi  

PRODUKT ZAPROJEKTOWANY 
ZGODNIE Z NORMAMI: 

EN 420:2010 : Rękawice ochronne  Wymagania ogólne. 
EN 388:2003 : Rękawice ochronne chroni ące przed czynnikami mechanicznymi.   

Znak CE na tych r ękawicach oznacza, i ż spełniaj ą one zasadnicze wymagania Dyrektywy Europejskiej 89 /686 EWG w sprawie Środków 
Ochrony Indywidualnej ( ŚOI): Nieszkodliwo ść  - Komfort - Precyzja wykonywania czynno ści - Trwało ść 

Ten model ŚOI objęty jest typowymi 
badaniami CE wykonywanymi przez 

upowa żnion ą jednostk ę notyfikuj ącą: 
CTC  N° 0075- Parc Scientifique Tony Garnier  

4, rue Hermann Frenkel - 69367 LYON Cedex - FRANCE 
Z tyłu każdej rękawicy  znajduje  się następujące oznakowanie : 

 Znak zgodno ści z dyrektyw ą europejsk ą 89/686 (minimalna wysoko ść 5mm) 

 

 

 
 
 
 
ODNIESIENIA DO 
WYMIENIONYCH NORM 

 
Nr identyfikacyjny 
artykułu i rozmiar  Właściwo ści mechaniczne:  

Odporno ść na ścieranie 
(liczba cykli) 
Odporno ść na przeci ęcie 
ostrym narz ędziem 
(Współczynnik) 
 Odporno ść na rozerwanie 
(Newton) 
 Odporno ść na przebijanie 
(Newton) 
0: poziom <1 
X: nie testowane  

 
 
Logo CE + Skrót: 
 
Wyniki poziomów 
skuteczno ści 

 

Czynnikami mechanicznymi risika EN 388 : 2003 :  

 
XXXX 
(abcd)  

Zestawienia klas skuteczno ści 

Próba  1 2 3 4 5 
(a) Odporno ść na ścieranie (liczba cykli)  100 500 2000 8000 / 
(b) Odporno ść na przeci ęcie ostrym narz ędziem 
(Współczynnik)  1,2 2,5 5,0 10,0 20,0 
(c) Odporno ść na rozerwanie (Newton)   10 25 50 75 / 
(d) Odporno ść na przebijanie (Newton)  20 60 100 150 / 

 
NIE UŻYWAĆ: 
W środowisku gor ącym, ktrego skutki oddziaływania mog ą być porównane ze skutkami oddziaływania powietrza o te mperaturze 
wyższej lub równej 50°C. 
Przy promieniowaniu podczerwonym od płomieni i prze lewaniu du żych ilo ści stopionej materii. 
W środowisku zimnym, którego skutki oddziaływania mog ą być porównane do  skutków oddziaływania powietrza o te mperaturze 
niższej lub równej -5 C. 
Zwracamy uwag ę użytkownika na fakt, i ż rękawic tych, charakteryzuj ących si ę bardzo du żą wytrzymało ścią na rozci ąganie, nie nale ży 
używać w sytuacjach, gdzie wyst ępuje ryzyko wci ągnięcia ich przez wł ączone maszyny. 
Jeśli rękawice te powlekane s ą jedynie cz ęściowo (od zewn ątrz lub w zagł ębieniu dłoni), poziom ochrony zapewniany jest wył ącznie dla 
tych cz ęści. 
Oprócz tego, niektóre z tych r ękawic przeznaczone s ą do zastosowa ń, które nie wymagaj ą całkowitej ochrony nadgarstka (długo ść 
mniejsza od minimalnej długo ści wymaganej przepisami normy EN 420). 
Przed ka żdorazowym u życiem zaleca si ę sprawdzi ć, czy wyrób jest czysty i w dobrym stanie. 
Niniejszy ŚOI zapewnia ochron ę tylko przed tymi rodzajami ryzyka, jakie wymienion o w niniejszej instrukcji i tylko w okre ślonym tutaj 
zakresie. W stosunku do rodzajów ryzyka nie wymieni onych w instrukcji wyrób ten nie zapewnia ochrony. Ten PPE nie przewiduje 
ochron ę kości śródr ęcza. 
Za przeprowadzenie analizy ryzyka drugorz ędnego na stanowisku pracy oraz za dobór wła ściwych ŚOI (produktu nowego lub 
oczyszczonego) odpowiada u żytkownik (dyrektywa 89/656/EWG). 
JAKIEKOLWIEK ZMIANY WPROWADZONE DO NINIEJSZEGO ŚRODKA OCHRONY INDYWIDUALNEJ ( ŚOI) POWODUJĄ UTRATĘ 
GWARANCJI NA ZAPEWNIANIE PRZEZ TEN ŚRODEK OKREŚLONYCH DLA NIEGO POZIOMÓW OCHRONY.  
 
CZYSZCZENIE:  Skonsultuj si ę z HONEYWELL SAFETY PRODUCTS  Division gant lub z Twoim autoryzowanym dos tawcą. W razie 
ponownego u życia środka po jego oczyszczeniu pierwotnie gwarantowane poziomy ochrony mog ą już nie by ć zapewnione.  
PRZECHOWYWANIE: Wyrób nale ży chroni ć przed: wilgoci ą / światłem  
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