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Instrukcja uzytkowania
Termometr/wilgotnosciomierz do stosowania

w pomieszczeniach
Nr zaméwienia 1208057

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt stuzy do pomiaru temperatury pomieszczen w stopniach Celsjusza (°C) oraz
wilgotno$ci wzglednej (%RH), ktére sa wyswietlane na wbhudowanym wys$wietlaczu
LCD. Wartos$ci maksymalne dnia sa zapisywane i mozna je wywota¢ w tym samym dniu
do pétnocy. Wbudowany zegar cyfrowy wys$wietla date i godzine. Whudowana funkcja
alarmu budzi punktualnie o nastawionej godzinie. Produkt ocenia aktualna sytuacje
otoczenia przy pomocy symboli komfortu. Produkt jest zasadniczo przewidziany tylko
do pomiaréw w pomieszczeniach. Produkt jest przewidziany do ustawiania na stole.
Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialno$ci za niepoprawne wskazania, warto$ci
pomiarowe lub prognozy pogody i nastepstwa, ktore mogtyby z tego wyniknac.

Ze wzgledow bezpieczenstwa oraz certyfikacji (CE) nie mozna w zaden sposdb
przebudowywaé lub zmienia¢ urzadzenia. W przypadku korzystania z produktu
w celach innych niz opisane, produkt moze zosta¢ uszkodzony. Niewtasciwe
uzytkowanie moze ponadto spowodowa¢ zagrozenia, takie jak zwarcia, oparzenia,
porazenie pradem, itp. Doktadnie przeczyta¢ instrukcje obstugi i zachowaé ja do
pozniejszego wykorzystania. Produkt mozna przekazywa¢ osobom trzecim wytacznie
z zataczong instrukcja obstugi.

Produkt jest zgodny z obowiazujacymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie
nazwy firm i produktéw sa znakami towarowymi ich wta$cicieli. Wszelkie prawa
zastrzezone.

Zakres dostawy
¢ Termometr/wilgotno$ciomierz
¢ Instrukcja uzytkowania

Wskazowki dotyczace bezpieczenistwa uzytkowania
instrukcje obstugi i przestrzega¢ zawarte

Doktadnie przeczytac
w niej wskazowki dotyczace bezpieczenstwa. Nie ponosimy

zadnej odpowiedzialnosci za obrazenia oraz szkody spowodowane
nieprzestrzeganiem wskazoéwek bezpieczenstwa i informacji zawartych w
niniejszej instrukcji obstugi. Co wigcej, w takich przypadkach uzytkownik
traci gwarancje.

Produkt nie jest zabawka. Nalezy trzyma¢ go poza zasiggiem dzieci i
zwierzat.

Dopilnowa¢, aby materialy opakowaniowe nie zostaty pozostawione bhez
nadzoru. Dzieci moga sie zacza¢ nimi bawi¢, co jest niebezpieczne.

Chroni¢ produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezposrednim
Swiattem stonecznym, silnymi wibracjami, wysoka wilgotno$cia, wilgocia,
palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.

Nie naraza¢ produktu na obcigzenia mechaniczne.

Jesli bezpieczna praca nie jest dfuzej mozliwa, nalezy przerwaé
uzytkowanie i zabezpieczy¢ produkt przed ponownym uzyciem.
Bezpieczna praca nie jest mozliwa, je$li produkt:

- zostat uszkodzony,
- nie dziata prawidtowo,

- byt przechowywany przez dtuzszy okres czasu w niekorzystnych
warunkach lub

- zostat nadmiernie obciazony podczas transportu.

Z produktem nalezy obchodzi¢ sig ostroznie. Wstrzasy, uderzenia lub
upuszczenie produktu spowoduja jego uszkodzenie.

Nie otwiera¢/rozbiera¢ produktu (z wyjatkiem opisanych w tej instrukcji
czynnosci przy wktadaniu/wyjmowaniu baterii).

Uzytkowanie jest dozwolone tylko w zamknigtych pomieszczeniach, a
wiec nie na wolnym powietrzu. Nalezy bezwzglednie unika¢ kontaktu z
wilgocia, np. w fazience itp.

Produkt uzywa¢ tylko w klimacie umiarkowanym, nie w klimacie
tropikalnym.

Nigdy nie uzywaé produktu od razu wtedy, gdy zostat przeniesiony z
pomieszczeniazimnegow ciepte. Powstajaca przytymwoda kondensacyjna,
moze prowadzi¢ do zniszczenia produktu. Przed przytaczeniem lub uzyciem
produktu nalezy go pozostawié, az nagrzeje sie do temperatury pokojowej.
Zaleznie od okoliczno$ci moze to trwa¢ pare godzin.

dla majsterkowiczow do eksploatacji produktu powinien byé wyznaczony

j e W szkotach, instytucjach dydaktycznych, warsztatach hobbystycznym i
przeszkolony personel odpowiedzialny za nadzor nad nim.

Baterie/akumulatory nalezy wktada¢ zgodnie z wta$ciwa polaryzacja.

Wyjaé baterie/akumulatory, jesli urzadzenie nie jest uzywane przez
dtuzszy czas, aby unikna¢ uszkodzenia z powodu wycieku. Nieszczelne lub
uszkodzone baterie/akumulatory w kontakcie ze skora moga powodowacé
oparzenia. Podczas obchodzenia sig z uszkodzonymi bateriami/
akumulatorami nalezy nosi¢ rekawice.

Baterie/akumulatory nalezy przechowywaé¢ w miejscu niedostepnym dla
dzieci. Nie zostawia¢ baterii/akumulatoréw bez nadzoru, poniewaz moga
zostaé potkniete przez dzieci lub zwierzeta.

Wszystkie baterie/akumulatory nalezy wymienia¢ w tym samym czasie.
Jednoczesne uzywanie starych i nowych baterii/akumulatoréw moze
doprowadzi¢ do wycieku i uszkodzi¢ urzadzenie.

Nie rozhiera¢ baterii/akumulatoréw, nie powodowaé zwaré i nie wrzucaé
do ognia. Nigdy nie prébowa¢ tadowac baterii jednorazowych. Istnieje
niebezpieczenstwo wybuchu!

Nie uzywac baterii razem z akumulatorami.

Jesli istnieja watpliwosci w kwestii obstugi, bezpieczeristwa lub
podtaczania produktu, nalezy zwrdci¢ sie do wykwalifikowanego
fachowca.

Prace konserwacyjne, regulacja i naprawa moga by¢ przeprowadzane
wytacznie przez eksperta w specjalistycznym zaktadzie.

Jesli pojawia sie jakiekolwiek pytania, na ktére nie ma odpowiedzi w
niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obstugi klienta lub
zinnym specjalista.

Elementy obstugi i wskazniki
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Strona przednia Strona tylna Strona tylna i strona gorna

1 Wskazniki godziny/daty/alarmu 9 Podpdrka

2 Symbole komfortu 10 Pokrywka przegrodki baterii

3 Temperatura wnetrza " Przycisk SNOOZE/LIGHT

(strona gorna)

Przycisk SNOOZE/LIGHT 12 Przycisk MODE/SET (nastawy)

5 MAX/MIN-Symbol wy$wietlacza 13 Przycisk UP [W GORE]
temperatury

6 Jednostka temperatury 14 Przycisk DOWN [W DOt]

7 MAX/MIN-Symbol wskaznika 15 Przycisk MAX/MIN
wilgotno$ci powietrza

8 Wilgotnos¢ powietrza (%) 16 Przycisk SNOOZE (funkcja

drzemki)

Objasnienie symbolu
© przyjemnie (temperatura 20-25°C, PR
wilgotno$¢ powietrza 40 -70 %)

Wys$wietlacz drugiego cyklu
12-godzinnego dnia

() sucho (wilgotno$¢ powietrza <« Symbol budzenia
<40%)

® wilgotno (wilgotno$¢ powietrza 22 Symbol funkcji drzemki
>70%)

M Miesiac D Dzien

Uruchamianie

a) Wkiadanie baterii
1. Zdejmij pokrywke przegrodki baterii (10) z tytu termometru/higrometru.

2. Zachowujac prawidfowa polaryzacje wi6z trzy baterie 1,5 V/DC typu AAA/Micro
do przegrodki (przestrzegaj plusa/+ i minusa/-). Termometr/higrometr sygnalizuje
wtedy sygnatem dzwigkowym swoja gotowo$¢ do pracy.



3. Na powr6t zamknij przegrodke baterii.

—

Praca termometru/higrometru na akumulatorach jest zasadniczo mozliwa.
Jednakze w wyniku mniejszego napigcia akumulatorow (akumulator=1,2V,
bateria = 1,5 V) i mniejszej pojemnos$ci czas pracy jest krotszy niz w
przypadku baterii. Jezeli mimo tych ograniczen zamierzasz stosowac
akumulatory, to koniecznie korzystaj ze specjalnych akumulatoréw NiMH o
matym roztadowaniu samoistnym. Zalecamy stosowanie baterii alkalicznych
o wysokiej jakosci, aby umozliwi¢ dtuga i bezpieczna prace.

b) Ustawianie i montaz

Termometr/higrometr mozna ustawia¢ na rozktadanej podstawce (9) réwniez na
poziomej, stabilnej i odpowiednio duzej powierzchni. W przypadku cennych mebli
nalezy stosowaé odpowiednig podktadke dla uniknigcia porysowania. Podstawka
stuzy takze jako ochrona dla wy$wietlacza LCD. W celu ustawienia rozt6z podstawke
do tytu.

Nastawianie

Godzing, date i funkcje alarmu mozna nastawiac.

—> Jezeli podczas nastawiania w trybie nastaw zaden przycisk nie zostanie
wecidniety przez 8 sekund, tryb ten zostanie zamknigty i zostanie zapisana
aktualnie wy$wietlana warto$¢.

a) Nastawianie godziny

1. Przytrzymaj przycisk MODE/SET (12) wcisnigty, az wskazanie godziny zacznie

migac.

2. Weciskaj przycisk UP (13) lub DOWN (14), aby zmieni¢ nastawe godziny.

3. Wecisnij przycisk MODE/SET w celu potwierdzenia nastawy. Wskazanie minut
miga.

4. Wciskaj przycisk UP lub DOWN, aby zmieni¢ nastawe minut.
5. Weisnij przycisk MODE/SET w celu potwierdzenia nastawy.

—

Nie ma potrzeby nastawiania sekund, automatyczne nastawianie na 00
(zero) ma miejsce podczas kazdej nastawy godzin i minut.
b) Nastawianie daty

1. Wecisnij raz krotko przycisk MODE/SET (12), aby przetaczy¢ na tryb daty.
Wyswietlana jest aktualnie nastawiona data, na wy$wietlaczu pojawiaja sig
symbole M D.

2. Przytrzymaj przycisk MODE/SET wcisnigty, az wskazanie roku zacznie migac.
3. Woeiskaj przycisk UP (13) lub DOWN (14), aby zmieni¢ nastawe roku.

4, Wocisnij przycisk MODE/SET w celu potwierdzenia nastawy. Wskazanie miesiaca
miga.
5. Woeciskaj przycisk UP lub DOWN, aby zmieni¢ nastawe miesiaca.

6. Wecisnij przycisk MODE/SET w celu potwierdzenia nastawy. Liczba daty dziennej
miga.

7. Weciskaj przycisk UP lub DOWN, aby zmieni¢ nastawe dnia.
8. Woeisnij przycisk MODE/SET w celu potwierdzenia nastawy.

¢) Nastawianie alarmu

1. Weisnij raz krotko przycisk MODE/SET (12), aby przetaczy¢ na tryb alarmu.
Wyswietlana jest aktualnie nastawiona godzina alarmu, pojawia si¢ symbol
budzenia <.

2. Przytrzymaj przycisk MODE/SET wcisnigty, az zacznie miga¢ wskazanie godziny
pory alarmu.

3. Woeiskaj przycisk UP (13) lub DOWN (14), aby zmieni¢ nastawe godziny.

4. Woeisnij przycisk MODE/SET w celu potwierdzenia nastawy. Wskazanie minut
miga.

5. Wociskaj przycisk UP lub DOWN, aby zmieni¢ nastawe minut pory alarmu.
6. Wcisnij przycisk MODE/SET w celu potwierdzenia nastawy.

Obstuga

a) Podswietlenie tta wyswietlacza

1. Wecisnij przycisk SNOOZE/LIGHT (11), aby wys$wietlacz LCD pod$wietli¢ na 5
sekund.

b) Wybor jednostki temperatury

1. Weisnij przycisk DOWN (14), aby zmieni¢ jednostke miary wyS$wietlanej
temperatury. Mozliwe sa stopnie Celsjusza lub Fahrenheita (°C, °F).

c¢) Sygnat alarmowy, tryb drzemki

Gdy sygnat budzenia wtacza sig o nastawionej godzinie, na wy$wietlaczu LCD miga
symbol budzenia 4. Sygnat budzenia rozlega sig przez 2 minuty. Akustyczny sygnat
budzenia rozpoczyna sige od powolnych tonéw, potem staje sie szybszy - alarm
crescendo. W kazdej chwili w tym czasie mozna go przerwac (funkcja drzemki).

1. Wecisnij przycisk UP (13), aby wtaczy¢ alarm o nastawionej porze, na wyswietlaczu
pojawia sie symbol budzenia <3.

2. Weisnij przycisk SNOOZE/LIGHT (11) lub SNOOZE (16), aby przerwac alarm na 8
minut (funkcja drzemki).

3. Wecisnij dowolny inny klawisz, aby wytaczy¢ sygnat budzenia.

d) Maksimum-minimum warto$ci pomiarowych

1. Weciénij przycisk MAX/MIN (15), aby wyswietli¢ zapisane warto$ci maksymalne
temperatury i wilgotno$ci powietrza.

2. Weciénij przycisk MAX/MIN dwukrotnie, aby wy$wietli¢ warto$ci minimalne.

3. Wecisnij przycisk MAX/MIN trzykrotnie, aby powrdci¢ do normalnego wy$wietlania.

—> Zapisane wartosci maksymalne/minimalne temperatury i wilgotnosci
powietrza sg o godzinie 0:00 (potnoc) zerowane.

e) Wyswietlacz 12/24 h

Wys$wietlanie godzin mozna przetacza¢ migdzy formatem 12- i 24-godzinnym.

1. Przytrzymaj przycisk UP (13) wecisnigty na 2 sekundy, aby przestawi¢ format
wys$wietlania godziny. Nastawa podstawowa jest format 24-godzinny. W drugim
cyklu formatu 12-godzinnego pojawia sig symbol .

Obstuga i czyszczenie

* Oproczokazjonalnego czyszczenia produktnie wymaga konserwacji. Do czyszczenia
uzywaj migkka, antystatyczna $ciereczke, ktéra nie pozostawia ktaczkow.

¢ Nie uzywaj szorujacych ani chemicznych $rodkoéw czyszczacych.

¢ Nie zanurzaj produktu w wodzie.

Utylizacja
a) Produkt

Elektroniczne urzadzenia moga by¢ poddane recyklingowi i nie naleza do
E odpadéw z gospodarstw domowych.

Produkt nalezy utylizowaé na korcu jego eksploatacji zgodnie z
B howigzujgcymi przepisami prawnymi.
Usuna¢ wszystkie wtozone baterie/akumulatory i wyrzuci¢ je oddzielnie od
produktu.

b) Baterie/akumulatory

Konsument jest prawnie zobowiazany (rozporzadzenie dotyczace baterii) do zwrotu
wszystkich zuzytych baterii/akumulatoréw. Wyrzucanie baterii z odpadami domowymi
jest zabronione.

Zawierajace szkodliwe substancje baterie/akumulatory oznaczone sa
E symbolem, ktéry wskazuje na zakaz wyrzucania z odpadami domowymi.

Oznaczenia dla metali cigzkich: Cd =kadm, Hg = rte¢, Pb = otow (0znaczenie
znajduje sig na bateriach/akumulatorach np. pod ikona kosza na $mieci po
lewej stronie).

Zuzyte baterie mozna takze oddawac do nieodptatnych gminnych punktéw
zbiorki, do naszych sklepow, lub gdziekolwiek, gdzie sprzedawane sa
baterie.

W ten sposob uzytkownik spetnia wymogi prawne i ma swoéj wktad w ochrone
Srodowiska.

Dane techniczne

Napigcie zasilania 2x1,5V/DC bateria, typ AAA
Trwato$¢ baterii ok. 6 miesigcy

Zakres wy$wietlania temperatury.........cccceeeue. -10 do +60 °C

Zakres wys$wietlania wilgotno$ci powietrza...20 - 90% RH

Warunki pracy 0 do +50 °C, 20 - 90 % RH
Warunki przechowywania.... ...0 do +50 °C, 20 - 90 % RH
83 x31x96 mm

CIBZAT vttt 118 g (bez baterii)

Wymiary (df. x szer. X Wys.) ..o

C€
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