https://www.phoenixcontact.com/de/produkty/2904374 m P'H EN'X
CONTACT

Ochrona sieci zasilajgcej - UNO-PS/1AC/ 5DC/ 25W - 2904374

Nalezy pamietaé, ze podane dane pochodzg z katalogu online. Prosze o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji uzytkownika.
Obowigzujg ogolne warunki uzytkowania dla materiatéw pobieranych przez Internet.
(http://phoenixcontact.pl/download)

Zasilacz UNO taktowany w obwodzie pierwotnym do montazu na szynie nos$nej, wejscie: 1-fazowe, wyjscie:
5V DC/25W

b7 11 B

Opis produktu

Zasilacze UNO POWER — podstawowa funkcjonalno$¢ w kompaktowej postaci

Kompaktowe zasilacze UNO POWER, dzieki swojej duzej gestosci mocy, stanowig w szczegolnosci w kompaktowych skrzynkach
przytaczeniowych doskonate rozwigzanie dla obcigzen do 100 W. Zasilacze o napieciu wyjsciowym sg dostepne w roznych klasach mocy i
szerokosciach konstrukcyjnych. Dzieki wysokiej sprawnosci i niewielkich stratach podczas pracy bez obcigzenia sg one bardzo efektywne
energetycznie.

Wiasciwosci produktu
I Elastyczny montaz przez zatrzaskiwanie na szynie nosnej

M Wiecej miejsca w szafie rozdzielczej przy gestoéci mocy wiekszej nawet 0 20 %

M Maksymalna wydajno$¢ energetyczna dzigki sprawnosci powyzej 90 % i wyjatkowo niskim stratom podczas pracy jatowej — ponizej 0,3 W

WYS.

Q é SZer.
j qt.’ =--_- =

Dane handlowe

Jednostka opakowania 1 pcs

Zespot sprzedazy

HO043

LARRH O
47046356"897082

Waga jednej sztuki (bez opakowania) 150.0 GRM

Waga jednej sztuki (facznie z opakowaniem) 184.1 GRM

Numer taryfy celnej 85044030

Kraj pochodzenia Niemcy

Sales Key HA1

Dane techniczne

Wymiary

Szerokosc 22,5 mm

Wysokos¢ 90 mm

Gtebokosé 84 mm

Warunki srodowiskowe
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Dane techniczne

Warunki srodowiskowe

Stopien ochrony

IP20

Temperatura otoczenia (praca)

-25 °C ... 70 °C (> 55 °C, zmniejszenie obcigzalnosci)

temperatura otoczenia (sktadowanie/transport)

-40°C..85°C

maks. dop. wilgotno$¢ powietrza (praca)

<95 % (przy 25 °C, bez kondensac;ji)

Odpornos¢ na zaktocenia

EN 61000-6-2:2005

Dane wejsciowe

zakres napiecia wejsciowego

85V AC...264V AC

Zakres czestotliwosci AC 45 Hz ... 65 Hz
Pobér pradu 0,5A (120 V AC)
0,3A (230 V AC)

udar przy zatgczaniu

< 30 A (standard)

Czas podtrz. przy zaniku zasil. sieciowego

> 35 ms (120 V AC)

> 135 ms (230 V AC)

bezpiecznik na wejsciu

2 A (zwtoczny, wewnetrzny)

Wybor odpowiednich bezpiecznikow

6 A ... 16 A (Charakterystyka B, C, D, K)

zabezpieczenie

Ochrona przed przepieciami przejsciowymi

uktad ochronny / element konstrukcyjny Warystor
Dane wyjsciowe
napiecie wyjscia znamionowe 5VDC 1%

prad wyjscia

5A(-25°C ... 55 °C)

Redukcja

55 °C ... 70 °C (2,5 %/K)

mozliwo$¢ tgczenia rownolegtego

tak, w celu redundancji i zwiekszenia mocy

mozliwo$¢ tgczenia szeregowego

Tak

Uchyby regulacji

<1 % (Statyczna zmiana obcigzania 10 % ... 90 %)

< 3 % (Dynamiczna zmiana obcigzenia 10 % ... 90 %, 10 Hz)

< 0,1 % (Zmiana napigcia wejsciowego +10 %)

tetnienie resztkowe

< 40 mVss (przy warto$ciach znamionowych)

Maksymalna moc strat, bieg jatowy <0,3W
Maksymalna moc strat, obcigzenie znamionowe <45W
Informacje ogoine

waga netto 0,15 kg
sprawnos¢ >84 %

napiecie izolacji wejscie / wyjscie

4 KV AC (Préba typu)

3 kV AC (Préba wyrobu)

Klasa ochrony

Il (w zamknietej szafie sterowniczej)

MTBF (IEC 61709, SN 29500)

> 500000 h (wg EN 29500)

Pozycja zabudowy

szyna montazowa pozioma NS 35, EN 60715

Informacja montazowa

Mozliwos¢ potaczenia w szeregu: poziomo 0 mm, pionowo 30 mm

kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

Zgodno$é z Dyrektywa EMC 2004/108/EWG
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Dane techniczne

Informacje ogdlne

Dyrektywa dot. urzadzen niskiego nap.

Zgodnos$¢ z dyrektywaq dot. urz. niskiego nap. 2006/95/WE

normatywny osprzet elektryczny maszyn

EN 60204-1

normatywne bezpieczenstwo elektryczne

IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Normatywne wyposazenie urzadzen elektronicznych w elektroniczne
srodki techniczne

EN 50178/VDE 0160 (PELV)

normatywne niskie napiecie ochronne

IEC 60950-1 (SELV) i EN 60204 (PELV)

normatywna pewna separacja

DIN VDE 0100-410

normatywna ochrona przez porazeniem pragdem

DIN 57100-410

normatywne ograniczenie wyzszych harmonicznych pradu sieci

EN 61000-3-2

Dopuszczenie - wymogi przemystu pétprzewodnikowego w odniesieniu
do spadkow napiecia zasilania.

EN 61000-4-11

Urzadzenia techniki informacyjnej - bezpieczenstwo (schemat CB )

schemat CB

Swiadectwa kwalifikacji UL

UL/C-UL Listed UL 508

UL/C-UL Recognized UL 60950

dane podtgczenia wejscie

rodzaj przytgcza

Ztaczki srubowe

minimalny przekréj przewodu sztywnego 0,2 mm?
maksymalny przekroj przewodu sztywnego 2,5 mm?
minimalny przekrdj przewodu elastycznego 0,2 mm?
maksymalny przekroj przewodu elastycznego 2,5 mm?
Przekroj przewodu AWG/kemil min 24
Przekroj przewodu AWG/kemil max 14
Dtugos$c¢ usuwane;j izolacji 8 mm
Gwint $ruby M3

dane podtaczenia wyjscie

rodzaj przytgcza

Ztaczki srubowe

minimalny przekréj przewodu sztywnego 0,2 mm?
maksymalny przekroj przewodu sztywnego 2,5 mm?
minimalny przekrdj przewodu elastycznego 0,2 mm?
maksymalny przekréj przewodu elastycznego 2,5 mm?
Przekroj przewodu AWG/kemil min 24
Przekroj przewodu AWG/kemil max 14
Dtugosc¢ usuwane;j izolacji 8 mm

Sygnalizacja

| oznaczenie wyjscia

wskazniki stanu LED

Klasyfikacje

eCl@ss

| eCl@ss 4.0

27040702
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Klasyfikacje

eCl@ss
eCl@ss 4.1 27040702
eCl@ss 5.0 27049002
eCl@ss 5.1 27049002
eCl@ss 6.0 27049002
eCl@ss 7.0 27049002
eCl@ss 8.0 27049002

ETIM
ETIM 4.0 EC000599
ETIM 5.0 EC002540

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

UL Recognized / UL Listed / cUL Recognized / cUL Listed / IECEE CB Scheme / cULus Recognized / cULus Listed

Aprobaty Ex

Whnioskowane aprobaty

Szczegoty aprobat

UL Recognized “l

UL Listed @

cUL Recognized cﬁ

cUL Listed ‘@
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Aprobaty

IECEE CB Scheme q&(

cULus Recognized nﬂus

cULus Listed ‘@"'

Akcesoria

Akcesoria

Modut redundancyjny

Modut redundantny - UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20 - 2905489

Modut redundancyjny, 5V ... 24 V DC, 2x 10 A, 1x 20 A.

Schemat blokowy
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