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PODREGZNIK SZYBKIE] 0BStUGI

Przed rozpoczeciem uzytkowania programu P-touch przeczytaj niniejszy Podrecznik
uzytkownika. Zachowaj ten Podrecznik uzytkownika na przysztos¢. Odwiedz naszg strone
http://solutions.brother.com/, na ktérej uzyskasz wsparcie dla produktu i odpowiedzi na
czesto zadawane pytania (FAQ).
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Dziekujemy za zakup urzgdzenia P-touch ES50W.

Nowy model E550W to intuicyjne, fatwe w obstudze i wielofunkcyjne urzadzenie etykietujace
umozliwiajgce tworzenie profesjonalnych etykiet wysokiej jakosci.

Podrecznik ten opisuje rézne $rodki ostroznos$ci i podstawowe procedury podczas uzywania
urzadzenia P-touch. Zanim zaczniesz korzysta¢ z urzadzenia, przeczytaj doktadnie
podrecznik i zachowaj go na przysztosc.

Dostepne podreczniki

Do tego urzadzenia P-touch dostepne sg nastepujgce podreczniki. Najnowsze podreczniki
mozna pobrac ze strony Brother Solutions Center pod adresem http://solutions.brother.com/

Podrecznik szybkiej obstugi (niniejszy podrecznik)
Ten podrecznik zawiera informacje, ktdre nalezy przeczyta¢ przed uzyciem urzadzenia
P-touch, na przyktad o konfigurowaniu urzgdzenia.

Podrecznik uzytkownika (podrecznik w formacie PDF na dotgczonej ptycie CD-ROM)
Ten podrecznik zawiera podstawowe informacje na temat korzystania z urzadzenia P-touch
wraz ze szczegotowymi wskazdwkami dotyczgcymi rozwigzywania problemow.

Instrukcja obstugi dla sieci dla modelu E550W
Ten podrecznik zawiera informacje na temat ustawien sieciowych. Ten podrecznik mozna
pobra¢ ze strony Brother Solutions Center pod adresem http://solutions.brother.com/

Dostepne aplikacje komputerowe

P-touch Editor

P-touch Transfer Manager

P-touch Update Software

Aby uzyskac¢ szczegdtowe informacje, patrz ,Korzystanie z oprogramowania P-touch”
na stronie 41.

Dostepne aplikacje do urzadzen mobilnych

Firma Brother oferuje r6zne aplikacje, ktérych mozna uzywac z urzgdzeniem P-touch, w tym
aplikacje umozliwiajgce drukowanie bezposrednio z urzgdzen Apple iPhone, iPad i iPod
touch lub smartfonu Android™ oraz aplikacje umozliwiajgce bezprzewodowe przesytanie
takich danych jak szablony, symbole i bazy danych utworzonych w komputerze do
urzgdzenia P-touch.

Aplikacje firmy Brother mozna pobra¢ bezptatnie z witryn App Store lub Google Play.

Zestawy do rozbudowy oprogramowania

Dostepny jest zestaw do rozbudowy oprogramowania (SDK). Odwiedz strone
Brother Developer Center
(http://www.brother.com/product/dev/index.htm).
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UWAGA
RYZYKO WYBUCHU W PRZYPADKU ZASTAPIENIA BATERII BATERIA
_ NIEPRAWIDLOWEGO TYPU.
ZUZYTE BATERIE NALEZY UTYLIZOWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI.

Oswiadczenie o zgodnosci z miedzynarodowym programem ENERGY STAR®

Celem miedzynarodowego programu ENERGY STAR® jest promocja rozw01u i popularyzacji
energooszczednych urzgdzen biurowych. Jako partner ENERGY STAR® firma

Brother Industrles Ltd. oswiadcza, Ze niniejszy produkt jest zgodny z wytycznymi

ENERGY STAR® dotyczacymi wydajnosci energetyczne;.

ENERGY STAR

Deklaracja zgodnosci (tylko Europa)

Firma Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,

Nagoya 467-8561 Japan
os$wiadcza, ze niniejszy produkt i zasilacz sieciowy spetniajg zasadnicze wymogi i inne majgce
zastosowanie postanowienia dyrektyw i przepisow stosowanych we Wspélnocie Europejskiej.
Deklaracje zgodnosci (DoC) mozna pobraé ze strony Brother Solutions Center.
Odwiedz strone http://solutions.brother.com/ i:

* wybierz ,Europe”

* wybierz kraj

* wybierz model

*» wybierz ,Podreczniki” oraz jezyk, a nastepnie kliknij ,Szukaj”
» wybierz opcje ,Deklaracja zgodnosci”

* kliknij ,Pobierz”

Deklaracja zostanie pobrana jako plik PDF.

Deklaracja zgodnosci z Dyrektywa R&TTE (Radiowe i telekomunikacyjne urzadzenia
koncowe) Dyrektywa 1999/5/WE (tylko Europa)
(Dotyczy modeli z interfejsami telekomunikacyjnymi i/lub radiowymi)

Firma Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,

Nagoya 467-8561 Japan
oswiadcza, ze niniejsze produkty spetniajg zapisy Dyrektywy R&TTE 1999/5/EC.
Kopie Deklaracji zgodnosci mozna pobraé postepujac wedtug instrukcji w rozdziale
Deklaracja zgodnosci (tylko Europa).



http://solutions.brother.com/

Uwaga dotyczaca kompilacji i publikacji

Podrecznik ten zostat opracowany i wydany pod nadzorem firmy Brother Industries, Ltd.
i zawiera najnowsze opisy i dane techniczne produktu.

Tresc¢ tego podrecznika i dane techniczne tego produktu mogg ulec zmianom bez
powiadomienia.

Jezeli dostepna bedzie nowa wersja systemu operacyjnego E550W, podrecznik moze
nie odzwierciedla¢ uaktualnionych funkcji. Z tego wzgledu moze okazac sie, ze system
operacyjny rozni sie od przedstawionego w tresci niniejszego podrecznika.

Wszelkie znaki towarowe lub nazwy produktéw widoczne na produktach firmy Brother,
a takze w powigzanych dokumentach lub innych materiatach sg znakami towarowymi
lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firm, do ktérych sie odnosza.

Znaki towarowe i prawa autorskie

Brother jest znakiem towarowym firmy Brother Industries, Ltd.

P-TOUCH jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym

Brother Industries, Ltd.

© 2014 Brother Industries, Ltd. Wszelkie prawa zastrzezone.

Microsoft, Windows Vista, Windows Server i Windows to albo zarejestrowane znaki towarowe,
albo znaki towarowe firmy Microsoft Corp. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
Apple, Macintosh, Mac OS, iPhone, iPad, iPod to znaki towarowe firmy Apple Inc.,
zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Nazwy innych programow lub produktéow uzywane w niniejszym dokumencie sg znakami
towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firm bedacych ich wtascicielami.
Wi-Fi i Wi-Fi Alliance sg zarejestrowanymi znakami towarowymi Wi-Fi Alliance.

Kazda firma, ktérej nazwa oprogramowania jest wymieniona w tym podreczniku, posiada
umowe licencyjng oprogramowania dotyczgca programow bedacych jej wiasnoscia.
Wszelkie znaki towarowe lub nazwy produktéw widoczne na produktach firmy Brother,

a takze w powigzanych dokumentach lub innych materiatach sg znakami towarowymi lub
zarejestrowanymi znakami towarowymi firm, do ktérych sie odnosza.

Informacje na temat licencji Open Source

Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie Open Source.

Aby przejrze¢ uwagi na temat licencji Open Source, przejdz do strony wybierania
pobierania podrecznikéw na stronie domowej danego modelu na stronie Brother Solutions
Center pod adresem http://solutions.brother.com/
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Zasady bezpieczenstwa

W celu uniknigcia obrazen ciata lub uszkodzeh produktu w podreczniku zostaty uzyte rozne
symbole, ktorych znaczenia wyjasnione sg ponizej.
Symbole i ich znaczenia:

CZE

ANIEBEZPIE-

NSTWO

Wskazuje mozliwg niebezpieczng sytuacje, ktora, jesli
produkt nie bedzie obstugiwany zgodnie z ponizszymi
ostrzezeniami i instrukcjami, moze spowodowaé $Smieré
lub powazne obrazenia.

A OSTRZEZENIE

obrazenia.

Wskazuje potencjalnie niebezpieczng sytuacje, ktora, jesli
sie jej nie uniknie, moze spowodowac smierc lub powazne

AUWAGA

Wskazuje potencjalnie niebezpieczng sytuacje, ktora,
jesli sie jej nie uniknie, moze spowodowac lekkie lub
Srednie obrazenia.

W podreczniku stosowane sg nastepujgce symbole:

Oznacza czynnos$¢ zabroniong.

Oznacza zakaz demontazu.

® |

Oznacza, ze narazenie na wode jest
zabronione.

Oznacza cze$¢ urzgdzenia, ktorej nie
nalezy dotykac.

Oznacza czynnos¢, ktéra musi
zosta¢ wykonana.

Oznacza, ze nalezy odtgczy¢
wtyczke urzadzenia od gniazda.

> | @

Oznacza ryzyko pozaru w pewnych
okolicznosciach.

> & o e

Oznacza mozliwos¢ porazenia
pradem elektrycznym.
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Akumulator litowo-jonowy
Nalezy dokfadnie przestrzega¢ nastepujgcych srodkéw ostroznosci dotyczacych
akumulatoréw litowo-jonowych (zwanych dalej ,akumulatorami” lub ,bateriami”).
Nieprzestrzeganie tych srodkéw ostroznosci moze doprowadzi¢ do przegrzania, wycieku lub
pekniecia akumulatora, co moze skutkowac¢ porazeniem pradem elektrycznym, wybuchem,
dymem, pozarem, obrazeniami ciata lub uszkodzeniem produktu lub innego mienia.

Akumulatora uzywaj wytagcznie zgodnie
z jego przeznaczeniem. Urzgdzenie
P-touch i akumulator sg przeznaczone
wylgcznie do pracy w potgczeniu ze
sobg. NIE wkfadaj akumulatora do
innego urzadzenia P-touch lub innego
akumulatora do swojego urzadzenia
P-touch, poniewaz moze to grozi¢
pozarem lub spowodowac uszkodzenia.
Aby natadowa¢ akumulator, wt6z go do
urzgdzenia P-touch, a nastepnie uzyj
zasilacza sieciowego przeznaczonego
specjalnie do tego urzadzenia P-touch.
NIE taduj akumulatora w poblizu ognia
lub w petnym stoncu. Mogtoby to
spowodowacé uruchomienie obwodow
zabezpieczajgcych, ktére majg
zapobiega¢ zagrozeniom zwigzanym

z wysoka temperaturg. Uaktywnienie
obwodoéw zabezpieczajgcych moze
spowodowac przerwanie tadowania,

a w przypadku awarii obwodéw
ochronnych tadowanie z nadmiernym
natezeniem/napieciem lub nietypowg
reakcje chemiczng w akumulatorze.
Do tadowania akumulatora uzywaj
wytgcznie tadowarki przeznaczonej
specjalnie do tego akumulatora.

NIE dopuszczaj, aby przewody lub inne
metalowe przedmioty stykaty sie z
zaciskami akumulatora. NIE przeno$
ani nie przechowuj akumulatora razem
z metalowymi przedmiotami, np.
tancuszkami lub wsuwkami. Moga

one spowodowac zwarcie elektryczne,
powodujgc przegrzanie tych
przedmiotéw (przewoddw, naszyjnikow,
wsuwek).

N
A

N
A
N
A\
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NIE uzywaj ani nie pozostawiaj
akumulatora w poblizu ognia,
grzejnikow lub innych miejsc, w ktérych
wystepujg wysokie temperatury
(powyzej 80 °C).

NIE dopuszczaj do tego, aby akumulator
zetknat sie z wodg lub zostat w niej
zanurzony.

NIE uzywaj akumulatora w zrgcym
srodowisku, na przyktad w miejscach,
gdzie wystepuje powietrze nasycone
solg, stona woda, kwasy, zasady, zrgce
gazy, chemikalia lub jakiekolwiek zragce
ciecze.

NIE uzywaj akumulatora, jezeli jest
uszkodzony lub nieszczelny.

NIE przylutowuj Zadnych potgczen
bezposrednio do akumulatora. Mogtoby
to spowodowac stopienie wewnetrznej
izolacji, emisje gazu lub awarie
mechanizmow zabezpieczajgcych.

NIE uzywaj akumulatora z odwréconymi
biegunami (+) (-). Przed wlozeniem
akumulatora do komory sprawdz
orientacje biegundw i nie prébuj wciskaé
akumulatora do urzadzenia P-touch.
tadowanie akumulatora z odwréconymi
biegunami moze spowodowaé
nietypowg reakcje chemiczng wewnatrz
akumulatora lub nietypowy przeptyw
pradu podczas roztadowywania.

NIE podtgczaj akumulatora bezposrednio
do zasilania sieciowego.
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ANIEBEZPIECZENSTWO

Akumulator litowo-jonowy

S Ciecz (elektrolit) wyciekajgca z
/\ urzadzenia P-touch lub akumulatora
moze oznaczagé, ze nastgpito
uszkodzenie akumulatora. W razie
wycieku z akumulatora natychmiast
przerwij korzystanie z urzgdzenia
P-touch, odtgcz zasilacz sieciowy
i odizoluj urzadzenie P-touch,
umieszczajac je w torebce.
Nie dotykaj elektrolitu. Jezeli elektrolit
dostanie sie do oczu, nie trzyj ich.
Niezwtocznie przeptucz oczy duzg
iloscig biezgcej wody lub innej czystej
wody i zasiegnij porady lekarza.
Pozostawiony elektrolit moze uszkodzié
oczy. W przypadku zetkniecia elektrolitu
ze skorg lub odziezg niezwtocznie
przeptucz je woda.
NIE wktadaj akumulatora ani urzadzenia S
P-touch z wiozonym akumulatorem do
kuchenki mikrofalowej lub pojemnika
wysokocisnieniowegdo.
S NIE pozostawiaj na diuzej roztadowanego
akumulatora w urzgdzeniu P-touch. Moze
to doprowadzi¢ do skrdcenia zywotnosci
akumulatora lub spowodowac zwarcie.
@ Jezeli urzadzenia P-touch mozna
uzywac jedynie przez krétki czas, mimo
ze akumulator jest w petni natadowany,
by¢ moze skonczyt sig czas
uzytecznosci akumulatora. Wymien
akumulator na nowy. Wyjmujac i
wymieniajgc akumulator zaklej zaciski
zuzytego akumulatora tasma klejaca,
aby unikng¢ zwarcia.

NIE rozmontowuj, nie modyfikuj ani nie
prébuj naprawia¢ akumulatora.

NIE wrzucaj akumulatora do ognia

ani nie przegrzewaj celowo. Mogtoby
to spowodowac stopienie wewnetrzne;j
izolacji, emisje gazu lub awarie
mechanizméw zabezpieczajgcych.
Ponadto roztwor elektrolitu moze

sie zapalic.

NIE przektuwaj akumulatora Zzadnymi
przedmiotami, nie poddawaj silnym
wstrzgsom, ani nie rzucaj nim.
Uszkodzenie obwodu zabezpieczajgcego
akumulatora moze powodowac
tadowanie akumulatora z nieprawidtowym
natezeniem/napieciem lub wywota¢
nietypowg reakcje chemiczng wewnatrz
akumulatora.

NIE spalaj akumulatora ani nie wyrzucaj
z odpadami gospodarstwa domowego.

Po P
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A OSTRZEZENIE

P-touch
Postepuj zgodnie z powyzszymi wytycznymi, aby unikngé pozaru, porazenia prgdem
elektrycznym, ryzyka obrazen ciata i/lub uszkodzenia urzgdzenia P-touch i/lub innego mienia.

® NIE demontuj urzadzenia P-touch.
W celu przeprowadzenia kontroli,
? regulacji lub naprawy urzgdzenia
P-touch, skontaktuj sie z dziatem
obstugi klienta firmy Brother.
\ S Do pakowania urzadzenia P-touch
zostaty uzyte torebki plastikowe.
Torebki te nalezy przechowywaé
w miejscu niedostepnym dla niemowlat
i dzieci, aby nie narazac ich na
niebezpieczenstwo uduszenia sie.
W razie zauwazenia gorgca,
nietypowego zapachu, odbarwienia,
odksztatcen lub jakichkolwiek
nietypowych zmian dotyczacych
urzgdzenia P-touch podczas korzystania
Z niego lub przechowywania go,
natychmiast przerwij korzystanie
z urzadzenia, odtgcz zasilacz sieciowy
i wyjmij baterie.
S Aby unikng¢ wystagpienia uszkodzen,
uwazaj, aby nie upuscic¢ ani nie uderzy¢
urzgdzenia P-touch.

Q) NIE dopuszczaj do zamoczenia
urzgdzenia P-touch ani nie uzywaj go
w miejscach, w ktérych moze pojawi¢
sie wilgo¢, na przyktad w tazience lub e
w poblizu zlewu.

@ NIE DOTYKAJ zadnych metalowych
czesci w poblizu gtowicy drukujace;.
Podczas pracy gtowica drukujgca
bardzo sie nagrzewa i pozostaje gorgca
zaraz po jej uzyciu. Nie dotykaj jej
gotymi rekami.

S NIE uzywaj urzadzenia P-touch, jesli w jego wnetrzu znajdujg sig obce przedmioty.
Jezeli do urzadzenia P-touch dostanie sie woda, metalowy przedmiot lub jakiekolwiek
inne obce ciato, odtgcz zasilacz sieciowy i wyjmij akumulatory, a nastepnie skontaktuj
sie z dziatem obstugi klienta firmy Brother.

S Nie nalezy uzywac¢ urzadzenia P-touch w $rodowiskach specjalnych, np. w poblizu
sprzetu medycznego. Fale elektromagnetyczne moga doprowadzi¢ do nieprawidtowego
dziatania sprzetu medycznego.

@ Uzytkownicy posiadajacy rozruszniki serca powinni odsunacé sie od urzgdzenia P-touch,
jesli wyczuija jakiekolwiek nieprawidtowosci. Nastepnie nalezy niezwtocznie zasiggnac
porady medyczne;.
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A OSTRZEZENIE

Baterie alkaliczne/akumulatory Ni-MH
Postepuj zgodnie z ponizszymi wytycznymi, aby unikngé wyciekow, przegrzewania,
rozerwania baterii i obrazen ciata.

® NIE WOLNO wrzuca¢ baterii do ognia, ) NIE WOLNO dopusci¢ do

nagrzewac go, zwiera¢, ponownie jednoczesnego dotkniecia bieguna
tadowaé ani demontowad. dodatniego i ujemnego baterii przez
S NIE WOLNO dopusci¢ do zamoczenia metalowe przedmioty.
baterii, na przyktad biorac je do mokrych  NIE uzywaj do zmiany baterii ostrych
rak lub rozlewajgc na nie napoje. przedmiotow, takich jak pinceta lub
@ W przypadku dostania sig cieczy, ktéra metalowy diugopis.
wyciekta z baterii do oczu, niezwtocznie ) NIE WOLNO uzywac uszkodzonej,
przeptucz oczy duzg iloécig czystej znieksztatconej lub ciekngcej baterii, lub
wody, a nastgpnie zasiggng¢ porady baterii ze zniszczong etykietg. Moze to
lekarza. Jezeli ciecz, ktdra wyciekta spowodowac wytwarzanie nadmiernego
z baterii dostanie sie do oczu, moze ciepta. Uzywanie uszkodzonej
spowodowac utrate wzroku lub lub ciekngcej baterii moze takze
uszkodzenie oczu. spowodowac dostanie sie ptynu na

dtonie. Jezeli ptyn, ktdry wyciekt z baterii
dostat sie na dionie, a nastepnie zostang
potarte oczy, moze to spowodowaé
utrate wzroku lub uszkodzenie oczu.
Natychmiast przeptuka¢ dtonie duzg
iloscig czystej wody, a nastepnie
zasiegngc porady lekarza.
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o
o

®

Zasilacz sieciowy
Postepuj zgodnie z tymi wytycznymi, aby unikng¢ wystgpienia pozaru, uszkodzenia,
porazenia prgdem elektrycznym, awarii lub obrazenia ciata.

Sprawdz, czy wtyczka jest do konca
wiozona w gniazdo zasilania. Nie

korzystaj z luznych gniazd elektrycznych.

Zawsze uzywaj zalecanego zasilacza
sieciowego i zawsze wtaczaj zasilacz
sieciowy do gniazda elektrycznego

o zalecanym napieciu (220-240 V).
Nieprzestrzeganie tego zalecenia moze
spowodowac obrazenia ciata lub
uszkodzenie urzgdzenia P-touch albo
innego mienia. Firma Brother nie ponosi
zadnej odpowiedzialnosci za wypadek
lub uszkodzenie powstate w wyniku
nieuzywania okreslonego zasilacza
sieciowego i przewodu zasilacza.

NIE podtaczaj zasilacza sieciowego ani

przewodu zasilacza do innych urzgdzen.

NIE dotykaj zasilacza sieciowego ani
urzgdzenia P-touch podczas burzy.

W przypadku korzystania z urzadzenia
P-touch podczas burzy istnieje
niewielkie ryzyko porazenia prgdem
elektrycznym.

Odcinarka tasmy

NIE DOTYKAJ ostrza zespotu
odcinarki.

O
O

NIE dotykaj zasilacza sieciowego lub
wtyczki zasilania mokrymi rekami.
NIE uzywaj zasilacza sieciowego

w miejscach o wysokiej wilgotnosci
lub mokrych, takich jak tazienki.

NIE uzywaj przewodu zasilacza

lub wtyczki zasilania, jesli sg one
uszkodzone.

NIE umieszczaj ciezkich przedmiotow
na przewodzie zasilacza lub wtyczce,
ani ich nie niszcz, czy tez modyfikuj.
Nie zginaj ani nie ciggnij przewodu
zasilacza przy uzyciu nadmierne;j sity.
Uwazaj, aby NIE upusci¢, nie uderzyé
lub w inny sposdéb nie zniszczy¢
zasilacza sieciowego.
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Baterie alkaliczne/akumulatory Ni-MH
Postepuj zgodnie z wytycznymi, aby unikng¢ wycieku ptynu, przegrzania lub rozerwania baterii.

 NIE uzywaj baterii innych niz zalecane @ Przed uzyciem akumulatoréw Ni-MH

do uzytku z danym urzadzeniem uwaznie przeczytaj instrukcje dotyczace
P-touch. Nie mieszaj ze sobg starych akumulatoréw i tadowarki, aby uzy¢ ich
i nowych baterii bgdz baterii r6znego prawidfowo.
typu, o réznym poziomie natadowania, @ W przypadku korzystania z akumulatoréw
pochodzgcych od ré6znych producentow Ni-MH przed ich uzyciem natadu;j je za
lub réznych modeli. Nie wktadaj baterii pomocg specjalnej tadowarki.
z odwréconymi biegunami (+i -).  NIE rozmontowuj ani nie modyfikuj

@ Jezeli ptyn, ktory wyciekt z baterii akumulatorow.
dostanie sie¢ na skore lub odziez, S NIE wystawiaj akumulatoréw na wysokie
natychmiast przeptucz je czystg woda. temperatury ani nie wyrzucaj do ognia.

@ Usun baterie, jesli nie bedziesz korzystaé
z urzadzenia P-touch przez diuzszy czas.

Zasilacz sieciowy

@ Jesli nie zamierzasz korzystac z  NIE przecigzaj obwodu elektrycznego
urzgdzenia P-touch przez dtuzszy czas, z zasilaczem sieciowym.
od+§cz ;asilacz sieciowy od gniazda Q NIE demontuj ani nie modyfikuj
zasilania. ] o zasilacza sieciowego.
Odtaczajgc zasilacz sieciowy od Q NIE dopuszczaj do zmoczenia zasilacza
gnlazdg zaS|I'an|'a, zawsze trzymaj sieciowego/wtyczki zasilania, na przyktad
za zasilacz sieciowy. poprzez trzymanie ich mokrymi rekami
Q© NIE uzywaj zasilacza sieciowego lub rozlewanie na nie ptynéw.
w miejscach o wysokiej wilgotnosci,
takich jak tazienki.

Odcinarka tasmy
Postepuj zgodnie z ponizszymi wytycznymi, aby unikng¢ lekkich obrazen ciata lub
uszkodzenia urzgdzenia P-touch.

S NIE otwieraj pokrywy komory na tasme () NIE wywieraj nadmiernego nacisku
w czasie obstugi zespotu odcinarki. na zespot odcinarki.
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Urzadzenie P-touch
Postepuj zgodnie z ponizszymi wytycznymi, aby unikng¢ lekkich obrazen ciata lub uszkodzenia
urzadzenia P-touch.

@ Urzadzenie P-touch przechowuj S NIE korzystaj z urzagdzenia P-touch w
na ptaskiej, stabilnej powierzchni, miejscach o wysokiej wilgotnosci lub
na przyktad na biurku lub w szufladzie. mokrych, takich jak tazienki.

S NIE pozostawiaj urzgdzenia P-touch S NIE dopuszczaj do zamoczenia
lub tasmy w zasiegu matych dzieci. urzgdzenia P-touch, na przyktad biorgc

S NIE umieszczaj zadnych cigzkich je do mokrych rak lub rozlewajgc na nie
przedmiotéw na urzadzeniu P-touch. napoje.

@ Do urzadzenia P-touch uzywaj zawsze S NIE rozmontowuj ani nie modyfikuj
sugerowanego zasilacza sieciowego drukarki P-touch.

(AD-E001) i podigczaj go do gniazda @) W razie zauwazenia goraca,
sieciowego o zalecanym napieciu. nietypowego zapachu, odbarwienia,
Nieprzestrzeganie tego zalecenia moze odksztatceh lub jakichkolwiek
spowodowac uszkodzenie lub awarie nietypowych zmian dotyczacych
urzgdzenia P-touch. urzadzenia P-touch podczas korzystania

Z niego lub przechowywania go,
natychmiast przerwij korzystanie

z urzgdzenia, odtgcz zasilacz sieciowy
i wyjmij baterie.
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Zalecenia ogolne

Akumulator litowo-jonowy

+ W chwili zakupu akumulator litowo-jonowy jest lekko natadowany, aby mozna byto
sprawdzi¢ sprawnos¢ urzadzenia P-touch; przed uzyciem urzadzenia nalezy go jednak
catkowicie natadowac¢ za pomocg zasilacza sieciowego.

+ Jezeli urzadzenie P-touch nie bedzie uzywane przez dtugi czas, wyjmij akumulator
litowo-jonowy z urzadzenia P-touch i przechowaj w miejscu, w ktérym nie bedzie wystawiony
na elektrycznos¢ statyczng, wysokg wilgotnosé lub wysokie temperatury (zalecana jest
temperatura pomiedzy 15i25 °C oraz od 40 do 60% wilgotnosci). Aby zachowac¢ wydajnos$¢
i zywotnos¢ akumulatora litowo-jonowego, taduj go co najmniej raz na pét roku.

» W przypadku stwierdzenia przy pierwszym uzyciu jakichkolwiek nieprawidtowosci
w akumulatorze litowo-jonowym, na przykiad przegrzewania sie lub rdzy, NIE WOLNO
korzysta¢ z akumulatora. Skontaktuj sie z dzialem obstugi klienta firmy Brother.

Urzadzenie P-touch

* NIE instaluj drukarki P-touch w poblizu jakichkolwiek urzadzen, ktére mogg powodowac
zaktécenia elektromagnetyczne. Drukarka P-touch moze nie funkcjonowac¢ prawidiowo,
jesli znajduje sie w poblizu telewizora lub radia itp.

* NIE korzystaj z urzadzenia P-touch w jakikolwiek inny sposéb lub w jakimkolwiek innym
celu niz opisany w niniejszej instrukcji. Takie dziatanie moze doprowadzi¢ do wypadkow
lub uszkodzenia urzgdzenia P-touch.

» NIE wktadaj zadnych przedmiotéw do gniazda wyjsciowego tasmy, ztgcza zasilacza
sieciowego ani zadnej innej czesci urzadzenia P-touch.

* NIE dotykaj gtowicy drukujacej palcami (patrz str. 9). Do czyszczenia gtowicy drukujgcej
uzywaj opcjonalnej kasety czyszczacej gtowicy drukujacej (TZe-CL4) lub miekkiej szmatki
(np. bawetnianego wacika) (patrz Podrecznik uzytkownika).

* NIE czy$¢ zadnej czesci urzadzenia P-touch alkoholem lub innymi rozpuszczalnikami
organicznymi. Uzywaj w tym celu tylko migkkiej, suchej szmatki.

* NIE wystawiaj urzadzenia P-touch na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych,
grzejnikdw ani innych urzgdzen, w miejscach narazonych na bardzo wysokie lub niskie
temperatury, wysoka wilgotnos¢ lub duze zapylenie. Standardowy zakres temperatur
roboczych urzgdzenia P-touch wynosi od 10 do 35 °C.

* NIE pozostawiaj na dtuzej gumy lub winylu lub przedmiotéw wykonanych z gumy lub
winylu na urzgdzeniu P-touch, poniewaz mogg one zaplami¢ obudowe urzadzenia.

» W zaleznosci od warunkéw pracy i zastosowanych ustawien niektére znaki lub symbole
mogg by¢ nieczytelne.

* W urzadzeniu P-touch uzywaj tasm TZe lub rurek HSe firmy Brother.

+ NIE ciggnij za tasme w kasecie ani nie naciskaj nig, aby unikng¢ uszkodzenia urzgdzenia
P-touch.

» NIE probuj drukowac etykiet, jesli kaseta z tasma w urzadzeniu P-touch jest pusta lub jesli
jej nie ma. Moze to doprowadzi¢ do uszkodzenia gtowicy drukujgce;.

* NIE prébuj odcinac tasmy podczas drukowania lub podawania, poniewaz moze to
doprowadzi¢ do uszkodzenia tasmy.

« W zaleznosci od miejsca, materiatu i pogody, etykiety moga odklei¢ sie lub ich odklejenie
moze stac sie niemozliwe, a ich kolor moze sie zmieni¢ lub moze zosta¢ przeniesiony na
inne przedmioty.
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* NIE wystawiaj kaset z taSmg na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych, wysokie
temperatury, wysoka wilgotno$¢ lub kurz. Przechowuj kasety z tasmg w chtodnym,
ciemnym miejscu. Uzywaj kaset z taSmg krétko po otwarciu ich opakowania.

» Plamy spowodowane tuszem na bazie oleju lub wody moga by¢ widoczne przez pokrywajgca

je etykiete. Aby ukry¢ plamy, uzyj dwoch warstw etykiet, umieszczonych jedna na drugiej lub

uzyj etykiety w ciemnym kolorze.

W przypadku awarii lub naprawy urzadzenia P-touch, a takze wyczerpania baterii, wszelkie

dane przechowywane w pamieci zostang utracone.

» Po odfgczeniu zasilania na diuzej niz dwie minuty caty tekst i wszystkie ustawienia formatu
zostang wyczyszczone. Wszelkie pliki tekstowe zapisane w pamigci réwniez zostang
wyczyszczone.

» W fazie produkcyjnej i podczas transportu na wyswietlaczu znajduje sie plastikowa,

przezroczysta naklejka ochronna. Przed uzyciem naklejke nalezy usungg.

Dtugos$¢ wydrukowanej etykiety moze roznic sie od wyswietlanej dtugo$ci etykiety.

* W tym modelu mozesz takze uzywac rurki termokurczliwe;.

Wiecej informacji mozna znalez¢ w witrynie firmy Brother (http://www.brother.com/).

W przypadku korzystania z rurek termokurczliwych nie mozna drukowac ramek, wstepnie
zaprogramowanych szablonéw P-touch oraz korzysta¢ z niektérych ustawien czcionek.
Drukowane znaki moga réwniez by¢ mniejsze niz w przypadku tasmy TZe.

» Urzadzenie P-touch nie jest wyposazone w funkcje tadowania akumulatoréw Ni-MH.

» Wydrukowana etykieta moze rézni¢ sie od etykiety wyswietlanej na wyswietlaczu LCD.

» Nalezy pamietac, ze firma Brother Industries, Ltd. nie ponosi odpowiedzialnosci za zadne

uszkodzenia lub obrazenia powstate na skutek nieprzestrzegania srodkéw ostroznosci

wymienionych w niniejszym podreczniku.

Zalecamy doktadne przeczytanie niniejszego podrecznika przed rozpoczeciem uzytkowania

urzgdzenia P-touch oraz zachowanie go w tatwo dostepnym miejscu w celu korzystania

Z niego w przysztosci.

Plyta CD-ROM

* NIE rysuj powierzchni ptyty CD-ROM, nie narazaj jej na bardzo wysokie ani bardzo niskie
temperatury, nie ktadz na niej cigzkich przedmiotéw ani nie zginaj je;.

» Oprogramowanie zawarte na ptycie CD-ROM jest przeznaczone do uzytku z urzgdzeniem
P-touch i moze zosta¢ zainstalowane na wiecej niz jednym komputerze.
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Symbole uzywane w niniejszym podreczniku

Nastepujgce oznaczenia uzywane sg w niniejszym podreczniku, aby wskaza¢ dodatkowe
informacije.

@ . Ten symbol oznacza informacje lub instrukcje, ktérych zignorowanie moze spowodowac
" uszkodzenia lub obrazenia, bgdz czynnosci, ktére zakonczg sie btedami.

. Ten symbol oznacza informacje lub instrukcje, ktére mogg pomaéc w zrozumieniu
Q " i bardziej wydajnej obstudze urzadzenia P-touch.



http://www.brother.com/
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Korzystanie z urzadzenia P-touch
B Tworzenie etykiety za pomoca urzadzenia P-touch

1| WPROWADZENIE
[- Przygotowywanie urzadzenia P-touch. )

A TWORZENIE ETYKIETY

< Wybieranie typu zastosowania etykiet. N

Oprécz wprowadzania tekstu
L . Q urzadzenie P-touch oferuje szeroka
» Wprowadzanie i edycja tekstu.

. . game opcji formatowania.
» Wprowadzanie symboli.
« Wprowadzanie znakéw akcentowanych. Mozliwe jest tworzenie takich etykiet:

* Ustawianie opcji odcinania. =)
" ’M'.
n‘\_/

.Edycja etykiety”
w Podreczniku uzytkownika
Joogon

1Pot(1) 1Po(1) 1Po3(1)|  JIPO3(1) IPO2(1) 1POI(1)

- J

g DRUKOWANIE ETYKIET
Q Przed drukowaniem mozna sprawdzic¢

"+ Drukowanie etykiety.
uktad etykiety za pomoca funkcji

.Drukowanie etykiet”
w Podreczniku uzytkownika podgladu.

Mozliwe jest tworzenie takich etykiet:

Lo

N rother'

~+ 18mm> 162 mm

ChiBints

- J

@ » Usun etykiety zaraz po ich odcigciu, aby nie pozostawaty w gniezdzie wyjSciowym tasmy.
* Podczas uzywania urzadzenia P-touch nie ustawiaj go pionowo. W przeciwnym razie odcinane
etykiety mogg wpas¢ do srodka urzadzenia i spowodowac jego awarig.




B Tworzenie etykiety przez podtaczenie urzadzenia P-touch do komputera

1| WPROWADZENIE

Urzadzenie P-touch mozna wykorzystywac¢ jako samodzielne urzadzenie etykietujace lub
podtgczy¢ do komputera PC/Mac, aby za pomocg dotgczonego oprogramowania
P-touch Editor tworzy¢ bardziej skomplikowane etykiety.

Aby uzywac urzgdzenia P-touch podtgczonego do komputera, nalezy podigczy¢ urzgdzenie
P-touch do komputera za pomocg dostarczonego kabla USB i zainstalowaé
oprogramowanie P-touch Editor oraz sterowniki.
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* Przygotuj urzadzenie P-touch.
* Przygotuj komputer PC.

A TWORZENIE ETYKIETY

"+ Uruchom oprogramowanie P-touch Editor.
Wprowadz tekst etykiety za pomocg Q
oprogramowania P-touch Editor. ABE Bompony

,Edycja etykiety”
w Podreczniku uzytkownika
Pomoc do oprogramowania
-

g DRUKOWANIE ETYKIET

» Drukowanie etykiety

,Drukowanie etykiet”
w Podreczniku uzytkownika

Mozliwe jest tworzenie takich etykiet:

1A-B01
1A-B01
1A-B01
1A-B01

1A-B011A-B02.1A-B03 1A-B04

Pomoc do oprogramowania

@ + Usun etykiety zaraz po ich odcigciu, aby nie pozostawaty w gniezdzie wyjSciowym tasmy.
* Podczas uzywania urzadzenia P-touch nie ustawiaj go pionowo. W przeciwnym wypadku
odcinane etykiety moga wpas¢ do $rodka urzadzenia P-touch i spowodowac jego awarig.
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Rozpakowywanie urzgdzenia P-touch

Przed uzyciem urzadzenia P-touch sprawdz, czy opakowanie zawiera przedstawione ponizej
elementy.

EmE550W
Urzadzenie P-touch Zasilacz sieciowy Kabel USB

Wtyczka moze sig roznic
w zaleznosci od kraju.
Bateria litowo-jonowa |Pasek

Z

Ptyta CD-ROM Podrecznik szybkiej obstugi

ﬂ Rozpakowywanie urzgdzenia P-touch
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1. Zatrzask pokrywy 6. Odcinarka tasmy

2. Szczelina wylotowa tasmy 7. Komora na kasete z tasma
3. Wyswietlacz LCD 8. Dzwignia zwalniania

4. Gniazdo mini-USB 9. Gtowica drukujaca

5. Klawiatura

Q Wyswietlacz LCD jest fabrycznie pokryty arkuszem ochronnym, zapobiegajacym uszkodzeniom.
Przed uzyciem urzadzenia P-touch nalezy zdjac te folie.

1. Podglad tasmy 4. Dioda LED
2. Pokrywa tylna 5. Komora akumulatora
3. Ztacze zasilacza sieciowego

Opis ogodiny ﬂ
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Wyswietlacz LCD

10.

11 12 13

14 15 16 17

123 ilEB{JI

Lﬂj

4
7

2 6 8

Numer wiersza

Oznacza numer wiersza w uktadzie
etykiety.

Tryb zmiany

Oznacza, ze tryb zmiany jest wigczony.
Linia poczatkowal4. Linia koncowa
Drukowany jest obszar pomigdzy linig
poczatkowsg i korcowa.

Krotkie linie wysuniete z linii
poczatkowej/koncowej wskazujg koniec
uktadu etykiety.

Linia separatora bloku

Wskazuje koniec bloku.

Kursor

Oznacza biezgcg pozycje wprowadzania
danych. Znaki wprowadzane sg po lewej
stronie kursora.

Typ zastosowania etykiet

Wskazuje biezacy typ zastosowania
etykiet.

Rozmiar tasmy

Okresla nastepujgcy rozmiar tasmy

dla wprowadzanego tekstu:

Szerokos$¢ tasmy x dtugos¢ etykiety
Jesli okreslono dlugos¢ etykiety,

symbol & jesttakze widoczny po prawej
stronie rozmiaru tasmy.

Symbol Wejscia/Przejscia do nowego
wiersza

Oznacza koniec wiersza tekstu.
Poziom baterii

Wskazuje poziom natadowania baterii.
Jest wyswietlany tylko w przypadku
uzycia baterii litowo-jonowych.

{ass] - Petny - Niski
=1 - Potowa - Pusta

ﬂ Opis ogolny
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11. Tryb Caps

Oznacza, ze tryb Caps jest wigczony.

12.-16. Wskazowki dotyczace stylu

Okreslajg biezgce ustawienia czcionki (12),
rozmiaru znakow (13), stylu znakow (14),
ramki (15) i wyréwnania (16).

W zaleznosci od wybranego typu
zastosowania etykiet wskazéwki
dotyczace wyréwnania moga nie

by¢ wyswietlane.

17. Wskazowki dotyczace uktadu

Okreslajg ustawienia dotyczgce
orientacji, uktadu, separatora,
odwrdcenia oraz powtérzonego tekstu.
Wyswietlane elementy roznig sie

w zaleznosci od wybranego typu
zastosowania etykiet.

18. Polaczenie bezprzewodowe

Wskazuje obecny stan potaczenia
bezprzewodowego.

Podtaczone w trybie WLAN

Odtaczone w trybie WLAN

]
=

Potaczone/Odtaczone w trybie

=2 Bezposrednim
Nawigzywanie potgczenia przez
- kreatora konfiguracji
- Nawigzywanie potgczenia
M
(Miga) |\ trybie Ad-hoc
(Wyt) Potaczenie bezprzewodowe

WYL.




19.

20.

21.

22.

23.

Wyboér kursorem
Uzyj klawiszy a i v, aby wybra¢ pozycje
menu, oraz klawiszy « i », aby zmienic

19 20 21

—
Czcink. GO
liglkosc s Autom,
iZrksc @Kl

Aty : Morm.
OGaLHE na1|x14

22

23

HL L0 4ty 3 [sed]
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Aram*———rmm

Okreslony znak wiersza

Oznacza, ze dla kazdego wiersza
wprowadzane sg osobne ustawienia.
Symbol blokady

Wskazuje, ze niektorych elementow
nie mozna zmienic.

Wskazuje aktualnie wybrang liczbe/liczbe
dostepng do wyboru.

Numer bloku

Wskazuje numer bloku.

Zapoznaj si¢ z czgscig ,, Wyswietlacz LCD”
na stronie 31, aby dowiedzie¢ sie, jak
zmieni¢ ustawienia kontrastu i pod$wietlenia
wyswietlacza LCD.

JINFZAVMOUdM e

Opis ogodiny ﬂ
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24 25 26 27 28 29
Domyslnym jezykiem jest angielski.

1. Zasilanie 9. Flaga kabla
Wigcza i wytacza urzgdzenie P-touch. Tworzy etykiety flagowe do kabli.
2. Styl 10. Krosownica
Ustawia atrybuty znakow i etykiet. Tworzy etykiety jedno i wielowierszowe
3. Podglad dla grupy gniazd na krosownicy.
Wyswietla podglad etykiety. 11. Blok wykrawania
4. Podawanie i odcinanie Tworzy etykiety o maksymalnie
Podaje 24,5 mm niezadrukowanejtasmy, 3 wierszach dla blokéw wykrawania.
a nastepnie odcina tasme. 12. Menu
5. Drukuj Ustawia preferencje dotyczgce obstugi
« Drukuje biezacy projekt etykiety urzadzenia P-touch (Jezyk,
na tasmie. Dostosowanie itp.).
* Drukuje wiele kopii po nacisnieciu 13. Esc (Escape)
klawisza Shift. Anuluje biezgce polecenie i powraca
6. Ogolne do ekranu wprowadzania danych lub
Tworzy etykiety uniwersalne. do poprzedniego kroku.
7. Panel czotowy 14. Wyczys¢
Tworzy etykiety na panele czotowe, Czysci caly wprowadzony tekst lub caty
identyfikatory oraz do zastosowan tekst i biezace ustawienia etykiety.
z pojedynczym portem. 15. OK
8. Owijka kabla Wybiera wyswietlang opcje.
Tworzy etykiety, ktére mozna owijaé 16. Kursor (Ao v «4»)
wokot kabla, widkna lub przewodu. Przesuwa kursor w kierunku strzatki.

ﬁ Opis ogolny
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18.

19.

20.

21

22,

. Znaki

» Uzyj tych klawiszy, aby wpisywac litery
lub cyfry.

» Za pomocg tych klawiszy w potgczeniu
z klawiszem Caps lub Shift mozna

wprowadzac wielkie litery oraz symbole.

BS (backspace)

Usuwa znak po lewe;j stronie kursora.
Shift

Uzyj tego klawisza w potgczeniu

z klawiszami liter i cyfr, aby wprowadzaé
wielkie litery lub symbole oznaczone

na klawiszach.

Caps

Wiacza i wytgcza tryb Caps.

. Enter

» Wstawia nowy wiersz podczas
wprowadzania tekstu.

* Tylko do zastosowan etykietowania
typu ,OGOLNE” — wprowadza nowy
blok w przypadku nacisnigcia
jednoczesnie z klawiszem Shift.

Akcent

Uzyj, aby wybra¢ i wprowadzi¢ znak

akcentowany.

23. Spacja
» Wstawia puste miejsce.
* Przywraca ustawienie do wartosci
domysine;j.
24. Plik
Umozliwia drukowanie, otwieranie,
zapisywanie lub usuwanie czesto
uzywanych etykiet znajdujgcych sie
w pamieci plikéw.
25. Symbol
Uzyj, aby wybra¢ i wprowadzi¢ symbol
z listy dostepnych symboli.
26. Kod kreskowy
Otwiera ekran ,Konfig. kodu kreskwg”.
27. Serializuj
* Drukuje etykiety serializowane.
« Serializuje i drukuje na etykiecie
dowolne 2 numery jednoczesnie
w przypadku uzycia w potgczeniu
z klawiszem Shift.
28. Baza danych
Wykorzystuje do utworzenia etykiety
wybrany zakres rekordéw z pobranej
bazy danych.
29. WiFi
Uruchamia komunikacje WLAN/
bezprzewodowg bezposrednig.

JINFZAVMOUdM e
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Zasilanie

Zasilacz sieciowy

Do tego urzadzenia P-touch uzywaj zasilacza AD-E001 (zasilacz sieciowy). Podtgcz zasilacz
sieciowy bezposrednio do urzgdzenia P-touch.

(1) Nie mozna uzywag zasilaczy AD-18 lub AD-24ES.

ﬂ Wiéz wtyczke przewodu zasilacza sieciowego do ztgcza w urzadzeniu P-touch
oznaczonego symbolem DC IN 12V.

A Wi6z wtyczke zasilacza sieciowego do standardowego gniazda sieci elektryczne;j.

@ * Przed odlaczeniem zasilacza sieciowego wylacz urzadzenie P-touch.
* Nie ciagnij, ani nie wyginaj przewodu zasilacza sieciowego.
* Po odlaczeniu od zasilania i baterii na czas przekraczajacy dwie minuty wszystkie ustawienia
tekstu oraz formatowania zostang skasowane.
* Pobrane symbole, szablony i bazy danych zostang zapisane, nawet w przypadku braku zasilania.
* Po podlaczeniu wtyczki zasilacza sieciowego do gniazda elektrycznego wiaczenie przycisku
& (Zasilanie) moze nastapi¢ dopiero po kilku sekundach.

Q Aby zabezpieczy¢ i zachowaé zawarto$¢ pamigci urzadzenia P-touch, gdy zasilacz sieciowy jest
odlaczony, zaleca si¢ zainstalowanie w urzadzeniu P-touch baterii litowo-jonowych (BA-E001),
baterii alkalicznych AA (LR6) lub akumulatorow Ni-MH (HR6).

Akumulator litowo-jonowy

HmWkladanie baterii litowo-jonowej

ﬂ Otworz tylng pokrywe, naciskajgc zatrzask pokrywy.
1. Pokrywa tylna
2. Zatrzask pokrywy

ﬂ Zasilanie
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A W16z baterie litowo-jonowg do komory baterii.

JINFZAVMOUdM e

g Upewnij sie, ze haczyki znajdujgce sie na krawedzi pokrywy tylnej sg wioZzone prawidtowo,
a nastepnie zatdz pokrywe z powrotem.

Jesli nie mozna zatozy¢ pokrywy tylnej, sprawdz, czy biala dzwignia jest podniesiona. Jesli nie,
unie$ dzwignie, a nastepnie zat6z pokrywe.

HWyjmowanie baterii litowo-jonowych
Zdejmij pokrywe baterii i wyjmij baterie litowo-jonowa, a nastepnie zatéz pokrywe z powrotem.

Htadowanie baterii litowo-jonowych
Baterie litowo-jonowg mozna natadowac, gdy jest wtozona do urzgdzenia P-touch.
Aby natadowac baterie litowo-jonowa, wykonaj nastepujaca procedure.

Q * Wykonaj ponizsza procedurg, aby natadowac bateri¢ litowo-jonowa, zanim jej uzyjesz.
* Calkowite naladowanie baterii litowo-jonowej moze zaja¢ do 6 godzin.

ﬂ Upewnij sie, ze urzgdzenie P-touch jest wylgczone. Jezeli urzadzenie P-touch jest
witaczone, nacisnij i przytrzymaj przycisk ¢y (Zasilanie), aby je wytgczyc.

A Upewnij sie, ze bateria litowo-jonowa jest zainstalowana w urzgdzeniu P-touch.

i] Uzyj zasilacza sieciowego, aby podtgczy¢ urzgdzenie P-touch
do gniazda zasilania prgdem zmiennym.
Podczas fadowania zapala sie dioda LED obok ztgcza
zasilacza, ktéra gasnie po catkowitym natadowaniu
akumulatora litowo-jonowego. Wskaznik poziomu baterii
na wyswietlaczu bedzie pokazywat trzy paski {za] .

B Zatrzymywanie tadowania baterii litowo-jonowej
Aby zatrzymac fadowanie baterii litowo-jonowej, odtacz zasilacz sieciowy.

Q Wskazowki dotyczace uzytkowania baterii litowo-jonowej
* Nataduj bateri¢ litowo-jonowa przed uzyciem. Nie uzywaj jej, zanim nie zostanie natadowana.

* Ladowanie baterii litowo-jonowej moze odbywac si¢ w srodowisku o temperaturze od 5 do 35 °C.
Nalezy ja wigc tadowa¢ w warunkach zgodnych z tym zakresem temperatur. Jezeli temperatura
otoczenia jest poza tym zakresem, bateria litowo-jonowa nie bedzie si¢ tadowac, a wskaznik
baterii b¢dzie nadal zapalony.

* Jezeli urzadzenie P-touch jest uzywane, gdy wlozona jest bateria litowo-jonowa i jednoczesnie
podtaczony jest zasilacz sieciowy, wskaznik baterii moze si¢ wytaczy¢, a tadowanie moze
zosta¢ przerwane nawet wtedy, gdy bateria litowo-jonowa nie jest catkowicie natadowana.

Zasilanie ﬁ
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Bateria litowo-jonowa — charakterystyka

Znajomos$¢ wilasciwosci baterii litowo-jonowej umozliwi jej optymalne wykorzystanie.

» Uzywanie lub przechowywanie baterii litowo-jonowej w miejscu o wysokiej lub niskiej
temperaturze moze przyspieszy¢ pogarszanie si¢ jej jakosci. Szczegdlnie korzystanie z baterii
litowo-jonowej w miejscach o wysokim poziomie natadowania (90% lub wigcej) w wysokich
temperaturach znacznie przyspiesza pogarszanie si¢ jakosci akumulatora.

» Korzystanie z urzadzenia P-touch podczas tadowania baterii litowo-jonowej takze moze
przyspieszac¢ pogarszanie si¢ jakosci baterii. Jezeli uzywasz urzadzenia P-touch z wtozona
bateria litowo-jonowa, odlacz zasilacz sieciowy.

» Jezeli urzadzenie P-touch nie bedzie uzywane przez okres dluzszy niz miesigc, wyjmij z niego
bateri¢ litowo-jonowa i przechowuj ja w chtodnym miejscu z dala od bezposredniego dziatania
promieni stonecznych.

« Jezeli bateria litowo-jonowa nie bedzie uzywana przez dtuzszy czas, zaleca si¢ fadowanie jej co
6 miesiecy.

* Podczas tadowania baterii litowo-jonowej urzadzenie P-touch moze by¢ ciepte w dotyku. Jest
to normalne zjawisko i mozna bezpiecznie korzysta¢ z urzadzenia P-touch. Jezeli urzadzenie
P-touch rozgrzeje si¢ do bardzo wysokiej temperatury, przerwij jego uzywanie.

Dane techniczne

* Czas fadowania: Okoto 6 godzin w przypadku tadowania za pomocg zasilacza sieciowego (AD-E001)
* Napiecie znamionowe: DC 7,2 V
* Pojemno$¢ nominalna: 1 850 mAh

Bateria litowo-jonowa

Zakres temperatury otoczenia

tadowanie 40 °C
Standardowy prad wytadowczy 1,9 A 60 °C
Maksymalny prad wytadowczy 2,5 A 60 °C
mniej niz 1 miesigc -20-50 °C
Dostarczona bateria mniej niz 3 miesigce -20-40 °C
mniej niz 1 rok -20-20 °C
Parametry tadowania
Maksymalne napigcie tadowania 8,2 V (prad staty)
Maksymalny prad tadowania 1330 mA

System do etykietowania P-touch
» Prad fadowania: 800 mA
» Napiecie tadowania: do 8,2 V (maksimum)

ﬁ Zasilanie
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Bateria alkaliczna/Ni-MH

1]

Po upewnieniu sig, ze zasilanie jest wylgczone, nalezy zdjg¢
pokrywe znajdujgca sie z tytu urzadzenia P-touch. Jesli

baterie znajduja sie juz w urzadzeniu P-touch, nalezy je wyjaé.

@ Podczas wymiany baterii upewnij si¢, ze zasilanie jest
wylaczone.

JINFZAVMOUdM e

W16z 6 nowych baterii alkalicznych AA (LR6), lub catkowicie
natadowanych baterii Ni-MH (HR6). Upewnij sie, ze dodatni
(+) i ujemny (-) koniec baterii jest zgodny z oznaczeniem
dodatnim (+) i uiemnym (-) wewnatrz komory baterii.
Uzytkownicy baterii alkalicznych

@ Zawsze nalezy wymienia¢ wszystkie szes¢ baterii na nowe.

Uzytkownicy baterii Ni-MH

@ Zawsze nalezy wymienia¢ wszystkie sze$¢ baterii na
calkowicie natadowane.

Q Aby uzyska¢ informacje na temat zalecanych baterii,
odwiedz strone http://solutions.brother.com/

Zatoz pokrywe tylng, wktadajgc trzy haczyki na jej spodzie
do wpustéw w urzgdzeniu P-touch, a nastepnie dociskajgc
ja, az wskoczy na miejsce.

®

* Usun baterie, jesli nie bedziesz korzystac¢ z urzadzenia P-touch przez dtuzszy czas.

* Oddaj zuzyte baterie do odpowiedniego punktu zbiorki. Nie wyrzucaj ich z odpadami ogélnymi.

Ponadto przestrzegaj wszystkich wlasciwych przepisoéw.
* Przy przechowywaniu lub wyrzucaniu baterii nalezy owina¢ ja
(na przyktad celofanows tasmg), aby zapobiec zwarciu.
(Przyktad izolacji baterii)
1. Celofanowa tasma
2. Bateria alkaliczna lub Ni-MH

Zasilanie
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Wkiladanie kasety z tasma

W urzadzeniu P-touch moga by¢ uzywane kasety z tasma o szerokosci 3,5 mm, 6 mm, 9 mm,
12 mm, 18 mm lub 24 mm oraz kasety z rurkg o szerokosci 5,8 mm, 8,8 mm, 11,7 mm, 17,7 mm
lub 23,6 mm.

@ Jesli nowa kaseta z tasma wyposazona jest w tekturowy ogranicznik, nalezy
go zdjac przed wlozeniem kasety.

ﬂ Sprawdz, czy koniec tasmy nie jest wygiety i czy przechodzi przez 1
prowadnice tasmy. Jesli tasma nie jest przeprowadzona przez
prowadnice tadmy, przeprowadz jg w sposob przedstawiony
na ilustracji.

1. Koniec tasmy
2. Prowadnica tasmy

A Upewniwszy sig, ze zasilanie jest wytgczone, umiesc
urzgdzenie P-touch na ptaskiej powierzchni, jak pokazano
na ilustracji, a nastepnie otwérz pokrywe tylng. Jezeli
w urzgdzeniu P-touch juz znajduje sie kaseta z tasma,
wyjmij jg, pociagajac jg prosto w gore.

g W6z kasete z tasmg do komory na tasme, kierujgc
koniec tasmy w strone szczeliny wylotowej urzgdzenia
P-touch, a nastepnie docisnij, az ustyszysz kliknigcie.
1. Szczelina wylotowa tasmy

@ * Podczas wktadania kasety z tasma upewnij si¢, ze taSma i tama barwiaca nie dotykaja
glowicy drukujace;.

» Upewnij si¢, ze w taSmie nie ma luzu, a potem ostroznie
w16z kasete z tasma. Jesli na tasmie jest luz, podczas
wktadania kasety taSma zaczepi o wypustke (2) i moze
si¢ zgia¢ lub pomarszczy¢, wskutek czego zatnie si¢
w urzadzeniu.

Aby naprawic¢ luz w tasmie, zapoznaj si¢ z ilustracja
w kroku 1 i wyciagnij taSme z prowadnicy tasmy.
» Wyjmujac kasete z tasma, upewnij sie, ze tasma nie zaczepi o wypustke (2).

ﬁ Wktadanie kasety z tasma
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4| Zamknij pokrywe tylna.
@ * Pot6z urzadzenie P-touch na ptaskiej powierzchni, zgodnie
z ilustracja, a nastgpnie zatoz tylng pokrywe.
* Jezeli zamocowanie tylnej pokrywy jest niemozliwe,
sprawdz, czy biata dzwignia (1) jest podniesiona. Jesli nie,
unie$ dzwignig, a nastepnie zat6z pokrywe.

JINFZAVMOUdM e

@ * Nie wyciagaj etykiety wychodzacej z szczeliny wylotowej tasmy. Moze to spowodowa¢é
zwolnienie tasmy barwiacej wraz z tasma. Po zwolnieniu tasmy barwiacej tasma moze
przesta¢ dziataé.

* Kasety z tasma nalezy przechowywac w chtodnym, ciemnym miejscu, z dala od bezposrednich
promieni stonica i wysokiej temperatury, wysokiej wilgotnosci lub kurzu. Kasete z taSma nalezy
uzy¢ od razu po otwarciu jej szczelnego opakowania.

Bardzo mocna tasma samoprzylepna:

» W przypadku szorstkich i teksturowanych powierzchni zaleca si¢ korzystanie ze wzmocnionej
taSmy samoprzylepne;.

* Cho¢ instrukcje dolaczone do kasety wzmocnionej tasmy samoprzylepnej zalecaja ciecie jej
nozyczkami, mozna ja przecina¢ takze za pomoca odcinarki taSmy w urzadzeniu P-touch.

Wiaczanie i wylgczanie zasilania

Nacisnij przycisk ¢y (Zasilanie), aby wigczy¢ urzgdzenie P-touch.

Nacisnij i przytrzymaj przycisk ¢y (Zasilanie) ponownie, aby wytgczy¢ urzadzenie P-touch.

Q * Urzadzenie P-touch wyposazone jest w funkcje oszcz¢dzania energii, ktdra automatycznie
wylacza urzadzenie, jesli przez okreslony czas w danych warunkach nie zostanie nacis$niety

zaden klawisz. Aby uzyskac¢ szczegdtowe informacje, zapoznaj si¢ z ponizsza tabela
,,Czas automatycznego wytaczania”.

Czas automatycznego wyltaczania
Uzywajac zasilacza sieciowego lub baterii litowo-jonowej, mozesz zmieni¢ ustawienia czasu
automatycznego wytgczenia.

Podczas uzywania baterii alkalicznych lub Ni-MH nie mozna zmienia¢ czasu automatycznego
wylaczenia. (Czas jest ustawiony na 20 minut.)

ﬂ Nacisnij klawisz Menu, wybierz opcje ,Autom. wytgczenie” za pomocg klawisza a lub v,
a nastepnie nacisnij klawisz OK lub Enter.

3] Wybierz baterie przedstawiong na wyswietlaczu LCD za pomoca klawisza a lub v
i ustaw warto$¢ za pomocg klawisza « lub p.
Mozna wybrac¢ opcje ,Zasil. sieciowy” lub ,Akum. lit-jon”.

g Nacisnij klawisz OK lub Enter.

Wigczanie i wytaczanie zasilania ﬂ
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Czas automatycznego wylaczania

Ustawienie | Wartos¢ Ustawienie Wartos¢
Zasil. sieciowy Wiyt Akum. lit-jon Wit
10min 10min
20min 20min
30min 30min
40min 40min
50min. 50min.
1godz. 1godz.
2godz.
4godz.
8godz.
12gdz.

« Jezeli do urzadzenia P-touch zostanie podtaczony zasilacz sieciowy po tym, jak okreslona
zostata opcja ,,Autom. wylaczenie”, waznym ustawieniem staje si¢ ,,Zasil. sieciowy”.
» Warto$¢ domyslna to ,,1godz.” dla zasilacza sieciowego oraz ,,30min” dla baterii litowo-jonowej.

Podawanie tasmy

* Po wlozeniu kasety z taSma nalezy podac¢ tasme w celu usunigcia luzu taSmy i taSmy barwiace;j.
* Nie wyciagaj etykiety wychodzacej z szczeliny wylotowej tasmy. Moze to spowodowa¢é
zwolnienie tasmy barwiacej wraz z taSma. Po zwolnieniu tasmy barwiacej taSma moze

przestacé dzialaé.
* Nie blokuj szczeliny wylotowej tasmy podczas drukowania lub podawania tasmy. Moze to

spowodowac zacigcie taSmy.

Podawanie i odcinanie
Funkcja podawania i odcinania podaje 24,5 mm pustej tasmy, a nastepnie odcina tasme.

ﬂ Naciénij klawisz Podawanie i odcinanie.
Na wyswietlaczu LCD pojawi sie komunikat ,Wysungc i cig¢?”.

A Za pomoca klawisza a lub w wybierz opcje ,Wysun & Tnij”, a nastepnie nacisnij OK lub

Enter.
Podczas podawania tasmy pojawi sie komunikat ,Wysuw.ta$... Pro. czeka¢”, a nastepnie

tasma zostanie odcieta.
Q Aby zakonczyc¢ t¢ funkcje Iub jg anulowac, nacisnij Esc.

Tylko podawanie

Ta funkcja wysunie tasme o okoto 24,5 mm, w wyniku czego z kasety z taSmg bedzie
wystawata pusta etykieta. Ta czynnosé jest zalecana w przypadku korzystania z tasm
tekstylnych, ktére powinny by¢ ciete nozyczkami.

Podawanie tasmy
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ﬂ Naciénij klawisz Podawanie i odcinanie.
Na wyswietlaczu LCD pojawi sie komunikat ,Wysungc i cigc?”.

A Za pomocg klawisza a lub v wybierz opcje , Tylko wysun”, a nastepnie nacisnij OK lub
Enter.
Podczas podawania tasmy pojawi sie komunikat ,Wysuw.tas... Pro. czekac”.

JINFZAVMOUdM e

Q Aby zakonczy¢ te funkcje lub ja anulowac, nacisnij Esc.

Wyswietlacz LCD

Kontrast wyswietlacza LCD
Ustawienie kontrastu wyswietlacza LCD mozna ustawi¢ na jeden z pigciu poziomow (+2, +1,
0, -1, -2), aby ekran byt tatwiejszy w odczycie. Ustawienie domysine to ,0”.

ﬂ Nacisnij klawisz Menu, wybierz opcje ,Dostosowanie” za pomoca klawisza A lub v,
a nastepnie nacisnij klawisz OK lub Enter.

A Wybierz opcje ,Kontrast LCD” za pomoca klawisza a lub ¥, a nastepnie ustaw wartos¢
za pomoca klawisza <« lub p.

3] Nacisnij klawisz OK lub Enter.

Q * Naci$nij klawisz Esc, aby wroci¢ do poprzedniego kroku.
* Naci$nigcie klawisza Spacja na ekranie ustawienia kontrastu powoduje ustawienie wartosci
domyslnej kontrastu na ,,0”.

Podswietlenie

Podswietlenie mozna wigczyc¢ lub wytgczyé.

Wyswietlacz jest bardziej czytelny, gdy podswietlenie jest wigczone. Domysinym ustawieniem
jest wigczenie.

ﬂ Nacisnij klawisz Menu, a nastepnie wybierz ,Zaawansowane” za pomoca klawisza
A lub w. Nacisnij klawisz OK lub Enter.

3] Wybierz opcje ,Podswietlenie” za pomocg klawisza a lub w, a nastepnie nacisnij
klawisz OK lub Enter.

g Wybierz ,Wt.” lub ,Wyt.” za pomocg klawisza a lub w, a nastepnie nacisnij klawisz OK
lub Enter.

@ * Poprzez wylaczenie podswietlenia mozna oszczedzié energie.
* Pods$wietlenie zgas$nie automatycznie. Naci$nij dowolny klawisz, aby je uruchomi¢ ponownie.
Podczas drukowania pod$wietlenie jest wylaczone. Podczas przesytania danych podswietlenie
jest wlaczone.

Wyswietlacz LCD ﬂ
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Ustawianie jezyka i jednostek

Jezyk

ﬂ Nacisnij klawisz Menu, wybierz opcje , F? Jezyk” za pomocg klawisza a lub v,
a nastepnie nacisnij klawisz OK lub Enter.

A Wybierz jezyk polecer menu i komunikatow wyswietlanych na wyswietlaczu LCD
za pomocg klawisza a lub v. ;
Jezyk mozna wybra¢ sposrod nastepujgcych: ,Cestina”, ,Dansk”, ,Deutsch”, ,English”,
,=Espafol’, ,Francais”, ,Hrvatski’, ,ltaliano”, ,Magyar”, ,Nederlands”, ,Norsk”, ,Polski”,
.Portugués”, ,Portugués (Brasil)’, ,Romana”, ,Slovenski”, ,Slovensky”, ,Suomi”,
~Svenska” lub ,Tlrkge”.

i] Naciénij klawisz OK lub Enter.

Q Nacisnij klawisz Esc, aby wroci¢ do poprzedniego kroku.

Jednostka

ﬂ Nacisnij klawisz Menu, wybierz opcje ,Jednostka” za pomocg klawisza a lub v,
a nastepnie nacisnij klawisz OK lub Enter.

g Wybierz jednostke wymiaréw pokazywanych na wyswietlaczu LCD za pomoca klawisza
Alubw.
Mozna wybrac¢ opcje ,cal” lub ,mm”.

g Nacisnij klawisz OK lub Enter.

Q Domyslnym ustawieniem jest ,,mm”.
Nacisnij klawisz Esc, aby wroci¢ do poprzedniego kroku.

Ustawianie jezyka i jednostek
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Wybieranie typu zastosowania etykiet 3

>

Mozna wybra¢ szes$¢ réznych typow zastosowan etykiet. K/] 8383 [ Aieic ]7 ﬂ

=<

OGOLNE 2

Etykiety drukowane w tym trybie mogg mie¢ ogodine zastosowanie. Pozioma 2'

W tym trybie mozesz okre$li¢ nastepujgce elementy.

* Dtug. etykiety: Autom., 10mm-999mm ABCDE
» Orientacja: (Pozioma), (Pionowa) Pionowa

Q Gdy wybrany jest tryb OGOLNE, mozesz nacisna¢ klawisz Shift,

a nast¢pnie nacisng¢ klawisz Enter, aby doda¢ nowy blok.

PANEL CZOLOWY

Etykiety drukowane w tym trybie mogg by¢ uzywane do rozpoznawania 1 blok
réznych paneli czotowych. Blok tekstu jest rownomiernie rozmieszczany

na pojedynczej etykiecie. W tym trybie mozesz okresli¢ nastepujace
elementy.

+ Dtug. etykiety: 50mm, 10mm—-999mm 2 bloki

* Licz. blokow: 1, 1-5 1A-BO1 1A-B02

« Orientacja: (Pozioma), (Pionowa)

OWIJKA NA KABEL
Etykiety wydrukowane w tym trybie mozna owing¢ wokét kabla lub drutu.

W trybie OWIJKA NA KABEL tekst zostaje obrécony o 90° w lewo i IIIIIIT
mozesz okresli¢ nastepujace elementy. 2332222

+ Jedn. miary: Sr. (@) (Srednica niestandardowa), Dtug. (Dlugos¢
niestandardowa), CAT5/6, CAT6A, COAX, AWG

* Wartos¢: W zaleznosci od ustawienia Jedn. miary

« Powtérka: WE., Wyt.

Tekst: Wpisz pojedynczy wiersz z danymi lub wiekszg ich liczbe

Q W przypadku uzycia elastycznej tasmy identyfikacyjnej:
* Zalecamy korzystania z elastycznej tasmy identyfikacyjnej do etykiet w postaci owijek kabla
oraz flag kabla.
* Etykiety wykonane z elastycznej taSmy identyfikacyjnej nie sg przeznaczone do uzycia jako
izolacja elektryczna.

* W przypadku owijania etykiet wokot przedmiotow 2
o cylindrycznym ksztalcie, Srednica (1) przedmiotu = /
powinna wynosi¢ co najmniej 3 mm. T— L

» Nachodzace na siebie koncowki (2) etykiety lub X
flagi etykiety powinny mie¢ co najmniej 5 mm
dhugosci.

Woybieranie typu zastosowania etykiet ﬁ
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FLAGA KABLA

Etykiety drukowane w tym trybie mozna owija¢ wokét kabla lub
druta oraz obu koncéwek naklejki etykiety i zrobi¢ flage. Tekst
na etykietach flagi jest drukowany na obu kohcach etykiety, a na
srodku zostaje puste miejsce, ktore zostanie owiniete wokot
kabla. W tym trybie mozesz okresli¢ nastepujgce elementy.

 Uktad: (Ten sam tekst jest drukowany w kazdym 1. Flaga co najmniej 5 mm
bloku.),
(Dwa rozne teksty sg drukowane w kazdym bloku.)

+ Dtugosc flagi: 30mm, 10mm-200mm

» Srednica kabla: 6mm, 3mm-90mm

+ Orientacja: (Pozioma), (Pionowa)

Pozioma ABC ©  ABC Pionowa i
: ON i —r>
‘ oo : Jes!
159 159 = | 35
Dtugos¢ Obwod Diugosé Dlugos¢ Obwod Diugosé
flagi kabla  flagi flagi kabla flagi

* Gdy w ukladzie flagi wybrana jest opcja [h_:_#r], mozna wprowadzi¢ maksymalnie dwa kody
kreskowe.

» Zalecamy korzystania z elastycznej taSmy identyfikacyjnej do etykiet w postaci flag kabla.

* Etykiety wykonane z elastycznej tasmy identyfikacyjnej nie sg przeznaczone do uzycia jako
izolacja elektryczna.

KROSOWNICA

Etykiety drukowane w tym trybie mogg by¢ uzywane do

rozpoznawania réznych typéw paneli. W tym trybie mozesz D D D D D D
okresli¢ nastgpujgce elementy. oty eoac) oo | fieostny oz porn

+ Dtugosé bloku: 15,0mm, 5,0mm-300,0mm
* Licz. blokow: 4, 1-99
* Separator: { ;7711 (Kreska pionowa), [

: (Mysinik), {7T7T0 (Linia),
.............. 1 (Brak)
+ Orientacja: (Pozioma), (Pionowa)
» Odwrdcenie: Wyt., Wt
* Przesuniety: Wyt., Wt.
Gdy opcja ,Przesuniety” ma ustawiong wartosé ,Wt.”, dostosuj dlugos¢ bloku niezaleznie.

1A-B01 , 1A-B02 , 1A-B03

Dtugos¢ bloku Dtugos¢ bloku Dtugosc¢ bloku

* Bez margin.: Wyt., Wt.
Ustaw lewy i prawy margines etykiety na zero.

Q W opcjach ,,Przesuniety” i ,,Bez margin.” nie mozna ustawi¢ jednoczes$nie wartosci ,, Wt.”.

ﬂ Wybieranie typu zastosowania etykiet
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BLOK WYKRAWANIA
Etykiety drukowane w tym trybie mogg by¢ uzywane do oznaczania typu potgczenia
elektrycznego, czesto uzywanego w telefonii. Na pojedynczej etykiecie moga by¢

maksymalnie trzy wiersze dla kazdego bloku i mozna wprowadzic¢ trzy wiersze dla kazdego

bloku. W tym trybie mozesz okresli¢ nastepujgce elementy.

¢ Szer. modutu: 200mm, 50mm-300mm

* Typ bloku: 4 pary, 2 pary, 3 pary, 5 par, Pusty

* Typ sekwenciji: | (Brak), |1]z|3 (Pozioma), J1a| 4 & (Szkielet)

* Wartos¢ pocz.: ---, 1-99999

ALIIMALIVIOAQT @

| B0 | B02 | B03 | B04 | B05 |

] 807 | 508 | B09 | B10 | B11 |

I1 4| sl 1 2| 1 sl 2% 24|
125 zsl 32| 3s| ADl ir Ael

» Gdy wybrana jest warto$¢ ,,Pusty” w opcji ,, Typ bloku”, opcja ,,Typ sekwencji” jest
ustawiona na Brak.

* Gdy w opcji ,,Typ sekwencji” jest wybrana opcja Brak, ,,Warto§¢ pocz.” pokazuje ,,---”
i nie mozna ustawic¢ wartosci. Jednak wybranie opcji Poziomo lub Szkielet umozliwia

Q

ustawienie w opcji ,, Wartos¢ pocz.” wartosci od 1 do 99 999.

Rurka termokurczliwa

Podczas uzywania rurki termokurczliwej zostanie wyswietlony ekran
ustawien TUL. TERMOKURCZ. w momencie nacisnigcia ktéregokolwiek
przycisku wyboru typu zastosowania etykiet.

* Dtug. etykiety: Autom., 25mm-999mm

Jednak maksymalna diugos¢ wydruku wynosi 500 mm w przypadku rurki termokurczliwej

o szerokosci 5,8 lub 8,8 mm.

Tekst: Wpisz pojedynczy wiersz z danymi lub wiekszg ich liczbe.

Q

W przypadku korzystania z rurki termokurczliwej:

* Nie mozna drukowa¢ ramek.

* W przypadku famania linii fragmenty dekoracyjnych znakéw moga zosta¢ odciete.
* Drukowane znaki moga by¢ mniejsze niz w przypadku tasmy TZe.

Woybieranie typu zastosowania etykiet ﬁ
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Tworzenie etykiety z kodem kreskowym

Przy uzyciu funkcji kodu kreskowego mozna tworzy¢ etykiety z jednowymiarowymi kodami
kreskowymi, przeznaczonymi do uzywania z kontrolnymi zaktadkami zasobu, etykietami
numeréw seryjnych, a nawet systemami POS i kontroli materiatéw.

W Podreczniku uzytkownika wymienione sg ,Kody kreskowe”, kiére mozna wybrac.

Q * Urzadzenie P-touch nie jest przeznaczone wylacznie do tworzenia etykiet z kodami kreskowymi.
Zawsze nalezy sprawdzac, czy etykiety z kodami kreskowymi sg czytelne dla czytnikow kodow
kreskowych.

* Aby uzyskac¢ najlepsze rezultaty nalezy wydrukowa¢ etykiety z kodami kreskowymi czarnym
tuszem na biatej tasmie. Niektore czytniki kodow kreskowych moga nie odczytywac kodow
kreskowych na etykietach utworzonych nakolorowej tasmie lub przy uzyciu kolorowego
atramentu.

 Tam, gdzie to mozliwe, nalezy uzywac ustawienia ,,Duza” dla opcji ,,Szrk$¢”. Niektore czytniki
kodéw kreskowych moga nie odczytywaé kodow kreskowych na etykietach utworzonych przy
ustawieniu ,,Mata”.

* Ciagte drukowanie duzej liczby etykiet z kodami kreskowymi moze przegrza¢ glowice
drukujaca, co moze negatywnie wpltyna¢ na jakos$¢ druku.

Ustawianie parametréw oraz wprowadzanie danych kodéw kreskowych

l] Naciénij klawisz Kod kreskowy.
Zostanie wyswietlony ekran ,Konfig. kodu kreskwg”.

Q Na etykiecie mozna wprowadzi¢ do pi¢ciu kodéw kreskowych.

A Wybierz atrybut za pomocg klawisza a lub v, a nastepnie ustaw wartos¢ tego atrybutu

za pomocg klawisza « lub p.

- Protokét: CODE39, CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A,
UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR

- Szrk$é: Mata, Duza

- Pod#: WL., Wyt.

- C.kontr.: Wyt., Wi
Cyfra kontrolna dostepna tylko dla protokotéw Code39, 1-2/5 i Codabar.

@ Znaki mogg nie pojawiac si¢ pod kodem kreskowym nawet wtedy, gdy ustawienie ,,Wt.”
jest wybrane w opcji ,,Pod#”, co uzaleznione jest od szerokosci uzywanej tasmy,
liczby wprowadzonych wierszy oraz biezacych ustawien stylu znakow.

g Nacisnij klawisz OK lub Enter, aby zastosowac¢ ustawienia.

Nowe ustawienia NIE ZOSTANA zastosowane, jesli nie zostanie naci$nigty klawisz OK
lub Enter.

4| Wpisz dane kodu kreskowego.
Znaki specjalne mozna wprowadza¢ w kodzie kreskowym (Wpr. Kod kres
w przypadku korzystania z protokotéw CODE39, CODE128, CODE3S
CODABAR lub GS1-128. Jesli nie uzywasz znakéw specjalnych, | p*2313* 4
przejdz do kroku 7.

5| Naciénij klawisz Symbol.
Zostanie wyswietlona lista znakéw dostepnych dla danego protokotu.

Tworzenie etykiety z kodem kreskowym
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ﬂ Nacisnij klawisz OK lub Enter, aby wstawi¢ kod kreskowy do etykiety. Laot %5
Kod kreskowy zostanie wyswietlony na ekranie wprowadzania

tekstu. 1 [abell]

OGSLHE

Q Aby wydrukowac etykiety, zapoznaj si¢ z Podrecznikiem St Elne G0
uzytkownika.

°

g

ﬁ] Wybierz znak za pomocg klawisza a lub v, a nastepnie nacisnij 0T, Kod kres <
klawisz OK lub Enter, aby wstawi¢ znak do danych kodu CODESS o
kreskowego. PEOB13/ % 4 >
@) 3

=<

2

m

-

<

Q * Nacis$nij klawisz Esc, aby wroci¢ do poprzedniego kroku.
* Naci$nij klawisz Spacja, aby ustawi¢ domyslng wartos¢ wybranego atrybutu.

Edycja i usuwanie kodu kreskowego

» Aby edytowac¢ parametry kodu kreskowego, ustaw kursor pod symbolem kodu kreskowego
na ekranie wprowadzania danych, a nastepnie otwdrz ekran ,Konfig. kodu kreskwg”. Patrz
LUstawianie parametréw oraz wprowadzanie danych kodéw kreskowych” na stronie 36.

» Aby usung¢ kod kreskowy z etykiety, ustaw kursor po prawe;j stronie znaku kodu kreskowego
na ekranie wprowadzania danych, a nastepnie nacisnij klawisz BS (backspace).

Wprowadzenie etykiety serializowanej

Mozna tworzy¢ etykiety serializowane numerycznie. Do serii mozna ustawi¢ opcje
zwiekszania i liczenia. W trybie serializacji mozna tworzy¢ serie etykiet w odstepach jednego
znaku numerycznego w schemacie. W trybie zaawansowanej serializacji mozna wybraé
réwnoczesng lub zaawansowang. Tryb rownoczesny stuzy do tworzenia serii etykiet w
odstepach dwdch réznych cyfr rownoczesnie. Tryb zaawansowany stuzy do tworzenia serii
etykiet umozliwiajgc wybranie dwéch sekwencji w schemacie i ich kolejne ustawienie.

Serializowanie

1] Wpisz tekst. ook Em
Przyktad: Utworz etykiety 1A-A01, 1A-A02, 1A-A03, 1A-A04 m
z 1A-A01 za pomocg tej funkciji. D m—%?jLNE
Srarn 2Cram [aD)]
A Nacisnij klawisz Serializuj; zostanie wyswietlony ekran do Seralzuy
okreslenia zakresu. Okregl zakres
b [1a-me1]
0GaLHE P
g Za pomocg klawiszy A, ¥, < lub » umiesc kursor pod Cerializup
pierwszym znakiem, a nastepnie nacisnij klawisz OK lub Enter. Okresl zakres
Nastepnie ustaw kursor pod ostatnim znakiem, ktéry ma byé DR |
zwigkszony. Nacisnij klawisz OK lub Enter. OB5LHE

Przyktad: Wybierz 1 z AO1.

Wprowadzenie etykiety serializowanej
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ﬂ Wybierz opcje ,Liczba” i ,Przyrost 0” za pomoca klawisza a lub v
i ustaw warto$¢ za pomocg klawisza <« lub p.
Przyktad: Aby zwiekszy¢ liczbe o jeden czterokrotnie, ustaw
,Liczba”: 4, ,Przyrost 0”: 1.

tLiczba T

iPrayrost a HEE]

OGSLHE
]

i] Naciénij klawisz OK lub Enter, aby wyswietli¢ ustawiony ekran.

Przyklad: | 1p_p01| |1a-A02] |1A-A03 | |1a-A04]

LGI0 F[eed]

D) m-%gjml 1A-400 |

Gt 2

Q * Po nacisnigciu klawisza Serializuj mozesz wprowadzi¢ ustawienia ponownie. Po ponownym
wprowadzeniu ustawien wyswietlany jest komunikat ,,Czy zastapi¢ dane po tej pozycji?”.

Jezeli mozna zastapi¢, nacisnij klawisz OK.

* W przypadku drukowania mozna wybra¢ opcje Wszystko/Biezace/Zakres, poniewaz stron

z etykietami jest wigce;j.

» Aby wydrukowac¢ etykiety, zapoznaj si¢ z Podrgcznikiem uzytkownika.

Serializowanie zaawansowane
B Rownoczesne

1] Wpisz tekst.

Przyktad: Utworz etykiety 1A-A01, 1A-B02, 1A-C03, 1A-D04
z 1A-A01 za pomoca tej funkgiji.

L0 iy E[eg

1 [14-401)

OGSLHE
Smm ZEmm o]

g Naciénij klawisze Shift i Serializuj i wybierz ,Réwnoczesny”
za pomoca klawisza A lub v i nacisnij klawisz OK lub Enter.

AROwNoOCzZeshy
iPrzesuniety

OGELHE 1.2

g Okres| pierwszy zakres znakéw, ktory chcesz powigkszyc.
» Aby poda¢ jeden znak, uzyj klawisza a, v, < lub » w celu
umieszczenia kursora pod znakiem i nacisnij dwukrotnie
klawisz OK lub Enter.

» Aby poda¢ zakres znakodw, uzyj klawisza a, v, < lub » wcelu
umieszczenia kursora pod pierwszym znakiem w zakresie
i nacisnij klawisz OK lub Enter. Nastepnie umies¢ kursor pod
ostatnim znakiem w zakresie i nacisnij klawisz OK lub Enter.

Przyktad: Wybierz 1 z AO1.

{Serializuj}
Okres 1. zakres

D [16-401]

OGELHE

ﬂ Powtérz krok 3, aby okresli¢ drugi zakres znakow, ktéry chcesz
zwiekszy¢.
Przyktad: Wybierz A i AO1.

Q Nie mozesz wybra¢ pierwszych znakow, gdyz sa wyszarzone.

{Serializuf
Okres 2. zakres

B [1A-A0g]

OGELHE

ﬂ Wybierz opcje ,Liczba” i ,Przyrost 0” za pomoca klawisza a lub v
i ustaw warto$¢ za pomocg klawisza « lub ».

Przyktad: Aby zwiekszy¢ liczbe o jeden czterokrotnie, ustaw
.Liczba” 4, ,Przyrost 0”: 1.

Wprowadzenie etykiety serializowanej

+Liczba E 0]

ipreyrosta @ 1

0GSLHE
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Q Nacisnij klawisz OK lub Enter, aby wyswietli¢ ustawiony ekran.

LGOS F[eg
D [1a-ae|1a-B02]
gDG&LHE -

e 2Emm

Przyktad: | 1a-p01| [1-B02| | 1A-c03| [1A-D04 |

Q * Po naci$ni¢ciu klawisza Shift i Serializuj mozesz wprowadzi¢ ustawienia ponownie.
Po ponownym wprowadzeniu ustawien wyswietlany jest komunikat ,,Czy zastapi¢ dane
po tej pozycji?”. Jezeli mozna zastapic¢, nacisnij klawisz OK.
* W przypadku drukowania mozna wybra¢ opcje Wszystko/Biezace/Zakres, poniewaz stron
z etykietami jest wigcej.
» Aby wydrukowac¢ etykiety, zapoznaj si¢ z Podr¢cznikiem uzytkownika.

ALIIMALIVIOAQT @

H Przesuniety

1] Wpisz tekst.

Przyktad: Za pomocg tej funkcji utwoérz etykiety 1A-A01, 1A-A02,
1A-A03, 1A-A04 i 1A-B01, 1A-B02, 1A-B03, 1A-B04 z 1A-A01.

LG iy e

7 [18-801]

OGoLHE
S ZEmm Lam]

3] Nacisnij klawisze Shift i Serializuj i wybierz ,Przesuniety” ET e ——
za pomoca klawisza A lub v i nacisnij klawisz OK. YW

OGSLHE 202
Lo

g Okresl pierwszy zakres znakdw, ktéry chcesz powiekszyc.

{Serializujr
« Aby podac¢ jeden znak, uzyj klawisza A, ¥, € lub » w celu Okres 1. 2akres
umieszczenia kursora pod znakiem i naci$nij dwukrotnie D [m‘%gym
klawisz OK lub Enter.
» Aby podac¢ zakres znakéw, uzyj klawisza A, v, € lub » wcelu
umieszczenia kursora pod pierwszym znakiem w zakresie
i nacisnij klawisz OK lub Enter. Nastepnie umies¢ kursor pod
ostatnim znakiem w zakresie i nacisnij klawisz OK lub Enter.
Przyktad: Wybierz 1 z AO1.

ﬂ Wybierz opcje ,Liczba” i ,Przyrost 0” za pomoca klawisza a lub v (== g |
i ustaw warto$¢ za pomocg klawisza « lub ». iPrayrosto 0
Przyktad: Aby zwigkszy¢ liczbg o jeden czterokrotnie, ustaw HGALHE
,Liczba”: 04, ,Przyrost 0”: 1. L)

ﬂ Powtorz kroki 3 i 4, aby okresli¢ drugi zakres znakdw, ktory Gz
chcesz zwiekszy¢, krok wzrostu oraz wartosc licznika. Okres 2. zakres
Przykitad: Wybierz A z AO1. Jezeli chcesz zwigkszy¢ liczbe D [1A-A08]
dwukrotnie o jeden, ustaw ,Liczba”: 02, ,Przyrost 0”™: 1.

tLiczba :
Q Nie mozesz wybraé pierwszych znakow, gdyz sa wyszarzone. Przgrosto o
OGaLHE
o]

Wprowadzenie etykiety serializowanej ﬂ
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g Nacisnij klawisz OK lub Enter, aby wyswietli¢ ustawiony ekran. LGOms @y
Przyktad: |1A—A01| |1A—A02| |1A—A03| |1A-A04| p [1-sai[ia-sao]
b e

Smmx 25mm

| 1-B01| [1A-B02 | |14-B03| | 1A-B04 |

Q * Po nacisnigciu klawisza Shift i Serializuj mozesz wprowadzi¢ ustawienia ponownie.
Po ponownym wprowadzeniu ustawien wyswietlany jest komunikat ,,Czy zastapi¢ dane
po tej pozycji?”. Jezeli mozna zastapié, naci$nij klawisz OK.
* W przypadku drukowania mozna wybra¢ opcje Wszystko/Biezace/Zakres, poniewaz stron
z etykietami jest wigce;j.
» Aby wydrukowac¢ etykiety, zapoznaj si¢ z Podrgcznikiem uzytkownika.

Q * Nacis$nij klawisz Esc, aby wroci¢ do poprzedniego kroku.
* Tryb serializacji moze by¢ tez uzywany w przypadku kodow kreskowych. Kod kreskowy jest

traktowany jak jeden znak.

» Wszelkie symbole lub inne znaki nie alfanumeryczne w automatycznej kolejnosci numeracji
sg ignorowane.

» Sekwencja trybu serializacji moze zawiera¢ maksymalnie pi¢é¢ znakow.

» Warto$¢ ,,Liczba” mozna ustawi¢ na maksymalng kolejng liczbe 99.

» Warto$¢ ,,Przyrost 0” mozna ustawia¢ w krokach od jeden do dziewigciu.

Q * Litery i cyfry zwigkszane sg w nastepujacy sposob:
0 =21 9 20 2>
A 2B .Z92A 2> .
a =2 b “Z P a > .
A0 2 Al .A9 B0 2 ..
Spacje (pokazane w powyzszym przyktadzie jako znaki podkreslenia ,, ”’) moga by¢ uzywane
w celu dostosowania odstepow pomiedzy znakami lub w celu kontroli liczby drukowanych cyfr.
9 =210 .92 0 >
Z 9 AA ZZD AA D> .
19220 .99 00> .

ﬂ Wprowadzenie etykiety serializowanej



KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA P-TOUCH

------------------------------------------------------------------------------------------

Korzystanie z oprogramowania P-touch

Urzadzenie P-touch jest wyposazone w gniazdo USB, ktére pozwala podtgczac je do
komputera. Aby uzywac urzadzenia P-touch w potgczeniu z komputerem, nalezy zainstalowac
program P-touch Editor i sterownik drukarki. Jezeli korzystasz z systemu Windows®, zainstaluj
P-touch Editor, sterownik drukarki, P-touch Update Software, P-touch Transfer Manager oraz
Narzedzie do konfiguracji ustawien drukarki z zatgczonej ptyty CD-ROM.

Jezeli uzywasz komputera Macintosh, mozesz pobrac¢ sterownik, oprogramowanie i podreczniki,
odwiedzajac strone Brother Solutions Center pod adresem http://solutions.brother.com/
Odwiedz strong Brother Solutions Center (http:/solutions.brother.com/), aby uzyskac¢ informacje
0 najnowszych zgodnych systemach operacyjnych.

Funkcje

P-touch Editor Utatwia tworzenie szerokiego wachlarza wtasnych etykiet wedtug
skomplikowanych projektéw za pomocg czcionek, szablonéw i klipartow.

Sterownik drukarki |Pozwala drukowac etykiety na podtgczonym urzadzeniu P-touch
podczas korzystania z programu P-touch Editor na komputerze.

P-touch Update Umozliwia aktualizacje oprogramowania do najnowszej wersji.
Software
P-touch Transfer Umozliwia przesytanie szablondw oraz innych danych do drukarki
Manager i zapisywanie kopii zapasowych danych w komputerze.

(Tylko system Windows®).

Wymagania systemowe
Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢, czy konfiguracja systemu spetnia nastepujgce wymogi.

System Windows® | Windows Vista®Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1
operacyjny Microsoft® Windows Server® 2008/2008 R2/2012/2012 R2
Macintosh OS X v10.7.5/10.8.x/10.9.x

®

Dysk twardy | Windows Miejsce na dysku: 70 MB lub wiecej

Macintosh Miejsce na dysku: 500 MB lub wiecej

Pamieé Windows® | Windows Vista®Windows Server® 2008/2008 R2/2012/
2012 R2: 512 MB lub wiece;j:

Windows® 7: 1 GB lub wigcej (32-bitowy) lub 2 GB lub wigcej
(64-bitowy)

Windows® 8/Windows® 8.1:

1 GB lub wiecej (32-bitowy) lub 2 GB lub wiecej (64-bitowy)

Macintosh 0OS X v10.7.5: 2 GB lub wiecej
OS X v10.8.x: 2 GB lub wiecej
OS X v10.9.x: 2 GB lub wiecej

Monitor Windows ® Karta graficzna SVGA, w trybie high colour lub wyzszym
Macintosh 256 koloréw lub wiecej
Inne Naped CD-ROM

Korzystanie z oprogramowania P-touch ﬂ
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Instalacja oprogramowania i sterownika drukarki

Procedura instalacji oprogramowania rézni sie w zaleznosci od systemu operacyjnego
komputera. Procedura instalacji moze ulec zmianie bez powiadomienia.

Nazwy urzgdzen P-touch na przedstawionych ekranach moga rézni¢ sie od nazwy
zakupionego urzgdzenia P-touch.

@ NIE podtaczaj urzadzenia P-touch do komputera, dopoki nie zostanie wyswietlone odpowiednie
polecenie.

m System Windows®

@ * Procedura instalacji moze si¢ r6zni¢ w zaleznos$ci od systemu operacyjnego komputera.
W przyktadzie wykorzystano system Windows® 7.
« Jezeli korzystasz z systemu Windows® 8/Windows® 8.1, uzyj programu Adobe® Reader®,
aby otworzy¢ podreczniki w formacie PDF znajdujace si¢ na ptycie CD-ROM.
Jezeli aplikacja Adobe® Reader® jest zainstalowana, ale nie moze otworzy¢ plikow, zmien
przypisanie pliku ,,.pdf” do programu ,Adobe® Reader®” w panelu sterowania przed uzyciem
ptyty CD-ROM.

ﬂ Wiéz instalacyjng ptyte CD-ROM do napedu CD-ROM.
Kiedy pojawi sie ekran wyboru jezyka, nalezy wybra¢ odpowiedni jezyk.

- Windows Vista®Windows® 7/Windows Server® 2008/2008 R2:
Jezeli ekran instalacyjny nie pojawi si¢ automatycznie, wyswietl zawartos¢ folderu
napedu CD-ROM, a nastepnie kliknij dwukrotnie [start.exe].

+ Windows® 8/Windows ® 8'1/Windows Server ® 2012/2012 R2:
Jezeli ekran instalacyjny nie pojawi si¢ automatycznie, kliknij [Run start.exe] na ekranie
[Start], lub wyswietl zawarto$¢ folderu napedu CD-ROM z pulpitu, a nastepnie kliknij
dwukrotnie [start.exe].

l] Kliknij [Standardowa instalacja].

? o] ]
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1. Standardowa instalacja
Instaluje P-touch Editor, sterownik drukarki, P-touch Update Software, Narzedzie do
konfiguracji ustawien drukarki oraz Podreczniki uzytkownika. (Aplikacja P-touch Transfer
Manager jest instalowana razem z aplikacjg P-touch Editor).

2. Podreczniki uzytkownika
Wyswietla lub instaluje Podreczniki uzytkownika.

ﬁ Korzystanie z oprogramowania P-touch
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3.

Instalacja uzytkownika

Umozliwia pojedyncze wybieranie aplikacji P-touch Editor, sterownika drukarki, P-touch
Update Software oraz Narzedzia do konfiguracji ustawien drukarki do instalaciji.

(Aplikacja P-touch Transfer Manager jest instalowana razem z aplikacjg P-touch Editor).
Zaawansowane aplikacje
Instaluje program narzedziowy BRAdmin Light lub wyswietla strone internetowg

Brother Developer Center.
Pomoc techniczna Brother

Wyswietla strong wsparcia technicznego (Brother Solutions Center).

g Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, aby ukonczy¢ konfiguracje.

i] Za pomoca programu P-touch Update Software mozna sprawdzi¢ dostepno$c¢ aktualizaciji.
Jezeli pojawi sie komunikat [Czy chcesz uzy¢ aplikacji P-touch Update Software do
aktualizacji tego oprogramowania do najnowszej wersji? (Do aktualizacji wymagane jest
pofaczenie internetowe.)], kliknij opcje [Tak] lub [Nie].

Aby sprawdzi¢ dostepnos¢ nowych wersji oprogramowania i zaktualizowac je, kliknij
[Tak], a nastepnie przejdz do kroku 5.

Aby nie sprawdza¢ dostepnosci nowych wersji oprogramowania ani ich nie aktualizowac,
kliknij [Nie], a nastepnie przejdz do kroku 6.
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Q Po kliknieciu opcji [Nie] mozesz uruchomi¢ program P-touch Update Software
w dogodniejszym momencie, aby sprawdzi¢ dostgpnos¢ nowych wersji oprogramowania i
zaktualizowac je. Kliknij dwukrotnie ikone programu P-touch Update Software na pulpicie.

(Komputer musi by¢ potaczony z Internetem).

Uruchomi sie program P-touch Update Software.

Jezeli aplikacja pojawi sie pod nagtowkiem [Lista plikow],
dostepna jest nowa wersja aplikacji. Jezeli zaznaczone
jest pole wyboru i zostanie klikniety przycisk [Instaluj],
te aplikacje mozna zainstalowac. Poczekaj, az pojawi
sie komunikat informujgcy o zakonczeniu instalacji.
Jezeli pod nagtéwkiem [Lista plikdw] nie pojawi

sie zadna aplikacja, wersje aplikacji obecnie
zainstalowanych na komputerze sg najnowsze. Nie ma
potrzeby aktualizowania. Kliknij [Zamknij].
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Gdy pojawi sie ekran rejestracji uzytkownika online, kliknij [OK] lub [Anuluj].
Jezeli klikniety zostanie przycisk [OK], przed zakonczeniem instalacji (zalecane)

uzytkownik przejdzie do strony rejestracji uzytkownikow.

Jezeli klikniety zostanie przycisk [Anuluj], instalacja bedzie kontynuowana.

7]

Kliknij [Zakoncz].
Instalacja zostata zakonczona.

Q Po wyswietleniu prosby o ponowne uruchomienie komputera kliknij [Uruchom ponownie].

Korzystanie z oprogramowania P-touch ﬁ
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H Macintosh

ﬂ Uruchom system Macintosh i pobierz sterownik, oprogramowanie i podreczniki ze strony
internetowej Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com).

Q Uzytkownicy systemu Macintosh moga przejs$¢ do tego adresu URL bezposrednio, klikajac ikong 2
znajdujaca si¢ na plycie CD-ROM. ;

Odinstalowywanie sterownika drukarki
mWindows Vista®/Windows Server® 2008

ﬂ Jezeli urzadzenie P-touch jest podtgczone do komputera i wigczone, nacisnij i przytrzymaj
przycisk ¢y (Zasilanie), aby je wylgczyc.

Kliknij @ - [Panel sterowania] - [Sprzet i dzwiek] - [Drukarki].

o

Wybierz [Brother xx-xxxx] i kliknij [Usun te drukarke] lub kliknij prawym przyciskiem
myszy ikone i kliknij [Usun].

™

£

Kliknij prawym przyciskiem myszy okno [Drukarki], a nastepnie kliknij [Uruchom jako
administrator] - [Wtasciwos$ci serwera...].

Jezeli zostanie wyswietlone okno dialogowe potwierdzenia autoryzacii, kliknij [Kontynuuj].
Jezeli pojawi sie okno [Kontrola konta uzytkownika], wpisz hasto, a nastepnie kliknij [OK].
Zostanie wyswietlone okno [Wtasciwosci serwera wydrukul].

Kliknij karte [Sterowniki], wybierz [Brother xx-xxxx], a nastepnie kliknij [Usun...].

Wybierz [Usun sterownik i pakiet sterownikéw], a nastepnie kliknij [OK].

Zamknij okno [Wtasciwosci serwera wydruku].
Sterownik drukarki zostat odinstalowany.

[N o ||

mWindows® 7/Windows Server® 2008 R2

ﬂ Jezeli urzadzenie P-touch jest podigczone do komputera i wigczone, nacisénij i przytrzymaj
przycisk ¢y (Zasilanie), aby je wytgczyc.

2| Kiiknij @ - [Urzadzenia i drukarki].

g Wybierz [Brother xx-xxxx] i kliknij [Usun urzadzenie] lub kliknij prawym przyciskiem
myszy ikone i kliknij [Usuh urzadzenie].
Jezeli zostanie wyswietlony komunikat funkcji Kontrola konta uzytkownika, wpisz hasto,
a nastepnie kliknij przycisk [Tak].

ﬂ Wybierz [Faks] lub [Modut zapisywania dokumentow XPS firmy Microsoft] w oknie
[Urzadzenia i drukarki], a nastepnie kliknij polecenie [Wtasciwosci serwera wydruku],
ktore pojawia sie na pasku menu.

ﬂ Kliknij karte [Sterowniki], a nastepnie kliknij [Zmien ustawienia sterownikal].
Jezeli zostanie wyswietlony komunikat funkcji Kontrola konta uzytkownika, wpisz hasto,
a nastepnie kliknij przycisk [Tak]. Wybierz [Brother xx-xxxx], a nastepnie kliknij [Usun...].

ﬂ Korzystanie z oprogramowania P-touch
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Q Wybierz [Usun sterownik i pakiet sterownikéw], a nastepnie kliknij [OK].
Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.

ﬂ Zamknij okno [Wtasciwosci serwera wydruku].
Sterownik drukarki zostat odinstalowany.

B Windows® 8/Windows® 8.1/Windows Server® 2012/2012 R2

ﬂ Jezeli urzgdzenie P-touch jest podtgczone do komputera i wigczone, nacisnij i przytrzymaj
przycisk ¢y (Zasilanie), aby je wylgczyc.

A Kliknij [Panel sterowania] na ekranie [Aplikacje] - [Sprzet i dzwiek] - [Urzadzenia i drukarki].

g Wybierz [Brother xx-xxxx] i kliknij [Usur urzgdzenie] lub kliknij prawym przyciskiem myszy
ikone i kliknij [Usun urzgdzenie].
Jezeli zostanie wyswietlony komunikat funkcji Kontrola konta uzytkownika, wpisz hasto,
a nastepnie kliknij przycisk [Tak].

Wybierz [Faks] lub [Modut zapisywania dokumentéw XPS firmy Microsoft] w oknie
[Urzadzenia i drukarki], a nastepnie kliknij polecenie [Wtasciwosci serwera wydruku],
ktore pojawia sie na pasku menu.

ES
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Kliknij karte [Sterowniki], a nastepnie kliknij [Zmien ustawienia sterownikal.
Jezeli zostanie wyswietlony komunikat funkcji Kontrola konta uzytkownika, wpisz hasto,
a nastepnie kliknij przycisk [Tak]. Wybierz [Brother xx-xxxx], a nastepnie kliknij [Usun...].

]

Wybierz [Usun sterownik i pakiet sterownikéw], a nastepnie kliknij [OK].
Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.

o

Zamknij okno [Wtasciwosci serwera wydruku].
Sterownik drukarki zostat odinstalowany.

[~

HOS X v10.7.5 — OS X v10.9.x

1] Wytacz urzadzenie P-touch.

3] Kliknij menu Apple [System Preferences] (Preferencje systemowe), a nastepnie kliknij
[Print & Scan] (Drukuj i skanuj) (OS X v10.7.5/0S X v10.8.x)/
[Printers & Scanners] (Drukarki i skanery) (OS X v10.9.x).

Woybierz [Brother xx-xxxx], a nastepnie kliknij [-].

3

i] Zamknij okno [Print & Scan] (Druku;j i skanuj) (OS X v10.7.5/0S X v10.8.x)/
[Printers & Scanners] (Drukarki i skanery) (OS X v10.9.x).
Sterownik drukarki zostat odinstalowany.

Odinstalowywanie oprogramowania
Wykonaj te procedure tylko wtedy, gdy oprogramowanie nie jest juz potrzebne lub jesli
instalujesz je ponownie.
Aby uzyskac¢ szczegétowe informacje na temat odinstalowywania oprogramowania,
zapoznaj sie z Pomoca dla danego systemu operacyjnego.
Korzystanie z oprogramowania P-touch ﬁ
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