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Instrukcja uzytkowania

Sterownik LED
Nr zaméwienia 1217844
Nr zaméwienia 1217867
Nr zamowienia 1217868

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Sterownik LED przeznaczony jest wytacznie do zasilania o$wietler LED. Produkt jest chroniony przed
zwarciem, przeciazeniem oraz przegrzaniem.

Sterownik LED zapewnia staty prad wyj$ciowy:
- 350 mA (Nr zamowienia 1217844 i 1217867)
- 500 mA (Nr zaméwienia 1217868)

Ze wzgledow bezpieczenstwa oraz certyfikacji (CE) nie mozna w zaden sposob przebudowywacé
lub zmienia¢ urzadzenia. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niz opisane, produkt
moze zosta¢ uszkodzony. Niewta$ciwe uzytkowanie moze ponadto spowodowac zagrozenia, takie
jak zwarcia, oparzenia, porazenie pradem, itp. Doktadnie przeczyta¢ instrukcje obstugii zachowa¢
ja do pozniejszego wykorzystania. Produkt mozna przekazywaé¢ osobom trzecim wytacznie z
zataczona instrukcja obstugi.

Produkt jest zgodny z obowiazujacymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i
produktow sa znakami towarowymi ich wtascicieli. Wszelkie prawa zastrzezone.

Zakres dostawy
o Sterownik LED

¢ Instrukcja uzytkowania

Wskazowki dotyczace bezpieczenistwa uzytkowania

Doktadnie przeczytac instrukcje obstugi i przestrzegaé zawarte w niej wskazowki
& dotyczace bezpieczenstwa. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci za obrazenia

oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazowek bezpieczefistwa i

informacji zawartych w niniejszej instrukcji obstugi. Co wiecej, w takich przypadkach
& uzytkownik traci gwarancje.

Produkt nie jest zabawka. Nalezy trzyma¢ go poza zasiggiem dzieci i zwierzat.

Dopilnowaé, aby materiaty opakowaniowe nie zostaty pozostawione bez nadzoru.
Dzieci moga sig zacza¢ nimi bawic¢, co jest niebezpieczne.

Chroni¢ produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpo$rednim $wiatlem
stonecznym, silnymi wibracjami, wysoka wilgotno$cia, wilgocia, palnymi gazami,
oparami i rozpuszczalnikami.

Nie naraza¢ produktu na obciazenia mechaniczne.

Jesli bezpieczna praca nie jest dituzej mozliwa, nalezy przerwac uzytkowanie i
zabezpieczy¢ produkt przed ponownym uzyciem. Bezpieczna praca nie jest mozliwa,
jesli produkt:

- zostat uszkodzony,

- nie dziata prawidtowo,

- byt przechowywany przez dtuzszy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub
- zostat nadmiernie obciazony podczas transportu.

Z produktem nalezy obchodzi¢ sig ostroznie. Wstrzasy, uderzenia lub upuszczenie
produktu spowoduja jego uszkodzenie.

Nalezy rowniez wzia¢ pod uwage instrukcje obstugi innych narzedzi, do ktérych
podtaczone jest urzadzenie.

Urzadzenie musi zosta¢ zamontowane i eksploatowane jedynie w suchych
pomieszczeniach zamknigtych. Produkt nie moze wej$¢ w kontakt z wilgocia lub
woda, poniewaz moze to skutkowac zagrozeniem porazenia pradem!

Upewnij sig, ze faczna moc podfaczonego os$wietlenia LED nie przekracza
maksymalnej mocy wyj$ciowej produktu (patrz Dane techniczne).

Uzywa¢ produktu tylko w okreslonym zakresie temperatur (patrz Dane techniczne).
Maksymalna temperatura otoczenia (ta) nie moze zosta¢ przekroczona.

Nie zanurza¢ urzadzenia w wodzie lub innych cieczach.

Jesli istnieja watpliwosci w kwestii obstugi, bezpieczernstwa lub podtaczania
produktu, nalezy zwrdci¢ sie do wykwalifikowanego fachowca.

Prace konserwacyjne, regulacja i naprawa moga by¢ przeprowadzane wyfacznie
przez eksperta w specjalistycznym zaktadzie.

Jesli pojawia sie jakiekolwiek pytania, na ktore nie ma odpowiedzi w niniejszej
instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obstugi klienta lub z innym specjalista.

Montaz i podtaczenie
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* Instalacja produktu musi odbywac sie w stanie beznapigciowym.

Nalezy zleci¢ montaz produktu wykwalifikowanemu specjaliscie (np. elektrykowi) ze
znajomoscia odpowiednich przepisow!

Nieprawidtowa praca z siecia elektryczng zagraza nie tylko twojemu bezpieczefnstwu,
ale i bezpieczenstwu innych!

W przypadku braku specjalistycznej wiedzy dotyczacej bezpieczeinistwa elektrycznego,
nie nalezy przeprowadza¢ montazu produktu samemu, lecz zleci¢ ja ekspertowi.

Whytaczy¢ zasilanie elektryczne poprzez usunigcie odpowiedniego bezpiecznika w obwodzie
lub jego wytaczenie. Zabezpiecz bezpieczniki przed niezamierzonym wiaczeniem, np. etykieta
ostrzegawcza. Nalezy réwniez wytaczyé powiazany wytacznik pradu szczatkowego tak, aby
zasilanie byto catkowicie odtaczone od sieci elektrycznej.

Potwierdzi¢ brak przeptywu pradu za pomoca odpowiedniego miernika napigcia.

Podczas instalacji nalezy zachowa¢ odlegto$¢ co najmniej 50 mm pomiedzy sterownikiem LED a
innymi obiektami/powierzchniami.

Odkre¢ cztery $ruby za pomoca $rubokreta krzyzakowego i zdejmij dwie pokrywy obudowy
sterownika.

Podtacz oswietlenie LED do zaciskdw $rubowych po stronie wtdrnej (SEC) zachowujac
wtasciwa polaryzacje. Dtugo$¢ przewodu od sterownika LED do oswietlenia LED nie moze
przekraczaé 2 metrow.

Podtacz przewdd zasilajacy do odpowiednich zaciskéw $rubowych na stronie pierwotnej
sterownika LED (PRI). Upewnij sig, ze wszystkie $ruby sa dobrze dokrecone.

Ponownie zatéz pokrywy na obudowe sterownika i dokre¢ je za pomoca $rub.

Zamocowa¢ produkt dwoma otworami mocujacymi na ptaskiej, stabilnej powierzchni (np. na
$cianie, suficie).

Nalezy zwréci¢ uwage, aby przy montazu produktu nie uszkodzi¢ ukrytych pod powierzchnia
przewodow, kabli lub rur.

Sprawdz prawidtowe podtaczenie sterownika LED; jedynie po prawidtowej instalacji zasilanie
moze zosta¢ ponownie wigczone.

Sterownik LED rozpocznie dziatanie w momencie gdy po stronie pierwotnej pojawi sig napigcie.

Obstuga i czyszczenie

Produkt nie wymaga konserwacji ze strony uzytkownika. Wewnatrz urzadzenia nie znajduja
sig zadne czes$ci przeznaczone do konserwacji przez uzytkownika. Dlatego tez nigdy nie wolno
otwiera¢/demontowac produktu. Konserwacja i naprawy moga by¢ wykonywane jedynie przez
wykwalifikowana osobe lub serwis.

Przed czyszczeniem nalezy odtaczy¢ produkt od Zrédta zasilania. Do czyszczenia stosowaé
sucha, migkka i czysta szmatke. Kurz mozna fatwo usuna¢ przy pomocy migkkiej, czystej
szczotki o dtugim wiosiu oraz odkurzacza.

W zadnym wypadku nie stosowa¢ agresywnych detergentéw lub innych rozpuszczalnikéw
chemicznych, poniewaz moga one spowodowa¢ uszkodzenie obudowy a nawet ograniczy¢
funkcjonalno$¢ produktu.

Utylizacja
Elektroniczne urzadzenia moga by¢ poddane recyklingowi i nie naleza do odpadéw z
gospodarstw domowych.
Produkt nalezy utylizowac¢ po zakonczeniu jego eksploatacjizgodnie z obowiazujacymi
. przepisami prawnymi.
W ten sposéb uzytkownik spetnia wymogi prawne i ma swéj wktad w ochrong
Srodowiska.
Dane techniczne
Nr zaméwienia 1217844 1217867 1217868
Wejscie 200 — 240 V/AC, 50 Hz
Napigcie wyjsciowe 12-24V/DC 17-29V/DC 8-16V/DC
Prad wyj$ciowy 350 mA 350 mA 500 mA
Moc znamionowa 8w 10w 8w
Napigcie jatowe maks. 28 V/DC maks. 35 V/DC maks. 20 V/DC
Przytacza wejsciowe 2x0,75 mm?
Przytacza wyjsciowe 2x0,75 mm?
Klasa ochrony 1]
Przyciemniane X v X
Temperatura obudowy +75°C (tc) +80 °C (tc) +75°C (tc)
(maks.)
Warunki -20 do +45 °C (ta), -20 do +40 °C (ta), -20 do +45 °C (ta),
przechowywania 10-85 % 10-85% 10-85 % rF

wilgotnosci wzglednej wilgotno$ci wzglednej wilgotno$ci wzglednej

Wymagania systemowe -20 do +50 °C, 10 — 95 % wilgotnosci wzglednej

Wymiary 945x462x195mm  123x446x192mm  945x46,2x 19,5 mm
(szer. x wys. x dt.)
Waga ok.50 g ok.87¢ ok.50 g
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