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Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Dwukierunkowy cyfrowy konwerter audio stuzy do zmiany cyfrowych, elektrycznych sygnatow
audio na cyfrowe, optyczne sygnaly audio i na odwrét z cyfrowych, optycznych sygnatéw audio
na cyfrowe, elektryczne sygnaty audio i stuzy do uzytku prywatnego.

Zrédtem zasilania moze by¢ tylko zataczony zasilacz sieciowy. Zasilacz przeznaczony jest wy-
tacznie do podtaczania do napiecia zmiennego 100-240 V/50/60 Hz.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad bezpieczenstwal

Zastosowanie innego niz wyzej wymienione moze prowadzi¢ do uszkodzenia produktu, a do-
datkowo wiaze si¢ z zagrozeniami takimi jak: zwarcie, pozar, porazenie pradem itd. Modyfika-
cja oraz przebudowa produktu sg zabronione!

Niniejszy produkt jest zgodny z aktualnie obowigzujgcymi normami krajowymi i europejski-
mi. Wszystkie nazwy firm i produktow naleza do znakéw towarowych aktualnego wiasciciela.
Wszelkie prawa zastrzezone.

Zawartos¢ zestawu

+ Konwerter audio
« Zasilacz
+ Instrukcja uzytkowania

+ Mozliwa zamiana w obydwa kierunki (koncentryczny > optyczny i optyczny > koncentryczny)
+ Optyczna kontrolka wigczenia

+ Mata, podreczna obudowa

+ Zasilacz w zestawie

Zasady bezpieczenstwa

W przypadku uszkodzeri spowodowanych niezastosowaniem sie do tej in-
strukcji obstugi, rekojmia/gwarancja wygasa. Nie ponosimy zadnej odpowie-
dzialno$ci za szkody posrednie.

W przypadku uszkodzenia mienia lub ciata spowodowanego niewtasciwym
uzytkowaniem urzadzenia lub nieprzestrzeganiem zasad bezpieczenstwa,
producent nie ponosi Zzadnej odpowiedzialnosci. W takich przypadkach rekoj-
mia/gwarancja wygasa.

Umieszczony w instrukcji obstugi symbol wykrzyknika oznacza wazne infor-
macje.

° Symbol ze strzatka oznacza uwagi i wskazéwki.

« Ze wzgledow bezpieczenstwa zabronione jest wprowadzanie nieautoryzowanych zmian i/lub
modyfikacji produktu.

+ Zasilacz posiada klasg ochronnosci Il i nalezy podtaczaé go wytacznie do odpowiedniego
gniazda wtykowego publicznej sieci zaopatrzenia.

+ Nie nalezy dotyka¢ zasilacza wilgotnymi lub mokrymi dtorimi. Istnieje ryzyko $miertelnego
porazenia pradem!

+ Nie nalezy wymienia¢ uszkodzonego kabla zasilacza. W przypadku uszkodzenia kabla, zasi-
lacz jest bezuzyteczny oraz nalezy go zutylizowaé. Naprawa nie jest dozwolona.

+ Aby zupetnie odigczy¢ urzadzenie od zasilania, nalezy wyjac z gniazdka wtyczke zasilacza.

+ Nalezy przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa producenta podtaczanych urzadzen. Nalezy w
tym celu przeczyta¢ doktadnie odpowiednie instrukcje uzytkowania.

+ Nie nalezy uzytkowac¢ uszkodzonego produktu.

+ Ten produkt nie jest zabawka i nie nalezy dopusci¢, aby znalazt sie w rekach dzieci. Dzieci
nie sq w stanie oceni¢ niebezpieczenstw, jakie mogq wigzac si¢ z nieodpowiednim uzytko-
waniem urzadzen elektrycznych.

+ Nie wolno wylewac¢ ptynéw na urzadzenia elektroniczne. «  Nie nalezy umieszcza¢ naczyn
z plynami np. wiader, waz lub kwiatéw na produkcie lub w jego bezposredniej blisko$ci.
Ptyny moga dostac sig do wnetrza urzadzenia, co moze narazi¢ bezpieczenstwo elektryczne.
Ponadto istnieje duze ryzyko pozaru lub powaznego porazenia pradem! W przypadku, gdy
ciecz dostanie sie do wnetrza urzadzenia, nalezy najpierw odtaczy¢ prad od wlasciwego
gniazdka (np. za pomocg automatu zabezpieczajacego i wytacznikéw réznicowopradowych),
po czym ostroznie wyjaé zasilacz z gniazdka. W takiej sytuacii nie nalezy produktu uzytko-
wac; nalezy zgtosic sie z nim do specjalistycznego warsztatu.

+ Nie wystawia¢ produktu na dziatanie ekstremalnych temperatur, silnych wibracji, duzej wil-
gotnosci (np. kapiaca lub tryskajaca woda) ani duzych obcigzen mechanicznych.

+ Nie umieszcza¢ zrodet otwartego ognia, np. ptonacych $wiec, na urzadzeniu lub obok niego.

+ Urzadzenie nalezy uzytkowac wytacznie w klimacie umiarkowanym, nie za$ w klimacie tropi-
kalnym.

+ Nie nalezy pozostawia¢ opakowania bez nadzoru. Moze ono staé si¢ wowczas niebezpiecz-
ng zabawka dla dzieci.

+ W przypadku pojawienia si¢ jakichkolwiek watpliwo$ci dotyczacych pracy, bezpieczenstwa
lub podtgczenia systemu, nalezy skonsultowac si¢ ze specjalista.

+ W przypadku pytan, na ktére odpowiedzi nie mozna znalez¢ w instrukcji uzytkowania, nalezy
skontaktowaé sie z naszym dziatem pomocy technicznej lub z innym wykwalifikowanym spe-
cjalista.

Czesci i elementy obstugi

(1) Ztacze OPTICAL IN (5) Wyjscie OPTICAL OUT
(2) Ztacze COAXIAL IN (6) Wyjscie COAXIAL OUT
(3) Przetacznik wyboru wejscia  (7) Kontrolka wigczenia

(4) Gniazdo zasilacza

Podtaczenie

Do podtaczenia nalezy uzywac tylko odpowiednich cyfrowych przewodéw au-
dio (RCA lub normy TOSLINK).

Wszystkie urzadzenia, ktére maja zostaé podpiete, jak rowniez konwerter au-
dio podczas podiaczania i ew. zmian musza by¢ wytaczone.

Podczas podtaczania, nalezy upewni¢ sie, ze kabel zasilania nie zostat przy-
gnieciony, zagiety lub uszkodzony przez ostre krawedzie.

Do zasilania nalezy uzywac wytacznie zasilacza dotaczonego do zestawu.

Jako zrédta pradu do zasilacza mozna uzywaé wytacznie jednego, odpowied-
niego gniazda wtykowego publicznej sieci zaopatrzenia.

Nalezy zachowa¢ ostroznos¢ przy obchodzeniu sie z kablem zasilania i zta-
czem zasilania. Napigcie zasilajace moze spowodowac $miertelne porazenie
pradem elektrycznym.

Nalezy upewnic¢ sie, ze wysoko$¢ napiecia zasilacza zgadza sie z zasilaniem
sieciowym dostawcy energii elektrycznej. Nie wolno uzywac zasilacza pod in-
nym napigciem.

Gniazdko elektryczne, do ktérego jest podiaczony zasilacz, musi znajdowac
sie w poblizu urzadzenia i by¢ tatwo dostepne, tak ze zasilacz w razie biedu
moze by¢ odpiety od zasilania w sposob szybki i tatwy.

Nie nalezy zgina¢ przewodoéw TOSLINK, ani umieszczac ich stosujac bardzo mate
promienie. Wiékno szklane znajdujace si¢ wewnatrz przewodéw mogtoby zostaé
uszkodzone i przewdd nie nadawatby sig do uzytku.



Zmiana sygnatu koncentrycznego na sygnat optyczny

+ Polacz koncentryczne wyjécie urzadzenia zrodtowego (np. odtwarzacza BlueRay) ze zla-
czem COAXIAL IN (2).

+ Polacz ziacze OPTICAL OUT (5) z optycznym wejsciem urzadzenia docelowego (np.
wzmacniaczem cyfrowym).

+ Przestaw przetacznik wyboru wejécia (3) na pozycje COAXIAL.

+ Podtacz wtyczke niskiego napiecia zasilacza do gniazda zasilacza sieciowego (4).

+ Wioz wtyczke do gniazda zasilania.

+ Gdy tylko konwerter audio zostanie podiaczony do pradu, zaswieci sie kontrolka wigczenia
().

+ Wybierz przy wejsciu urzadzenia docelowego (np. wzmacniacza cyfrowego) odpowiednie
wejscie cyfrowe.

Zmiana sygnatu optycznego na sygnat koncentryczny

+ Polacz optyczne wyjscie urzadzenia zrodiowego (np. odtwarzacza BlueRay) ze ztaczem
OPTICAL IN (1).

+ Polacz ztacze COAXIAL OUT (6) z koncentrycznym wej$ciem urzadzenia docelowego (np.
wzmacniaczem cyfrowym).

+ Przestaw przetacznik wyboru wejscia (3) na pozycje OPTICAL.

+ Podtacz wtyczke niskiego napiecia zasilacza do gniazda zasilacza sieciowego (4).

+ Wioz wtyczke do gniazda zasilania.

+ Gdy tylko konwerter audio zostanie podtaczony do pradu, zaswieci sie kontrolka wigczenia
().

+ Wybierz przy wejsciu urzadzenia docelowego (np. wzmacniacza cyfrowego) odpowiednie
wejscie cyfrowe.

Obstuga

+ Nie nalezy uzytkowac¢ konwertera audio ani zasilacza w przypadku uszkodzonej obudowy lub
brakujacego pokrycia.

+ Nie wolno uzywa¢ produktu od razu po przeniesieniu go z zimnego do cieptego pomiesz-
czenia. Powstata wowczas skroplona woda moze w pewnych okoliczno$ciach spowodowaé
uszkodzenie urzadzenia. Odtdz urzadzenie az do momentu osiggniecia temperatury pokojo-
wej. Nalezy poczeka¢ az do odparowania skondensowanej wody.

+ Nigdy nie wolno ciagna¢ za przewod zasilajacy w celu wyjecia wtyczki z gniazdka, zawsze
nalezy ja wyciaga¢ wytgcznie za pomoca odpowiednich uchwytow.

+ Podczas okresu nieuzytkowania nalezy odtaczy¢ zasilacz od gniazda zasilania.

+ Zawsze w przypadku burzy, ze wzgledow bezpieczenstwa nalezy odtaczac zasilacz od
gniazdka.

Usuwanie awarii

Kontrolka wiaczenia (7) nie $wieci sie:

+ Czy wtyczka niskiego napiecia zasilacza jest odpowiednio podtaczona do gniazda zasilacza
sieciowego (4)?

+ Sprawdz gniazdko. Czy jest ono zasilane pradem?

Kontrolka wigczenia $wieci sie (7), jednak nie jest mozliwa zmiana sygnatu:

+ Czy urzadzenie zrodtowe i urzadzenie docelowe sg podtaczone do odpowiednich ztaczy?

+ Czy przetacznik wyboru wejscia (3) znajduje sie we wiasciwej pozycji? Musi zawsze znajdo-
wac sie w pozyciji, w ktdrej obecny jest sygnat wejsciowy.

+ Czy na urzadzeniu docelowym wybrano wtasciwe wejscie?

+ Czy przewdd sygnatu nie zostat zagiety lub uszkodzony? Jezeli jest to mozliwe, nalezy wy-
prébowac inny przewdd.

Konserwacja i pielegnacja

Produkt nie wymaga czestej konserwacji, poza okazjonalnym czyszczeniem za pomoca migk-
kiej, suchej szmatki.

Nie zaleca sig stosowania zadnych agresywnych $rodkéw czyszczacych ani roztworéw che-
micznych, poniewaz moga one uszkodzi¢ powierzchnie.

Utylizacja

Urzadzenia elektroniczne zawierajg surowce wtorne; nie jest wigc dozwolone po-
zbywanie sie ich wraz z odpadami domowymi!

Eﬁl

Produkt nalezy zutylizowa¢ po zakonczeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiazuja-
Cymi przepisami prawnymi.

Dane techniczne

Napigcie robocze.................. 100-240 V/50/60 Hz (zasilacz)
5 VIDC (konwerter audio)

Pobdr mocy ......ccovvivieinnn. 0,1/0,9 W (czuwanie/maks.)

WEJSCIa ..oovveeririccieiins 1 x koncentryczne (RCA)

1 x optyczne (TOSLINK)
1 x koncentryczne (RCA)
1 x optyczne (TOSLINK)

Format sygnatu..............cc..... S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface)
Wymiary......cocoeeeeenenennenns 79x51x25 mm

Waga ....cooevvriieeeeeies 459

Niniejsza instrukcja uzytkowania zostata opublikowana przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Niemcy
(www.conrad.com).

Wszelkie prawa odnosnie tego tumaczenia sa zastrzezone. Reprodukowanie w jakiejkolwiek formie, kopi ie, tworzenie mil ow lub

przechowywanie za pomocg urzadzen elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Powielanie
w calosci lub w czesci jest zabronione.
Instrukcja ta odpowiada stanowi technicznemu urzadzen w chwili druku.
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