
Adapter SuperSpeed USB 3.0 na Gigabit

Ethernet

10/100/1000 Mb/s Gigabit Ethernet, SuperSpeed USB 3.0

Part No.: 506847

Features:

Dodatkowe Gigabitowe połączenie sieciowe dla notebooka,

Ultrabook™, urzdzeń Surface®, MacBook® oraz Chromebook™

Jeden port Gigabit Ethernet (RJ45) z obsługą przepustowości do 2

Gb/s w trybie full-duplex

Upgrade notebooka lub komputera stacjonarnego do pełnych

prędkości gigabitowych

Zgodny z technologią Energy-saving Energy Efficient Ethernet

(IEEE 802.3az)

Współpraca z Ultrabookami, laptopami oraz komputerami PC z

systemem Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 lub Windows 10

Kompatybilny z Apple MacBook (sterowniki dostępne do

pobrania)

Współpraca ze starszymi urządzeniami z systemem Windows XP®

oraz Vista®

Kompatybilny z Microsoft Surface Pro 2, Surface 3, Surface Pro 3,

Surface 4 oraz Surface Pro 4

Kompatybilny z Google Chromebook Pixel

Kompatybilny z Dell™ XPS seria 12, 13 oraz 15, Alienware™ seria

13, 15 oraz 17, HP™ Spectre, Lenovo® Yoga, Acer® Aspire oraz

innymi Ultrabookami z Windows 8.1 lub Windows 10

Jeden port 1000Base-T Gigabit Ethernet RJ45 z obsługa

automatycznego krosowania MDI-X

Obsługa ramek Jumbo do 4 kB

Obsługa Wake-On-LAN (WOL)

Zgodny ze specyfikacją USB 3.0 oraz wstecznie kompatybilny z

urządzeniami USB 2.0 oraz USB 1.1

Gwarancja 3 lata

Specyfikacja:

Obsługiwane standardy

• USB 3.0

• USB 2.0

• USB 1.1

• USB 1.0

• IEEE 802.1p (Traffic Prioritization)

• IEEE 802.1q (VLAN Tagging)

• IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)

• IEEE 802.3ab (Skrętka Gigabit Ethernet)
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• IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet EEE)

• IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)

Specyfikacja

• Złącze USB A

• Gniazdo RJ-45

• Certyfikaty: FCC Class B, CE, RoHS

Zasilanie

• Z linii USB

• Tryb pracy: 420mA

• Tryb zawieszenia: 38 mA

Parametry fizyczne

• Wymiary: 97 x 23 x 15 mm

• Waga: 145 g

• Temperatura pracy: 0 - 40°C

• Temperatura przechowywania:  -10 – 80°C

• Wilgotność przechowywania: 5 – 85%, bez kondensacji

Obsługiwane systemy operacyjne

• Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1 oraz

Windows 10

• Apple Mac OS 10.6 - 10.12

• Google Chrome OS

• Brak obsługi dla systemu Windows RT

Zawartość opakowania

• Adapter SuperSpeed USB 3.0 na Gigabit Ethernet

• Płyta instalacyjna

• Instrukcja użytkownika
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