je.

TERMOMETR MEDISANA

Prosimy o doktadne przeczytanie instrukcji obstugil
Dziekujemy za okazane nam zaufanie i gratulujemy zakupu!
Nabyliscie Panstwo produkt wysokiej jakosci firmy MEDISANA.

Aby osigga¢ zadane efekty i dlugo cieszy¢ sie termometrem FTC
MEDISANA, zalecamy doktadne przeczytanie znajdujacych sie w instrukcji
wskazowek, dotyczacych uzytkowania i pielegnacii.

Firma MEDISANAAG

@ Oslonka zamy-
kajgca do otworu na
baterie

@ Wskaznik LCD
do temperatu

@ Czubek czujnika do i funkcj‘i) v
pomiaru temperatury
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MEDISANA

(3] Przycisk uruchamiania

ZAKRES DOSTAWY (Wigcznik-Wytacznik)

Prosze najpierw sprawdzi¢, czy urzadzenie jest kompletne.
W zakres dostawy wchodza;

- Termometr MEDISANAFTC

- Bateria typu AG3 lub LR41 (wbudowana)

- Etui do przechowywania

- Instrukcja obstugi

WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

1. Termometr posiada mate czesci, ktére moga zostaC potknigte przez
dzieci. Prosze nie zostawia¢ dzieci z termometrem bez opieki.

2. Prosze stosowac termometr wytacznie do pomiaru temperatury ciata.

3. Urzadzenie nie nadaje sie do uzytku komercjalnego.

4. W przypadku wystapienia usterek, prosze nie naprawia¢ urzadzenia
samodzielnie. Prosze dalej nie uzywa¢ urzadzenia, lecz skontaktowaé
sig ze sprzedawca. Naprawy powinny by¢ przeprowadzane wytacznie
przez serwis firmy MEDISANA.

5. Zwraca¢ uwage na opisane warunki pracy i przechowywania, aby
termometr MEDISANAFTC jak najdiuzej funkcjonowat bez zarzutu.

CO WARTO WIEDZIEC NA TEMAT POMIARU TEMPERATURY
TERMOMETREM MEDISANA FTC

Co to jest goraczka?

Normalna temperatura ludzkiego ciata wynosi od 36 °C do 37,5 °C.
Wahania sa jednak zupetnie normalne — w zaleznosci od pory dnia, stanu
zdrowia, np. podczas miesigczek u kobiet. Gdy jednak temperatura ciata
podnosi sie do ponad 38 °C, méwimy o goraczce. Gdy temperatura
wzroénie powyzej 39 °C i utrzymuje sie przez 1-2 dni, koniecznie
skontaktowac sie z lekarzem.

Pomiar temperatury - szybko i bezblédnie!

Choroba, przy ktérej wystepuje goraczka, czesto zwiazana jest ze
zmeczeniem, famaniem w kosciach, dreszczami i marznigciem. Przebieg
choroby daje sie najlepiej kontrolowa¢ poprzez mierzenie temperatury 2-3
razy dziennie w odstepach od 4 do 6 godzin. Pomiar powinno si¢
przeprowadza¢ zawsze w tym samym miejscu ciata i mniej wiecej o tej
samej porze, aby wyniki byty poréwnywalne.

Za pomocg termometru MEDISANA FTC mozna mierzy¢ aktualng
temperature szczegdlnie tatwo i szybko. Czeste btedy, takie jak np. zbyt
krotki czas pomiaru, mozna prawie catkowicie wykluczy¢.

Pomiaru temperatury mozna dokonywa¢ w nastepujacych miejscach:

a) pod jezykiem (oralnie)

b) pod pachg (pachowo)

c) w odbytnicy (odbytniczo)

URUCHAMIANIE

Wyjmowanie / wkladanie baterii

Termometr MEDISANAFTC gotowy jest bezposrednio do pracy, poniewaz
jedna bateria jest w nim zamontowana fabrycznie. Gdyby jednak po
pewnym okresie uzytkowania z prawej strony na displayu pojawit si¢
symbol “ [J ” oznacza to koniecznosé wymiany baterii. W tym celu zdja¢
ostonke zamykajaca otwor na baterie @ i szufladke na baterie wysunag na
ok. 18 mm z termometru. Wyja¢ bateri¢ na pomocg matego wkretaka
i zastapiC jg nowa baterig tego samego typu. Prosze zwrécic uwage
na wiasciwg biegunowo$¢ baterii (oznaczenie bieguna “+” jest widoczne).
Starannie zamkna¢ wneke baterii za pomoca zaslepki.

ZASTOSOWANIE

Pomiar

Wigczy¢ urzadzenie naciskajac na przycisk uruchamiania® . Wszystkie
symbole pojawiajg sie na ok. 2 sek. na displayu i rozlega sie krotki sygnat
dzwiekowy. Ostatnia zmierzona warto$¢ zostanie wyswietlona przez chwile
(w prawym rogu wyswietlacza pojawi sie dodatkowo mate”M”).

Gdy temperatura wynosi mniej niz 32 °C, na wskazniku LCD @ zobaczg
Panstwo“Lo” i $wiecacy pulsujaco symbol “°C ”, Oznacza to, ze termometr
MEDISANAFTC gotowy jest do pomiaru.

Prosze wprowadzi¢ czubek czujnika @ doustnie, pachowo lub odbytniczo.
Termometr rozpoczyna automatyczny pomiar. Podczas pomiaru pokazywana

jest na biezaco aktualna temperatura. Gdy pomiar zostanie zakoriczony, rozlegnie
sig 10 sygnatow dzwigkowych, a zmierzona temperatura zostanie wy$wietlona na

wyswietlaczu. Gdy termometr wykryje temperature > 37,7 °C, rozlega si¢ alarm
temperatury w postaci 10 potrojnych sygnatéw dzwiekowych.

8 minut po pomiarze termometr wytgcza sie automatycznie.

Aby przediuzy¢ zywotnos¢ baterii, nalezy po pomiarze dezaktywowac
termometr naciskajac przycisk uruchamiania ® .

PL

Pomiary w réznych czes$ciach ciala

Termometr MEDISANA FTC nadaje si¢ do doustnego (w ustach), pachowego
(pod pacha) lub odbytniczego (w odbytnicy) pomiaru temperatury. Termometr
jest catkowicie wodoszczelny. Po uptywie ok. 1 minuty rozlegnie sie 10
krotkich sygnatow dzwiekowych i wynik pomiaru zostanie wy$wietlony na
wyswietlaczu. Mozna wowczas wyjaé termometr. Aby wykona¢ doktadny i
bezpieczny pomiar, podczas pozycjonowania termometru przestrzega¢
nastepujacych zasad:

POMIAR DOUSTNY:

Wiozy¢ termometr czubkiem czujnika @ pod jezyk i zamknaé usta.
Podczas pomiaru oddycha¢ przez nos, aby zapobiec sfatszowaniu
warto$ci pomiaru.

POMIAR ODBYTNICZY:

Pomiar rektalny jest dla wielu pacjentéw nieprzyjemny, dostarcza jednak
doktadnych wynikow. Wprowadzi¢ czubek czujnika @ ostroznie na ok.
3,5 cm do odbytu.

POMIAR PACHOWY:

Przed pomiarem umy¢ pache. Wiozy¢ termometr czubkiem czujnika @ we
wgtebienie pod pacha. Opusci¢ ramig i podczas pomiaru lekko przycisnaé
do ciata.

FUNKCJA PAMIECI

Termometr MEDISANA FTC posiada funkcje pamieci, za pomocg ktérej
mozna odczytaC ostatnio mierzong temperature.

Wiaczy¢ urzadzenie naciskajac na przycisk uruchamiania® . Wszystkie
symbole pojawiajg sie na ok. 2 sek. na displayu i rozlega sie krotki sygnat

dzwiekowy. Ostatnia zmierzona warto$¢ zostanie wy$wietlona przez chwile

(w prawym rogu wyswietlacza pojawi sie dodatkowo mate”M”).

CZYSZCZENIE | DEZYNFEKCJA

Termometr MEDISANA FTC jest wodoszczelny i mozna go dzigki temu
fatwo czysci¢ i dezynfekowaé. Przed i po kazdym pomiarze oczysci¢
termometr $ciereczkq umoczong w fagodnym roztworze alkoholowym.
Wiozenie termometru do odpowiedniego roztworu dezynfekujacego jest
réwniez mozliwe. Autoryzowany sprzedawca doradzi Panstwu, jakie
produkty czyszczace najlepiej sie do tego nadajg, oraz w jaki sposob je
stosowac.

DANE TECHNICZNE

Nazwa imodel: ................ Termometr FTC
Zakres pomiaru: ............... 32,0°Cdo42,0°C
Skalowanie: .............. 0,1 °C

Doktadno$¢ pomiaru: .......... 40,1 °C (odchylenie od faktycznej

temperatury ciata w zakresie pomiarowym
od 35,5 °C do 42 °C)
bez ekstrapolacji

Zywotno$C: .............oooi. ok. 2500 pomiarow
Warunki pracy: ................ 10 °C do 40 °C
Warunki przechowywania: ..... -10°Cdo +60 °C

Wymiary:. ................ 10 mm (wysoko$¢), 128 mm (diugosc),
19 mm (szeroko$¢)

Cigzar: ... 98 g

Baterie: ............... ... 1 mikrobateria 15V (typ AG3 lub LR41)

Nrartykutu: .................e. 77030

Kod EAN: ... ............. 40 15588 77030 2

C € 0297 R Urzadzenie odpowiada klasie ochronnej B

[:E] Przeczytaj instrukcje obstugi

Numer LOT

d Wytworca ﬂ Data produkcji

Oznaczenie CE odnosi sie do dyrektywy 93/42/EWG. Urzadzenie zostato
zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z nastepujacymi normami
europejskimi: EN 12470-3 (Termometry medyczne), EN 980 (Symbole),
EN 60601-1 (bezpieczenstwo elektryczne urzadzen medycznych).
Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna:

Urzadzenie spetnia wymogi normy EN 60601-1-2 dotyczacej kompatybil-
nosci elektromagetycznej. Szczegdtowe informacje dotyczace tych danych
pomiarowych mozna uzyska¢ w firmie MEDISANA.

W ramach ciagtego ulepszania produktu zastrzegamy sobie prawo do
zmian technicznych i wygladu.
WSKAZOWKI DOTYCZACE UTYLIZACJI
Urzadzenie to nie moze by¢ utylizowane razem z odpadami gospo-
darczymi. Kazdy uzytkownik jest zobowigzany do oddania wszystkich
urzadzen elektrycznych i elektronicznych, obojetnie, czy zawieraja
one substancje szkodliwe, czy tez nie, do odpowiedniego punktu
mmmmmm Zbiorczego w swoim miescie lub w placowkach handlowych, aby
mogty one by¢ utylizowane w sposéb przyjazny dla $rodowiska. Przed
utylizacjq urzadzenia wyjmij baterie. Zuzytych baterii nie wyrzucaj do odpadéw
gospodarczych, lecz do odpadéw specjalnych, lub oddaj do punktu zbiorczego
baterii w specjalistycznej placowce handlowej. W razie zapytan w sprawie
utylizacji nalezy zwrdcic si¢ do wladz komunalnych Iub do sprzedawcy:.

GWARANCJA

W przypadku roszczenia gwarancyjnego nalezy zwrd¢ sie do specja-

listycznego punktu sprzedazy lub bezpo$rednio do serwisu. Jesli

urzadzenie musi by¢ wystane, trzeba poda¢ rodzaj usterki i dotaczy¢
kopie dowodu kupna. Obowigzuja naste pujace warunki gwarancyjne:

1. Na produkty firmy MEDISANA udzielana jest trzyletnia gwarancja liczac
od daty sprzedazy. W przypadku roszczenia gwarancyjnego data
sprzedazy musi by¢ udokumentowana paragonem lub rachunkiem.

2. Usterki powstate w wyniku btedéw materiatowych lub produkcyjnych
usuwane s bezptatnie w ramach gwarancji.

3. Poprzez wykonanie ustugi gwarancyjnej, czas gwarancji nie wydiuza
sig ani dla urzadzenia, ani dla wymienionych podzespotéw.

4. Gwarancji nie podlegaja;

a. wszelkie uszkodzenia powstate przez nieodpowiednie uzytkowanie,
np. przez nieprzestrzeganie instrukcji obstugi.

b. Uszkodzenia spowodowane naprawami przez kupujacego lub nieu-
powaznione osoby trzecie.

¢. Uszkodzenia transportowe, powstate w drodze od producenta do
konsumenta lub przy wysytce do punktu serwisowego.

d. Akcesoria podlegajace normalnemu zuzyciu (bateria itd.).

5. Odpowiedzialno$¢ za po$ rednie i bezpo$ rednie uszkodzenia, spowo-
dowane przez urzadzenie wykluczona jest takze wtedy, gdy uszkodze-
nie urzadzenia uznane zostanie za przypadek gwarancyjny.

“ MEDISANA AG, Jagenbergstr.19, 41468 NEUSS, NIEMCY
eMail: info@medisana.de, Internet: www.medisana.de

W sprawach serwisowych oraz w przypadku zamawiania
osprzetu i czesci zamiennych prosimy zwrécié sie do:

Medisana Medical sp. z.0.0.
Lipowa 35
05520 Konstancin - Jeziorna (PL)

Tel. +4822 7175373

Fax: +48 22 757 69 91

eMail: medisana@medisana-medical.pl
Internet: www.hornmedical.com.pl



